X-Guard

Technische Daten

AXELENT
PRODUKTDATEN
Schutzabstand 200 mm
Vertikale Rohre 30 x 20 mm
Horizontale Rohre 25x 15 mm
Stiitzen 50 x 50 bzw. 50 x 100 mm
Vertikale Drahte @3 mm
Horizontale Drahte @2,5mm
Maschenweite Mittenabstand (cc) 51 x 31 mm
Oberflachenbehandlung  Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Gitterelemente Graphitschwarz RAL 9011
Farbe Stitzen Zinkgelb RAL 1018

(Weitere Farben auf Anfrage.)

STUTZEN

Art.-Nr. Bodenfreiheit (mm) Hoéhe (mm)

50x50 mm, Zinkgelb (RAL 1018)

P11-230 100 2300

50x100 mm, Zinkgelb (RAL 1018)

P12-230 100 2300
WANDELEMENTE
Art.-Nr. Hohe (mm) Breite (mm)

Graphitschwarz (RAL 9011)

W322-220025 2200 250
W322-220040 2200 400
W322-220050 2200 500
W322-220060 2200 600
W322-220070 2200 700
W322-220080 2200 800
W322-220090 2200 900
W322-220100 2200 1000
W322-220110 2200 1100
W322-220120 2200 1200
W322-220130 2200 1300
W322-220140 2200 1400
W322-220150 2200 1500

(Zu jedem Wandelement werden die Halterungen der Wandelemente beigefigt.)
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TURVARIANTEN

Art.-Nr. Max. Hohe (mm) Max. Breite (mm) Bezeichnung

D10-230150 2300 1500 Einfache Schwenktir

D12-230300 2300 2x1500 Doppelte Schwenktur

D20-230110 2300 1130 Einfache Schiebettir

D20-230210 2300 2110 Einfache Schiebettir

D20-230340 2300 3440 Einfache Schiebettir

D20-230470 2300 4690 Einfache Schiebettir

D22-230290 2300 2900 Schiebetir mit Schloss in der Mitte
D22-230590 2300 5900 Schiebetir mit Schloss in der Mitte
D24-230140 2300 2x1400 Doppelte Schiebetir

D24-230290 2300 2x2900 Doppelte Schiebetir

D26-230140 2300 1400 Schiebetir mit Teleskopschiene
D26-230300 2300 3000 Schiebetir mit Teleskopschiene
D26-230600 2300 2x3000 Doppelte Schiebetlr mit Teleskopschiene

(Als Turblatt wird zusétzlich ein Wandelement benétigt.)

VERRIEGELUNGEN

Art.-Nr. Bezeichnung
L10-00-0 Vorhangschloss-Vorrichtung, Schwenktr, rechts/links
L20-00-0 Vorhéngschloss-Vorrichtung, Schiebetur, rechts/links
L10-05-0 Griff- und Schnappverschluss, Schwenktir, rechts/links
L20-05-0 Griff- und Schnappverschluss, Schiebetdr, rechts/links
L66-10-0 Zylinder-Vorrichtung, Schwenk- und Schiebetdir, rechts/links
L66-20-L X-Lock, Schwenk- und Schiebetdir, links
L66-20-R X-Lock, Schwenk- und Schiebetdr, rechts
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