Aktion /SN

SchweiBautomat | Gultig bis 31.3.2024

Halbautomatisches SchweiBBgerat ILEISTER]
UNIDRIVE 500

Kompaktes, halbautomatisches HeiBluft-SchweiBgerat mit geringem
Gewicht zum SchweiBen jeder Uberlappung.

EINSATZBEREICH

- Flach- und Steildacher

- UberlappschweiBen von allen thermoplastischen Kunststoff-
Dichtungsbahnen (KDB) wie PVC und TPO

VORTEILE/AUSFUHRUNGEN
- UberlappschweiBdiise 40 mm, verbreiterte Silikonrollen

- konstante Parameter und Qualitatssicherheit (auch bei Unterspannung)

- einfache Bedienung Uber Display und optimal angepasste Griffe

- Luftmenge einstellbar

- neue, verbreiterte Silikonrollen verhindern Faltenbildung, speziell
bei diinneren Membranen

- 3-mal schneller als HandschweiBBen

- Dual-Antrieb fur schnellen Richtungswechsel

- eine Chromstahl-Duse fur alle SchweiBanwendungen

- servicefreie, blrstenlose Motoren

- klein und kompakt

- auf engstem Raum einsetzbar

TECHNISCHE DATEN
- Temperatur +100 °C bis +580 °C
- Betriebsspannung 230V
- Leistung 2,2 kW
- Geschwindigkeit 0,7-4,5 m/min
- AbmessungLxBxH 275x173x297 mm Preis/Stk.
- Gewicht 4,5 k
° wllel €1.978,25
LIEFERUMFANG statt € 22 S
mit Geratekoffer inklusive Innensechskantschliisse Teile-Nr. R07993
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