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Gültig bis 31. März 2024

Preis/Stk. 
AKTION € 99,00

Teile-Nr. L03772 

DIN
1897

HSS
Co5

130°

Spiralbohrersatz HSS-Co, Grip PZ, 
24-teilig
Satz aus bruchsicheren, stabilen Spiralbohrern mit verstärktem Kern-
durchmesser für zähe und harte Werkstoffe, ebenfalls geeignet für den 
Einsatz in Handbohrmaschinen.

EINSATZBEREICH
säurebeständige Stähle

VORTEILE/AUSFÜHRUNGEN
• 3-Flächen-Schaft
• Spezialschaft verhindert Durchrutschen im Bohrfutter

MATERIAL
HSS-Co5, blank (Schnellarbeitsstahl mit 5 % Kobaltlegierung)

TECHNISCHE DATEN
Spitzenwinkel 130°

LIEFERUMFANG
• inkl. je 1 Kernlochbohrer Ø 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm
• Metallkassette

3-Flächen-Schaft

Stahl 
<850

N

Stahl 
<1.000

N

Stahl 
<1.400

N

Stahl 
<42
HRC

Stahl 
<52
HRC

Stahl 
<56 
HRC

Stahl 
<62 
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>62 
HRC

INOX

 Ti, Ti-Leg.
und

Sonder-
stähle

Guss- 
eisen

Alu, NE-
Metalle,
NE-Leg.

Kupfer 
Messing 
Bronze

Emulsion Öl Luft ohne 
Kühlung

 sehr gut geeignet  geeignet 
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