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PVC gibljiva cev Refittex® Cristallo Pkt

Fleksibilna in mehka PVC gibljiva cev s tekstilno ojacitvijo, za pretok Zivilskih tekocin
z zracnim tlakom, primerna tudi kot cev za vodo ali komprimiran zrak.

- BLxXE
- Zivilska industrija

- merilna in regulacijska tehnika

- laboratoriji
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TEHNICNI PODATKI
- fleksibilna

- odporna na ozon in klor

- gladka povrsina

- pogojno odporna na olja

- EU 10/2011 (modelne raztopine A, B, C, D1)

- FDACFR 21 - Parts 170 to 199 item 175.300

Material mehak PVC

Temperaturno obmocgje -20°Cdo +60°C

Varnostni faktor 31

Del. tlak/razpotni tlak navedene vrednosti veljajo pri +23 °C
Vec v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Matej Rakusa

T 0232067 28
i ral ®haberk )

Gibljiva cev za vodo H-Plus Super, 12 bar H-PLUS

HABERKORN QUALITY

Lahka, narebrena nitrilna cev za zalivanje.

PODROCJE UPORABE
- industrija, gradnja, hobi in vrt

HZ== HASSERSCHLAUCH | HATERHOSE HilZwei=

TEHNICNI PODATKI

Barva rdeca, s tekstilnim opletom
Temperaturno obmocje -10°Cdo +60 °C

Del. tlak/razpotni tlak/vak. obremenitev navedene vrednosti veljajo pri +23 °C
Vec v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Matej Rakusa

T0232067 28
i ral ®haberk !
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https://shop.haberkorn.si/industrija-cevi-in-armature/cevi-za-zrak-in-plin/cevi-za-kompr-zrak-cevi-za-pnevmatiko/cevi-za-stisnjen-zrak-v-kolutu/50446-pvc-gibljiva-cev-refittex-cristallo/
https://shop.haberkorn.si/industrija-cevi-in-armature/cevi-za-vodo-ploscate-cevi/cevi-za-vodo/tlacna-cev-za-vodo/50346-gibljiva-cev-za-vodo-h-plus-super-12-bar/
mailto:matej.rakusa%40haberkorn.si?subject=
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Zobati jermeni - zmogljivost od poliuretana do gume (BHH:'®

Podjetje Haberkorn ponuja Siroko paleto zobatih jermenov: metrsko blago ali brezkonéni, poliuretan ali neopren, ZAHNRIEMEN

eno- ali oboje-stranski.

V ponudbi so visoko kvalitetni jermeni priznanih blagovnih znamk Breco, Gates, Continental in Optibelt.

MozZna je izdelava jermenov po nacrtu: jermeni posebnih dolzin in s posebnim ozobljenjem, brezkon¢ni ne-varjeni

jermeni z ojacano sredico za tezje obremenitve, jermeni s posebnimi previekami in dodatki (odpornost na olja, masti,

abrazijo, kemikalije), jermeni s FDA certifikatom. ; .
(Ontinental »

Vec v spletni trgovini.

Privarjeni dodatni ¢leni

optibett |/

Podporna tirnica za nemoten transport

Prodaja in svetovanje
Marko Veselic¢ Franc Zapecnik

T 023206737 T 0232067 34
L lic®haber . f ik@haberl .

Rocna naprava z vroc¢im zrakom Leister TRIAC ST

TRIAC ST je zanesljiva in vecstranska ro¢na naprava z vro¢im zrakom, katera je uporabljen
predvsem za varjenje in predelavo umetne mase. Zelo dobro rokovanje zagotavljata
dvo-komponentni rocaj in majhna teZza manj kot 1 kg.

Vec v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Robert Pisar

T 030333420
I isar@habert !

Stauff objemke na zalogi v Sloveniji STAUEE

Ze vet kot 50 let so originalne STAUFF objemke iz plastike, aluminija, jekla in nerjavecega jekla
univerzalni standard za hitro, enostavno in hkrati varno pritrjevanje gibljivih cevi, brezSivnih
cevi, kablov in drugih togih in gibljivih komponent z zunanji premeri do 1016 mm

V spletni trgovini Haberkorn lahko najdete izbiro poljubnih dimenzij Stauff objemk:
. ) i 00 DIt

Prodaja in svetovanje
Matej Rakusa

T 0232067 28
i ral ®haberk )
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https://shop.haberkorn.si/pogonski-elementi/zobati-jermeni-jermenice/breco
https://shop.haberkorn.si/pogonski-elementi/zobati-jermeni-jermenice/gates
https://shop.haberkorn.si/pogonski-elementi/zobati-jermeni-jermenice/continental
https://shop.haberkorn.si/pogonski-elementi/zobati-jermeni-jermenice/optibelt
https://shop.haberkorn.si/pogonski-elementi/zobati-jermeni-jermenice/zobati-jermeni
https://shop.haberkorn.si/iskanje?s=865968
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https://shop.haberkorn.si/hidravlika-gibljive-cevi-in-prikljucki/objemke-za-cevi/stauff-objemke/objemke-za-cevi-standardne-po-din-3015
https://shop.haberkorn.si/hidravlika-gibljive-cevi-in-prikljucki/objemke-za-cevi/stauff-objemke/objemke-za-cevi-tezke-po-din-3015
https://shop.haberkorn.si/hidravlika-gibljive-cevi-in-prikljucki/objemke-za-cevi/stauff-objemke/objemke-za-cevi-dvojne-po-din-3015
https://shop.haberkorn.si/hidravlika-gibljive-cevi-in-prikljucki/objemke-za-cevi/stauff-objemke/objemke-za-cevi-po-din-1592-1593-in-din-1596-1597
https://shop.haberkorn.si/hidravlika-gibljive-cevi-in-prikljucki/objemke-za-cevi/stauff-objemke/objemke-za-cevi-din-3567-oblika-a-in-b
https://shop.haberkorn.si/hidravlika-gibljive-cevi-in-prikljucki/objemke-za-cevi/stauff-objemke/pritrdilne-objemke
https://shop.haberkorn.si/hidravlika-gibljive-cevi-in-prikljucki/objemke-za-cevi/stauff-objemke/okrogle-jeklene-u-objemke-za-cevi
mailto:matej.rakusa%40haberkorn.si?subject=

Olje UTTO Shell Spirax S4 TXM @

Shell Spirax S4 TXM je univerzalno olje (UTTO), ki se uporablja v traktorjih in drugih kmetijskih
napravah, kot tudi v gradbenih strojih.

PODROCJE UPORABE
+ za hidravliko, menjalnike in mokre zavore
- za enojne in kombinirane sisteme

PREDNOSTI / IZVEDBA

- dobra zascita pred obrabo in korozijo

- odli¢no delovanje v nizkem temperaturnem obmocju
- nesliSno delovanje mokrih zavor

TEHNICNI PODATKI

Gostota pri 15 °C 882 kg/m3
Plamenisce (COC) 220°C
Tocka teCenja -42°C
Kin. viskoznost pri 40 °C 60 mm?/s

Kin. viskoznost pri 100 °C 9,4 mm?/s

SPECIFIKACIJE
- Allison C-4 (izpolnjuje zahteve); API GL-4; Case New Holland MAT-3525, FNHA-2-C.201.00;
priporocljivo za stroje Case, ki zahtevajo MS 1207, MS 1209 ali MS 1210; Caterpillar TO-2
(zastarela); Mehanski prenosi Dana-Spicer; Ford M2C-134-A/B/C/D; John Deere JDM-J20C;
Komatsu - priporocljivo za uporabo v dolocenih gradbenih strojih; Massey Ferguson M1145,
M1143; Volvo WB 101, Transmission Oil 973036: 015; ZF TE-ML 03E, 03L, 05F, 06D, 06K,
06M, 06N, 06R, 17E, 21F

- Lahko se uporablja, kadar je priporocljivo mazivo SAE-J-306-85W

Vec v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Oddelek maziva

T 01586 3780
iva@haberl !

Rokavice za enkratno uporabo GRIPSTER 1399, nepudrane

Nitrilne rokavice za enkratno uporabo, za obojestransko nosenje, z visoko odpornostjo in dobrim oprijemom. Idealne za industrijo, obrt,
kmetijstvo in popravila.
Kategorija zascite Il

PODROCJE UPORABE
- zelo primerne za ravnanje z olji, mastmi, Cistilnimi sredstvi in raztopinami

PREDNOSTI / IZVEDBA
- nepudrane, nesterilne
- primerne tudi za ljudi alergi¢ne na lateks
- zaradi povrsine podobne ribjim luskam odli¢en moker in suh oprijem
- posebej formulirana, organska sestava materiala
- primerne tudi za ravnanje z zZivili
- debelina: 0,26 mm

GBIPSTEB

wrTH IN NOVA
~rioN GLOVE WIT
INSPECTION ’

HATLESITEHT [

MATERIAL
- 100 % nitril, valjan rob, povrSina podobna ribjim luskam

Vec v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Miha GrdiSa

T023206716
it lisa®haberk :

shop.haberkorn.si HABERKORN



https://shop.haberkorn.si/olje-maziva/motorno-olje-za-vozila/vecnamensko-olje/olje-utto/52439-olje-utto-shell-spirax-s4-txm/1?l=3
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