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Goldschlange ® je obstojna na skoraj vse: ekstremne mehanske obremenitve, visoke temperature 
in velik pritisk. Zelo prilagodljiva in robustna Goldschlange ® za zanesljiv pretok vode in drugih 
tekočin v zahtevnih pogojih, ki je zato idealna za uporabo na strojih in vzdrževanju.

PREDNOSTI / IZVEDBA
• odporna na upogibanje, tlak, udarce in stiskanje
• lahko se povozi 

TEHNIČNI PODATKI
notranjost cevi  EPDM, črna, gladka
oplet  tkanina
zunanjost cevi  CR, črna, gladka, odporna na masti in olja
  odporna na ozon, vremenske vplive, UV in kemikalije
varnostni faktor  3:1
temperaturno območje  –30 °C do +100 °C
  kratkotrajno do +110 °C (do 3 ure),
  parljiva do +130 °C (maks. 30 min) 

Več v spletni trgovini.

Digitalni manometer Service Junior
Robusten in zanesljiv digitalni manometer Service Junior omogoča merjenje in prikazovanje 
tlakov z eno napravo. Prepričljivo ni samo razmerje med ceno in zmogljivostjo, temveč tudi 
preprosto upravljanje in visoka natančnost (+/-0,5 % FS (FullScale)) zahvaljujoč štirimestnemu 
zaslonu. Zdaj na voljo le kratek čas za samo 249 € namesto 611,84 €.

PREDNOSTI/IZVEDBE
• enostavno upravljanje
• robusten in zanesljiv
• visoka natančnost zaradi štirimestnega prikaza na zaslonu
• osvetljen prikaz izmerjenih vrednosti
• prikaz v «bar» s pomočjo grafa preko funkcije Peak-Hold
• merjenje najvišjega tlaka s hitrostjo vzorčenja 10 ms 

TEHNIČNI PODATKI
tlačni priključek   1/4`` BSPP
natančnost  +/-0,5 % FS (FullScale)

Več v spletni trgovini.

Večnamenska gibljiva cev Goldschlange®

Prodaja in svetovanje
Matej Rakuša
T 02 320 67 28
matej.rakusa@haberkorn.si

Prodaja in svetovanje
Matej Rakuša
T 02 320 67 28
matej.rakusa@haberkorn.si
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Lindapter® – inovativne povezave jeklenih nosilcev
Lindapter® že tri četrt stoletja izdeluje vpenjalne sisteme za jeklene konstrukcije po najvišjih standardih. 
Proizvajalec ponuja ekskluzivno paleto izdelkov neodvisno potrjenih povezovalnih rešitev, vključno z povezavami tramov s sponkami, pritrdilnimi 
elementi za votle profile, obešala in za tla. 

Edinstven koncept prepriča z velikimi prednostmi v primerjavi s klasičnim varjenjem in vrtanjem.

Prodaja in svetovanje
Miha Grdiša
T 02 320 67 16
miha.grdisa@haberkorn.si

Več v spletni trgovini.

Lindapter® Hollo-Bolt, inovativna montažna rešitev 
Spoji jeklenih nosilcev Lindapter® omogočajo učinkovito in inovativno vpenjanje. Izdelki se uporabljajo predvsem v 
gradbenem načrtovanju in gradbeni tehnologiji. 
Ne glede na to, ali med seboj povezujete jeklene tramove, kanale ali kotnike, lahko Lindapterjeve vsestranske 
objemke za nosilce konfigurirate tako, da ustrezajo skoraj vsaki povezavi jekla z jeklom. Oboje je hitrejše in varnejše 
od varjenja in ni potrebe po zamudnem vrtanju skozi jeklo. Objemke za nosilce so konfigurirane tako, da ustrezajo 
posebnim zahtevam uporabe z uporabo spodnjih izdelkov. 

Lindapter® Hollo-Bolt, pritrjevanje votlih profilov Tip HB
Lindapter® Hollo-Bolts vijaki so izdelani iz pocinkanega jekla, idealni so za uporabo v vseh vrstah konstrukcijskega 
inženiringa in projektiranja.

Vsi izdelki v tej seriji se hitro namestijo z vstavljanjem pritrdilnega elementa v predhodno izvrtano luknjo in privijan-
jem s standardnim ročnim orodjem.
Ta hitrejša alternativa varjenju ali skoznjemu vijačenju omogoča izvajalcem, da zmanjšajo čas gradnje in stroške 
dela.

Možne izvedbe:
• Ugrezni vijak
• Vijak s šestrobo glavo
• Poravnano prileganje

Avtomat za varjenje z vročim zrakom VARIMAT V2
Ergonomski avtomat za varjenje za hitro in varno varjenje zelo blizu robov. Primeren za varjenje 
plastičnih tesnilnih trakov na večjih površinah. Naprava se izkaže z enostavnim upravljanje kot 
tudi zanesljiv  Leister-»e-Drive« konceptom upravljanja.

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Robert Pisar
T 030 333 420
robert.pisar@haberkorn.si
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SCHNEEBERGER – profilna vodila BM in MR 
Kadar sta potrebna največja natančnost in dolga življenjska doba, so profilna vodila SCHNEEBERGER zanesljive rešitev že vrsto let.
Visoko natančna profilna vodila z valjčki MONORAIL MR in profilna vodila s kroglicami MONORAIL BM se uporabljajo po vsem svetu v širokem 
obsegu aplikacij v industriji obdelovalnih strojev, od preprostih rokovanj do težkih obdelovalnih nalog.

SCHNEEBERGER Monorail MR
Odlične dinamične lastnosti in visoka stroškovna učinkovitost so značilne za kroglična vodila 
SCHNEEBERGER MONORAIL BM. Z malo a optimalno razporejenimi komponentami in zahvaljujoč 
majhnemu številu prehodov v krogličnih stezah, zasnova zagotavlja izjemne vozne lastnosti; 
zlasti gladkost z nizkim pulziranjem, nizkim trenjem in visokimi hitrostmi vožnje.

SCHNEEBERGER Monorail MR
Profilna vodila z valjčki SCHNEEBERGER MONORAIL MR so še posebej primerne za prenašanje 
visokih obremenitev v industriji obdelovalnih strojev. Obdelovalce, ki tehtajo tone, je mogoče z 
visoko natančnostjo prevažati na strojih opremljenih z njimi, togo in z najboljšimi rezultati v 
postopku obdelave.

4S = Nova zasnova vozička
• Uporabnost (združljivost, izmenjava navzkrižnih brisalcev)
• Dobava maziv (porazdelitev maziv, tesnilni kanali za mazanje)
• Odpornost na udarce (telo optimizirano za togost)
• Trdnost (robustna sprednja plošča, stabilna pritrditev sprednjih plošč)

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Franc Zapečnik
T 02 320 67 34
franc.zapecnik@haberkorn.si

Podjetje WMH Herion 
Podjetje z več kot 125 letno tradicijo, tako nudijo strokovno podporo za visokokvalitetne izdelke kot tudi pri vseh 
ostalih zadevah, povezanih s pogonsko tehniko. 
Podjetje WMH Herion ponuja visokokvalitetne izdelke, standardne ali izdelke izdelane po vaših zahtevah oz. načrtih - zobate letve z ravnim 
ali poševnim ozobljenjem, zobniki, linearna vodila z zobatimi letvami, dvojno ozobljene zobate letve je le nekaj izdelkov, ki jih ponuja podjetje. 
Ponujajo tudi izdelavo zobatih letev iz različnih materialov ( C45, 16MnCr5, 42 CrMo4 V, nerjaveče jeklo 1.4305 ), kaljene ali nekaljene, brušene, 
letve brez zračnosti ter letve z izvrtinami.

Več na spletni strani proizvajalca.

Prodaja in svetovanje
Marko Veselič
T 02 320 67 37
marko.veselic@haberkorn.si
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ROBA-stop®-M
Robustna, stroškovno učinkovita motorna zavora

Značilnosti delovanja:
• Brez vzdrževanja (brez ponovne prilagoditve)
• Enostavna namestitev
• Popolnoma zaprto ohišje zavore po Zaščita IP54 ali IP66
• Razred izolacije F
• Lahko se uporablja za 100 % delovni cikel
• Kratki preklopni časi

Varnostna zavora ROBA-stop®-M na strani ležaja B elektromotor. Izvedba s prirobno ploščo 
se uporablja, če ni ustrezne protitorne površine za zavoro obloge na voljo na strani motorja.

Oblikovanja:
Standardna zavora ROBA-stop®
Primeren je za delo z visokim trenjem. Kot dinamična zavora zavira pred premikanjem.
Držna zavora ROBA-stop®-M
Varno drži pogone na mestu, ko ne delujejo in zavre pred premikanjem V SILI.

Zavore iz mayr® prenosa moči se uporabljajo v številnih aplikacijah. Ločimo dve družini izdelkov:
Vzmetne varnostne zavore. Delujejo po principu fail-safe in so zaprti (zavorni) v breznapetostnem stanju. Vzmetne zavore so v prvi vrsti 
zasnovane kot zadrževalne zavore, vendar so primerne tudi za zaustavitev v sili in se glede na izvedbo lahko uporabljajo tudi za dinamično 
zaviranje.
Energizirajte, da vključite zavore. Ti izvajajo navor, ko je zavora aktivna, in so odprti (zavora izklopljena), ko je tok izklopljen. Niso uvrščene med 
varnostne zavore. Elektromagnetne zavore so posebej primerne za natančno pozicioniranje in zanesljivo ustavljanje do meje obrabe.

Prodaja in svetovanje
Tomaž Tušek
T 02 320 67 26
tomaz.tusek@haberkorn.si

Olje za drsne steze Shell Tonna S2 M 68
Olja za obdelovalne stroje za mazanje drsnih stez, vodil, ležajev, menjalnikov in hidravlike. Posebni 
aditivi preprečujejo drsenje nazaj »stick slip« in skrbijo za visoko prileganje, nudijo tako izvrstno 
zaščito pred korozijo in obrabo ter visoko odpornost proti staranju.

PODROČJE UPORABE
• Za mazanje drsnih stez in vodil obdelovalnih strojev
• Predvsem priporočljivo za uporabo pri katerih pride do močne kontaminacije z hladilno 

mazalnimi tekočinami, ki se lahko mešajo z vodo

TEHNIČNI PODATKI
Gostota pri 15 °C  879 kg/m3

Plamenišče, COC  225 ºC
Točka tečenja  -24 °C
Kin. viskoznost pri 40 °C 68 mm2/s
Kin. viskoznost pri 100 °C 8,6 mm2/s

SPECIFIKACIJE
• ISO 19378
• ISO 6743-13 GA
• ISO 6743-13 GB
• DIN 51502 CGLP
• Fives Cincinnati P-47

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Oddelek maziva
T 01 586 37 80
maziva@haberkorn.si
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