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Navojni vložki in seti za popravilo navojev RECOIL
RECOIL paleta žičnih navojnih vložkov in setov za popravilo navojev je zasnovana za:
• ustvarjanje močnih navojev v šibkejših materialih,
• popravilo poškodovanih navojev.

Značilnosti linije izdelkov RECOIL:
• žični navojni vložki iz nerjavečega materiala po DIN 8140 (metrični in colski navoj),
• kompleti za popravilo navojev (vključujejo navojne vložke, sveder, navojni sveder, izbijač)
• orodje za namestitev.

Več na spletni strani. 

Prodaja in svetovanje
Miha Grdiša
T 02 320 67 16
miha.grdisa@haberkorn.si

Trapezna navojna vretena - valjani navoji za najvišje zahteve
Za prenos in premikanje sil se uporabljajo trapezne navoji. Pretvarjajo vrtilna gibanja v linearna. Zaradi velikega koraka se lahko prenašajo večje 
aksialne sile. V standardni ponudbi imamo valjane navoje, jeklena vretena in vretena iz nerjavečega jekla, okrogle, šest-robe matice in matice s 
prirobnico iz jekla ali brona. Po naročilu dobavljamo tudi rezkana vretena, vretena z dvojnim korakom, vretena narejena iz posebnega materiala 
(42CrMo4+Q…)

Prednosti valjanih navojev:
• občutno povečanje moči zaradi hladnega preoblikovanja,
• znatno povečanje trdote, povečanje odpornost proti obrabi,
• gladke površine z nizko površinsko hrapavostjo in veliko naležno površino,
• večja odpornost proti koroziji zaradi manjše reakcijske površine,
• zmanjšana občutljivost na zareze zaradi gladkih površin navoja,
• visoka oblikovna in dimenzijska natančnost.

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Marko Veselič
T 02 320 67 37
marko.veselic@haberkorn.si

Franc Zapečnik
T 02 320 67 34
franc.zapecnik@haberkorn.si
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Avtomat za varjenje z vročim zrakom 
UNIROOF 300 mm (digitalni)
UNIROOF 300 je idealen avtomatski strešni varilni stroj za termoplastične membrane iz TPO, 
PVC, EVA, PIB in modificiranega bitumna. Uporablja se na srednje velikih, ravnih strehah do 
pribl. 500 m2, parapeti in kot dodatek na velikih, ravnih strehah. To velja za stanovanjsko 
gradnjo, pa tudi za tesnjenje streh večjih industrijskih objektov. Z UNIROOF 300 je varjenje 
blizu roba do 100 mm na in na vogalih parapeta enostavno.

Več v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Robert Pisar
T 030 333 420
robert.pisar@haberkorn.si

Požarna cev Flammenflex® G, znotraj gumirana, s sklopkami STORZ in testirana po Ö-Norm F2105.

PODROČJE UPORABE
• gasilska oprema, kmetijstvo.

PREDNOSTI / IZVEDBA
• lahka in fleksibilna,
• visoka odpornost proti obrabi,
• nizke izgube zaradi trenja,
• pretežno odporna na kemikalije,
• ÖNORM F 2105 in DIN 14811. 

TEHNIČNI PODATKI
Notranjost cevi  visokokakovostna EPDM gumijasta prevleka, črna, visoka 
  termična obremenitev, dobra kemična odpornost
Konstrukcija tkanine  100% poliestrska vlakna, visoka trdnost, krožno tkana v keprovo 
  vezavo, dvakrat tekstilni oplet
Temperaturno območje –30 °C do +100 °C

Več v spletni trgovini.

Trevira požarna gibljiva cev Flammenflex® G, 
znotraj gumirana, s sklopkami STORZ

Prodaja in svetovanje
Matej Rakuša
T 02 320 67 28
matej.rakusa@haberkorn.si
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Hidravlično olje Shell Tellus S2 VX

Prodaja in svetovanje
Oddelek maziva
T 01 586 37 80
maziva@haberkorn.si

Shell Tellus S2 VX so visoko zmogljiva hidravlična olja z baznimi olji API skupine II, ki nudijo izredno zaščito in visoko 
zmogljivost v širokem temperaturnem območju. Imajo dobro obstojnost proti termični in mehanski obremenitvi in 
so idealna za uporabo v mobilnih napravah in drugih aplikacijah, ki so izpostavljene močno nihajočim okoljskim in 
obratovalnim temperaturam.

PODROČJE UPORABE
• mobilne aplikacije in hidravlični sistemi na prostem, precizni hidravlični sistemi,
• zaradi visoke nosilnosti in uporabe pri visokih temperaturnih razlikah je idealno primeren za  

gradbeni sektor.

PREDNOSTI / IZVEDBA
• zmanjšuje korozijo in rjo v vlažnem okolju,
• podaljša življenjsko dobo komponent,
• zelo dobra filtrirnost. 

SPECIFIKACIJE
ASTM D6158 (HV); Bosch Rexroth Fluid Rating RDE 90245 [ISO 32, 46, 68]; DIN 51524 del 3 HVLP tip; 
Eaton E-FDGN-TB002-E; Petice Cincinnati P-68 [ISO 32], P-69 [ISO 68], P-70 [ISO 46]; ISO 11158 (HV); 
Parker Denison (HF-0, HF-1, HF-2) [ISO 32, 46, 68]; Švedski standard SS 15 54 34 AM [ISO 32, 46, 68]

Na voljo pakiranja 20 lit, 209 lit in 1000 lit.

Več v spletni trgovini.

Motorno olje Shell Rimula R4 L 15W-40

Prodaja in svetovanje
Oddelek maziva
T 01 586 37 80
maziva@haberkorn.si

Shell Rimula R4 L 15W-40 je večnamensko motorno olje za tovorna vozila. Z uporabo najnovejše «Low-SAPS» 
tehnologije nudi zaščito pri vseh pogojih delovanja. Nudi zaščito pred obrabo, zaščito pred usedlinami in odpor proti 
propadanju olja pri visoko temperaturnih pogojih delovanja v primerjavi s prejšnjimi generacijami olja po API CI-4 in 
ACEA E7.

PODROČJE UPORABE
• za aplikacije v kmetijstvu, gozdarstvu in na gradbiščih, tudi z gorivom z večjo vsebnostjo žvepla,
• za močno obremenjene motorje gospodarskih vozil,
• izpolnjuje zahteve vodilnih evropskih in severnoameriških proizvajalcev za svoje motorje z  

nizkimi emisijami.

PREDNOSTI / IZVEDBA
• sodobna formulacija olja brez pepela, ki preprečuje blokiranje in zamašitev sistemov za  

naknadno obdelavo izpušnih plinov,
• izboljšana zaščita pred obrabo ohranja delovanje motorja. 

SPECIFIKACIJE
ACEA E7, E9; API CH-4, CI-4, CI-4 Plus,  CJ-4, CK-4, SN; Allison TES 439; Case New Holland MAT 3521 
in MAT 3522 (izpolnjuje zahteve); Caterpillar ECF-2, ECF-3; Cummins CES 20081, 20086; 
Deutz DQC III-18 LA; DFS (Detroit Fluids Specification) 93K218, 93K222; Ford WSS-M2C171-F1; 
IVECO T2 E7 (izpolnjuje zahteve); JASO DH-2; MACK EOS-4.5, EO-O Premium Plus; MAN M 3775; 
MB 228.31; MTU kategorija 2.1; Renault Trucks RLD-3; Volvo VDS-4.5, VDS-4

Na voljo pakiranja 5 lit, 20 lit, 55 lit, 209 lit in 1000 lit.

Več v spletni trgovini.
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Kroglični ventil z notranjim navojem/notranjim 
navojem, 2-delni, nerjaveče jeklo

PODROČJE UPORABE
• industrija,
• vodni cikli,
• hišne inštalacije,
• ogrevalne naprave,
• daljinsko ogrevanje in solarne naprave,
• naprave v komunalnih vodnih podjetjih.

PREDNOSTI / IZVEDBA
• ročica, ki jo je mogoče zapreti in tako omogoča visoko manipulacijsko varnost,
• po DIN 3202 M3. 

TEHNIČNI PODATKI
• ohišje, vijačna prirobnica, krogla, preklopna gred iz nerjavečega jekla 1.4408,
• kroglično tesnilo, tesnilo ohišja, tesnilo gredi in tesnilo mašilke iz PTFE,
• tlačni vijak, ročaj, vzmetna podložka, matica, zaporna priprava iz nerjavečega jekla 1.4301,
• zaščita za roke iz PVC (modra),
• notranji navoj po DIN ISO 228,
• temperaturno območje –40 °C do +230 °C.

Prodaja in svetovanje
Matej Rakuša
T 02 320 67 28
matej.rakusa@haberkorn.si
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