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Nord-Lock - Varne vijacne zveze

Edinstven nacin: NORD-LOCK omogoca varovanje vijacne zveze, ki se ne opira na tradicionalne tehnike varovanja vijakov. Sistem za varovanje
vijacnih zvez izrablja povecanje natezne sile namesto trenja. Metoda klinastega varovanja po DIN 25201 je dokazano boljSa od ostalih
tradicionalnih metod.

PREDNOSTI/IZVEDBE

. Preprecuje odvitje pri vibracijah in dinami¢nih obremenitvah
Enostavna montaza in demontaza
Ni zmanjsanja funkcionalnosti pri uporabi maziv
Ne potrebujemo posebnega orodja
Funkcija varovanja zagotovljena pri visokih in nizkih silah zategovanja
Enako temperaturno podrocje uporabe kot vijak/ matica
MoZnost ponovne uporabe

Sirok izbor dimenzij in materialov:
Jeklo, previe¢eno z Delta Protekt®, M3 - M130/ #5 - 5"
Nerjavece jeklo, M3 - M80 / #5 - 3 1/8"

Kje uporabiti NORD-LOCK?

Avtomobilska industrija . Naftna industrija
Razne konstrukcije . Zeleznice

Terenski stroji . Elektrarne

Kmetijstvo . Proizvodnja
Pomorstvo . Predelava
Prevoznistvo . Blago Siroke potrosnje
Rudarstvo

Ponudbo si lahko ogledate v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Miha Grdisa

T023206716
it lisa®haherk 3
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Zascitne cevi in pritrdilni elementi

Cevi nudijo, pri upravljanji v nevarnem obmocgju hidravli¢nih
sistemoy, optimalno zas¢ito v primeru nenadzorovanega puscanja olja.
Dobavljivo takoj!

Prodaja in svetovanje
Matej Rakusa

T 023206728
i ral ®haberk :

Gibka cev za stisnjen zrak iz mehkega PVC-ja
z varnostno hitro spojko

Kompleti cevi za stisnjen zrak iz mehkega PVC-ja v dolZinah 6,3 x 2,35 mmin 9 x 2,75 mm, ki sta
primerni za transport stisnjenega zraka v delavnicah. Sestavljena z varnostno spojko v izvedbi s
tipkalom DN 7,4 in vti€nim nastavkom iz pocinkanega jekla.

UPORABA
Temperaturno obmocje -20 °C do +60 °C
Poliestrska tkanina visoke trdnosti
Varnostna sklopka s pritiskom na gumb ni
primerna za udarna/pulzirajo¢a orodja

Prodaja in svetovanje
Matej Rakusa

T0232067 28
i ral ®haberl .

RDI-manometer Tip 111.10

Standardni manometer tip 111.10* z navojem na dnu, za merjenje tlaka tekocih in plinastih
stanj, neagresivnih medijev.

UPORABA
Delovna temperatura =20 °C do +60 °C
Razred 1.6 glede natan¢nosti merjenja
Standard EN 837-1

Prodaja in svetovanje
Matej Rakusa

T023206728
i ral ®haberl :
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Ekspander tesnilni cepi

Ekspander tesnilni ¢epi za hitro in zanesljivo zapiranje in tesnjenje izvrtin/kanalov v fluidni tehniki brez dodatnih
tesnil. Primerni so za trajno zapiranje in tesnjenje — po potrebi pa jih je mogoce tudi razstaviti. Uporaba v
hidravli¢nih sistemih, konstrukciji motorjev, konstrukciji menjalnikov, konstrukciji naprav,...

PREDNOSTI/IZVEDBE

. Ohigje jeklo / kroglica jeklo
Ohigje nerjavete jeklo / kroglica jeklo
Ohigje nerjavece jeklo / kroglica nerjavece jeklo
Ohigje aluminij / kroglica nerjavece jeklo

Vel v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Franc Zapecnik

T 0232067 34
f ik®haberk .

Elastic¢na sklopka brez zracnosti: ROBA-ES ¢ mayr®

lhr zuverlassiger Partner

UPORABA
. DuSenje tresljajev
Dusenje lahko izberete preko elastomernih elementov v razli¢nih trdnostnih razredih
Prenos vrtilnega momenta brez zra¢nosti je omogocen preko prednapetega elasti¢nega elementa
Kompenzacija neusklajenosti gredi
Vticni prikljucek torej primeren za slepo montazo
Brez vzdrzevanja, odporen na medije, temperaturno stabilen
Torzijsko proZzen v majhnem obsegu, vendar dva do stirikrat bolj tog kot pogon z zobatim jermenom.

Vet si lahko ogledate v video posnetku.

Prodaja in svetovanje
Tomaz TuSek

T 02320 67 26
tomaz.tusek@haberkorn.si

shop.haberkorn.si HABERKORN
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Sponka za rokavice H-Plus Clip: H PLJUS
Da bodo rokavice vedno na dosegu .

Priro¢no sponko za rokavice lahko pritrdite na zanko za pas ali neposredno na oblacilo.

PREDNOSTI
Zelo lahko
Enostavno za pritrditev

MATERIAL
Plastika

Prodaja in svetovanje
Miha GrdiSa

T023206716
it lisa@haberl .

Rocni ekstruder Weldplast S2 (PE,PP) / S2 pvc (PVC,PP,PE)
WELDPLAST S2 in S2 PVC sta aparata sodobne tehnologije. Medtem, ko navzven izpolnjujejo najvisje zahteve E

po funkcionalnosti in dizajnu, njihova notranjost zadovoljuje najvisja pricakovanja glede obdelovanja materiala.

WELSDPLAST S2 PVC ima vgrajeno protikorozijsko zascito in je bil posebej zasnovan za izpolnjevanje visokih
zahtev ekstruzijskega varjenja PVC.

S2in S2 PVC - zanesljiva partnerja za danes in jutri.

Vel v spletni trgovini.

Prodaja in svetovanje
Robert Pisar

T 030333 420
I isar@habert :

shop.haberkorn.si HABERKORN
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Shell zimska tekocina za cCiscenje stekel @
- pripravljena za uporabo -20 °C

Shell zimska tekocina za Cis¢enje stekel ucinkovito odstrani prometno in cestno umazanijo, \
sledi olja in sol iz vetrobranskih stekel, Zarometov in oken. Prepre€uje zamrznitev in \

poskodbe naprave za Cis¢enje stekla in razprsilne Sobe.

N

PREDNOSTI/IZVEDBE

- Formula z zmanj$anim izhlapevanjem alkohola zmanjsa efekt «hladnih vetrobranskih WINTER
stekel» in tako ponovno zmrzovanje SCREENWASH

- UCinkovito Cis¢enje brez ¢rt in sledi skrbi za boljSo in varnejSo vidljivost pri tezkih, zimskih WINTER
pogalin KLARSICHT

- Primerna za Sobe, krome, lake, gumijaste in plasti¢ne dele ter polikarbonatne Zaromete AT TD el

GEBRAUCHSFERTIG -20°C

LIQUIDO LAVAVETRI IN‘U’.I';Nl;.Il
PREDNOSTI/IZVEDBE
- Za uporabo pripravljena zmes z zasc¢ito proti zmrzovanju do -20 °C ey
]

Vel v spletni trgovini.

| mxcaen || WINTER FRESH peugrn |
| GEAMWNG | FRAGRAMCE PROTECTION |

2L¢
Prodaja in svetovanje @
Oddelek maziva

T 015863780 : y |
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