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Einleitung
Um den Handel auf dem europäischen Binnenmarkt und auch weltweit zu erleichtern, 
werden immer mehr Normen für die verschiedenen Binnenmärkte harmonisiert bzw. angeglichen. 

Dabei können nationale Normen unverändert für den internationalen Markt übernommen werden – 
und umgekehrt. Auf der anderen Seite müssen in der EU nationale Normen, die nicht (mehr) europäischen 
Normen entsprechen, zurückgezogen werden und durch übergeordnete EN- oder ISO-Normen ersetzt werden.

Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick darüber geben, welche DIN-Norm zu welcher ISO-Norm geworden 
ist und welche wesentlichen Änderungen bei der Überführung von DIN auf ISO durchgeführt wurden. 

Detaillierte Ausführungen zu den Veränderungen finden Sie im Haberkorn Online-Shop als Einzelblätter bei 
den jeweiligen Normen zum Download.

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen Ihnen unsere Expertinnen und Experten gerne 
zur Verfügung – kontaktieren Sie uns!

Ihr Haberkorn-Team

https://www.haberkorn.com/
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Normen
Normen sind – schriftlich herausgegebene – nationale oder internationale Standards, die Materialien, 
funktionelle Eigenschaften, Maße und Benennungen von Waren vereinheitlichen. Solche Standards gibt 
es auf nationaler wie auch internationaler Ebene.

Normen für unterschiedliche Märkte/Geltungsbereiche
DIN (Deutsches Institut für Normung)
Nationale deutsche Norm. Herausgegeben vom Deutschen Institut für Normung in Berlin. Rund 30.000 
Normen verwaltet das Institut; knapp 400 davon beziehen sich auf mechanische Verbindungselemente.

EN (Europäische Norm)
Europäische Norm, Geltungsbereich ist der europäische Binnenmarkt. Herausgegeben vom Europäischen 
Komitee für Normung (CEN), seltener vom Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung 
(CENELEC) oder Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI).

ISO (International Organization of Standardization)
Weltweit gültige Norm. Herausgegeben von der International Organization for Standardization, 
der über 160 Länder angehören. 

Harmonisierte internationale Normen

DIN EN
deutsche Ausgabe einer unveränderten Europäischen Norm

DIN ISO
deutsche Ausgabe einer unveränderten ISO-Norm

EN ISO
europäische Ausgabe einer unveränderten ISO-Norm

DIN EN ISO
deutsche Ausgabe einer EN-ISO-Norm

Im Zug der Umstellung von DIN- auf ISO-Normen bzw. Normharmonisierung können sich neben den 
Änderungen von Bezeichnungen und Geltungsbereichen auch konstruktive Abweichungen ergeben. 
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Kegelstifte 1 1981-09 2339 1986-11 Länge „L“ ist bei ISO inkl. 
Kuppe

Zylinderstifte 7 1981-09 2338 1998-02
Länge „L“ ist bei ISO inkl. 
Phase ISO nur Fase genormt, 
 keine Kuppe

Zylinderschrauben 
mit Schlitz 84 1990-08 1207 1994-10

Nennmaßbereich geändert
teilweise Kopfhöhe geändert 
teilweise Gewindelänge mit 
Schaft geändert

Flachkopfschrauben 
mit Schlitz 85 1990-08 1580 1994-10

Nennmaßbereich geändert 
teilweise Kopfhöhe und 
Kopf-Ø geändert Festigkeits-
klasse 8.8 entfällt

Scheiben, ohne Fase 125 A 1990-03 7089 2000-11 teilweise Maße geändert 
teilweise Härte geändert

Scheiben, ohne  Fase, 
Kunststoff

125 A
34815

1990-03
gültig

DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Scheiben, mit  Fase 125 B 1990-03 7090 2000-11 teilweise Maße geändert 
teilweise Härte geändert

Federringe 127 1987-10

ersatzlos zurückgezogen, 
 unwirksames Sicherungs-
element ab Schrauben-
festigkeit 8.8

Scheiben 134 1936-10  
7090

2000-11 
2000-11 DIN 134 wurde DIN 125

Hammerschrauben 
mit Muttern 261 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Schaftschrauben 
mit Schlitz und 
Kegelkuppe

427 1986-09 2342 2004-05
Nennmaßbereich geändert
teilweise Schlitzmaße ange-
passt

Scheiben 433 1990-03 7092 2000-11 Nennmaßbereich geändert
teilweise Härte geändert

Scheiben, vierkant, 
keilförmig, für U-Träger 434 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Scheiben, vierkant 436 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

7089
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Sechskantmuttern, 
 niedrige Form ohne Fase 439 A 1987-10 4036 2001-03

teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, keine Kopfhöhe 
geändert

Sechskantmuttern, 
niedrige Form mit Fase 439 B 1987-10 4035 2001-03

teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, keine Kopfhöhe 
geändert

Sechskantmuttern, 
niedrige Form mit Fase, 
Feingewinde

439 B 1987-10 8675 1990-01
teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, keine Kopfhöhe 
geändert

Scheiben 
mit Rundloch 440 R 1990-05 7094 2000-12 teilweise Maße geändert

Scheiben 
mit Vierkantloch 440 V gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Augenschrauben 444 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Gewindestifte 
mit Schlitz und 
Kegelkuppe

551 1986-09 4766 2011-11 Nennmaßbereich geändert

Sechskantmuttern 555 1987-10 4043 2001-03
teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert

Sechskantschrauben 
mit Schaft und Mutter 601 1987-09 4016 2001-03 teilweise Schlüsselweiten 

 geändert

Flachrundschrauben 
mit Vierkantansatz 603 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Stellringe, leichte Reihe 705 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Stiftschrauben, Ein-
schraubtiefe = 2 x 
Nenndurchmesser

835 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Verschlussschrauben 
mit Innenantrieb,
kegeliges Gewinde

906 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Verschlussschrauben 
mit Bund und Innenan-
trieb, zylindrisches 
Gewinde

908 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

https://www.haberkorn.com/
https://www.haberkorn.com/
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Verschlussschrauben 
mit Bund und Außen-
sechskant, zylindri-
sches  Gewinde

910 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Zylinderschrauben 
mit Innensechskant 912 1983-12 4762 1998-02 Nennmaßbereich geändert

Zylinderschrauben 
mit Innensechskant, 
Fein gewinde

912 1983-12 12474 2011-01 Nennmaßbereich geändert

Zylinderschrauben 
mit Innensechsrund 912 1983-12 14579 2011-01 Nennmaßbereich geändert

Gewindestifte 
mit Innensechskant 
und Kegel kuppe

913 1980-12 4026 2004-05 Nennmaßbereich geändert

Gewindestifte 
mit Innensechskant 
und Spitze

914 1980-12 4027 2004-05 Nennmaßbereich geändert

Gewindestifte 
mit Innensechskant 
und Zapfen

915 1980-12 4028 2004-05 Nennmaßbereich geändert

Gewindestifte 
mit Innensechskant 
und Ringschneide

916 1980-12 4029 2004-05 Nennmaßbereich geändert

Sechskant-Hutmut-
tern, niedrige Form 917 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Sechskant-Schweiß-
muttern 929 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Sechskantschrauben 
mit Schaft 931 1987-09 4014 2001-03 teilweise Schlüsselweiten 

 geändert

Sechskantschrauben 
ohne Schaft 933 1987-09 4017 2001-03 teilweise Schlüsselweiten 

 geändert

Sechskantschrauben 
 ohne Schaft 
(Kunststoffschrauben)

933
34810

1987-09 
gültig

DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Sechskantmuttern 934 1987-10 4032 2001-03
teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert

https://www.haberkorn.com/
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https://www.haberkorn.com/suche?s=DIN+917&f[48_f][]=917
https://www.haberkorn.com/suche?s=DIN+929&f[48_f][]=929
https://www.haberkorn.com/suche?s=DIN+931&f[48_f][]=931
https://www.haberkorn.com/suche?s=ISO+4014&f[49_f][]=4014
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Sechskantmuttern, 
Feingewinde 934 1987-10 8673 2001-03

keine Schlüsselweiten 
 geändert, keine Kopfhöhe 
geändert

Sechskantmuttern
Kunststoff

934
34814 1987-09 DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Kronenmuttern 935 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Sechskantmuttern, 
niedrige Form mit Fase 936 1985-02 ersatzlos zurückgezogen 

Alternative DIN 439 – Teil 2

Stiftschrauben,  
Einschraubtiefe = 1 x 
Nenndurchmesser

938 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Stiftschrauben, Ein-
schraubtiefe = 1,25 x 
Nenndurchmesser

939 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Stiftschrauben, 
Einschraubtiefe = 2,5 x 
Nenndurchmesser

940 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Sechskantschrauben 
mit Schaft, 
Feingewinde

960 1990-01 8765 2001-03 teilweise Schlüsselweiten 
 geändert

Sechskantschrauben 
ohne Schaft,
Feingewinde

961 1990-01 8676 2001-03 teilweise Schlüsselweiten 
 geändert

Senkschrauben 
mit Schlitz 963 1990-08 2009 1994-10

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Kopfhöhe und 
Kopf-Ø geändert, 
Festigkeitsklasse 8.8 entfällt,
Gewindelänge geändert

Linsen-Senkschrauben 
mit Schlitz 964 1990-08 2010 1994-10

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Kopfhöhe und 
Kopf-Ø geändert, 
Festigkeitsklasse 8.8 entfällt, 
Gewindelänge geändert

Senkschrauben 
mit Kreuzschlitz 965 1990-08 7046 1994-10

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Kopfhöhe und 
Kopf-Ø geändert, 
Festigkeitsklasse 5.8 und 
A4-70 entfällt, Gewindelänge 
und Eindringtiefe Kreuzschlitz 
geändert

https://www.haberkorn.com/
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Linsen-Senkschrauben 
mit Kreuzschlitz 966 1990-08 7047 1994-10

teilweise Kopfhöhe und 
Kopf-Ø geändert, 
Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 
entfällt, Gewindelänge und 
Eindringtiefe Kreuzschlitz 
geändert

Linsen-Senkschrauben 
mit Innensechsrund  – 14584 1999-10 erst mit ISO-Norm genormt

Gewindebolzen 976 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Sechskantmuttern 
mit Klemmteil 
aus Metall

980 M 1987-05 7042 1998-02

teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert, teilweise größere 
Schlüssel angriffsflächen

Sechskantmuttern 
mit Klemmteil 
aus Metall, 
Feingewinde

980 M 1987-05 10513 1998-02

teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert, teilweise größere 
Schlüssel angriffsflächen

Sechskantmuttern, 
Ganzmetallmuttern 980 V 1987-05 7042 1998-02

teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert, teilweise größere 
Schlüssel angriffsflächen

Sechskantmuttern, 
Ganzmetallmuttern, 
Feingewinde

980 V 1987-05 10513 1998-02

teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert, teilweise größere 
Schlüssel angriffsflächen

Sechskantmuttern 
mit Polyamidklemmteil, 
hohe Form

982 1987-05 7040 1998-02

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert

Sechskantmuttern 
mit Polyamidklemmteil, 
 hohe Form, 
Feingewinde

982 1987-05 10512 1998-02

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert

Sechskantmuttern 
mit Polyamidklemmteil, 
niedrige Form

985 1987-05 10511 1998-02

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert

Sechskant-Hutmuttern 
mit Polyamidklemmteil 986 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Passscheiben 988 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Scheiben für Bolzen 1440 
28738

1974-07
gültig 8738 1986

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Außendurchmesser 
geändert, Scheibendicke mit 
min./max. Maß ergänzt

Scheiben für Bolzen, 
grobe Ausführung 1441 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Bolzen mit Kopf 1444 
22341

1974-03 
gültig 2341 1986-11 Nennmaßbereich geändert

Passkerbstifte mit Hals 1469 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Kegelkerbstifte 1471 1978-11 8744 1998-03 Länge „L“ ist bei ISO inkl. 
Kuppe

Passkerbstifte 1472 1978-11 8745 1998-03 Länge „L“ ist bei ISO inkl. 
Kuppe

Zylinderkerbstifte 1473 1978-11 8740 1998-03
Nennmaßbereich geändert 
Länge „L“ ist bei ISO inkl. 
Kuppe

Steckkerbstifte 1474 1978-11 8741 1998-03 Länge „L“ ist bei ISO inkl. 
Kuppe

Halbrundkerbnägel 1476 1978-11 8746 1998-03 keine konstruktiven 
Abweichungen

Anschweißenden für 
Spannschlösser

1480 
34828

1975-09 
gültig

DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Spannstifte, 
schwere Ausführung 1481 1978-11 8752 1998-03 teilweise Fasen-Maß geändert 

und min./max. ergänzt

Sechskant-Hutmut-
tern, hohe Form 1587 gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

Sechskantschrauben 
mit Dünnschaft 
(Schaftdurchmesser ~ 
Flankendurchmesser)

4015 
24015

1990-09 
gültig

DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Zylinderstifte, gehärtet 
Toleranzfeld m6 6325 1971-10 8734 1998-03

Nennmaßbereich geändert, 
Unterschied Stiftenden 
 entfällt, Edelstahlwerkstoff 
aufgenommen

Sechskantmuttern 
mit Bund 
Mutternhöhe = 1,5 x 
Nenndurchmesser

6331 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Sechskantmuttern 
Mutternhöhe = 3 x 
Nenndurchmesser

6334 ersatzlos zurückgezogen

Spannscheiben für 
Schraubenverbind-
ungen

6796 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Zahnscheiben, 
außen verzahnt 6797 A 1988-07

ersatzlos zurückgezogen, 
unwirksames Sicherungs-
element ab Schrauben-
festigkeit 8.8

Zahnscheiben, 
innenverzahnt 6797 J 1988-07

ersatzlos zurückgezogen, 
unwirksames Sicherungs-
element ab Schrauben-
festigkeit 8.8

Zahnscheiben, 
außenverzahnt, 
für Senkschrauben

6797 V 1988-07

ersatzlos zurückgezogen, 
unwirksames Sicherungs-
element ab Schrauben-
festigkeit 8.8

Fächerscheiben, 
außenverzahnt 6798 A 1988-07

ersatzlos zurückgezogen, 
unwirksames Sicherungs-
element ab Schrauben-
festigkeit 8.8

Fächerscheiben, 
innenverzahnt 6798 J 1988-07

ersatzlos zurückgezogen, 
unwirksames Sicherungs-
element ab Schrauben-
festigkeit 8.8

Fächerscheiben, 
außenverzahnt, 
für Senk schrauben

6798 V 1988-07

ersatzlos zurückgezogen, 
unwirksames Sicherungs-
element ab Schrauben-
festigkeit 8.8

Zylinderschrauben 
mit Innensechskant, 
niedriger Kopf mit 
Schlüsselführung

6912 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Sechskantschrauben 
mit Flansch

6921 
1665

1983-06 
gültig

teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert, Feingewinde ent-
fällt, Festigkeit 12.9 entfällt

Sechskantmuttern 
mit Flansch 6923 1983-06 4161 1999-03 teilweise Schlüsselweiten 

 geändert

Sechskantmuttern 
mit Klemmteil, 
nichtmetallischer 
Einsatz

6924 1987-07 7040 1998-02

Nennmaßbereich geändert, 
teilweise Schlüsselweiten 
 geändert, teilweise Kopfhöhe 
geändert

Sechskant-
Blechschrauben 
mit Bund

6928 2008-05 7053 2011-11 Nennmaßbereich geändert

Zylinderschrauben 
mit Kreuzschlitz 7048 gültig DIN 1:1 in ISO überführt

Hohlniete zweiteilig 
Nietteil offene Form      

7331 A gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Hohlniete zweiteilig 
Nietteil geschlossene 
Form    

7331 B gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

offene Blindniete, 
Flachkopf mit 
Sollbruchstelle 
Alu – Stahl

7337 A 1991-08 15977 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte

offene Blindniete, 
Flachkopf mit 
Sollbruchstelle 
Stahl – Stahl

7337 A 1991-08 15979 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte

offene Blindniete, 
Flachkopf mit 
Sollbruchstelle 
Alu – Alu

7337 A 1991-08 15981 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte

offene Blindniete, 
Flachkopf mit 
Sollbruchstelle 
Edelstahl – Stahl

7337 A 1991-08 15983 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

offene Blindniete, 
Senkkopf mit 
Sollbruchstelle 
Alu – Stahl

7337 B 1991-08 15978 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte

offene Blindniete, 
Senkkopf mit 
Sollbruchstelle 
Stahl – Stahl

7337 B 1991-08 15980 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte

offene Blindniete, 
Senkkopf mit 
Sollbruchstelle 
Alu – Alu

7337 B 1991-08 15982 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte

offene Blindniete, 
Senkkopf mit 
Sollbruchstelle 
Edelstahl – Stahl

7337 B 1991-08 15984 2003-04

Auftrennung der Werkstoffe 
und Kopfform, teilweise 
Kopf-Ø, teilweise Kopfhöhe, 
teilweise Scher- und 
Zugkräfte

offene Blindniete, 
mit Sollbruchstelle, 
mechanische Prüfung 

7337 1991-08 14589 2001-08
ausführliche Beschreibung 
der Prüflinge und Prüfanord-
nung

Hohlniete, einteilig 7339 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Spiral-Spannstifte, 
Regelausführung 7343 1969-04 8750 1998-03 keine konstruktiven 

Abweichungen

Spiral-Spannstifte, 
schwere Ausführung 7344 1969-04 8748 1998-03 keine konstruktiven 

Abweichungen

Spannstifte, 
leichte  Ausführung 7346 1978-11 13337 1998-02

Nennmaßbereich geändert 
keine konstruktiven Abwei-
chungen

gewindefurchende 
 Linsenschrauben 7500 C gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

gewindefurchende 
Sechskantschrauben 7500 D gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm

gewindefurchende 
 Senkschrauben 7500 M gültig DIN gültig, keine aktuelle 

ISO-Norm
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Bohrschrauben 
mit  Außensechskant

7504  K
7504  K

1982-11 
1995-09 15480 2000-02 Nennmaßbereich geändert

Bohrschrauben 
mit  Linsenkopf und 
Kreuzschlitz

7504 N-H
7504 M-H

1982-11 
1995-09 15481 2000-02 Nennmaßbereich geändert

Bohrschrauben 
mit  Linsenkopf und 
Innensechsrund

70504 N-T
70504 M-T

1982-11
1995-09 ISO noch nicht genormt

Bohrschrauben 
mit Senkkopf 
und Kreuzschlitz

7504 P-H
7504 O-H

1982-11 
1995-09 15482 2000-02 Nennmaßbereich geändert

Bohrschrauben 
mit Senkkopf 
und Innensechsrund

7504 P-T
7504 O-T

1982-11 
1995-09 ISO noch nicht genormt

Bohrschrauben 
mit Linsen- Senkkopf 
und Kreuzschlitz

7504 Q-H
7504 R-H

1982-11 
1995-09 15483 2000-02 Nennmaßbereich geändert

Sechskant-
Blechschrauben

7976 
21479

1990-08 
gültig

DIN gültig, keine aktuelle  
ISO-Norm

Zylinderstift ungehärtet 
mit Innengewinde 7979 C 1977-02 8733 1998-03 Nennmaßbereich geändert

Zylinderstift gehärtet 
mit Innengewinde 7979 D 1977-02 8735 1998-03 Nennmaßbereich geändert

Linsen-Blechschrauben 7981 C 1990-08 7049 1990-08 Nennmaßbereich geändert 
teilweise Kopf-Ø geändert

Linsen-Blechschrauben 
mit Innensechsrund 7981 C 1990-08 14585 2011-05 Nennmaßbereich geändert 

teilweise Kopf-Ø geändert

Senk-Blechschrauben 
mit Kreuzschlitz 7982 C 1990-08 7050 1990-08

Nennmaßbereich geändert 
Kopf-Ø geändert 
Kopfsenkung geändert

Senk-Blechschrauben 
mit Innensechsrund 7982 C 1990-08 14586 2011-05

Nennmaßbereich geändert 
Kopf-Ø geändert 
Kopfsenkung geändert

Linsen-Senkblech-
schrauben mit Kreuz-
schlitz

7983 C 1990-08 7051 1990-08
Nennmaßbereich geändert 
Kopf-Ø geändert 
Kopfsenkung geändert

Linsen-Senkblech-
schrauben mit 
Innensechsrund

7983 C 1990-08 14587 2002-05
Nennmaßbereich geändert 
Kopf-Ø geändert 
Kopfsenkung geändert
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Bezeichnung Bild DIN-
Norm

Norm 
gültig bis

ISO-
Norm

Norm 
 gültig seit

Veränderung

Zylinderschrauben 
mit Innensechskant,
niedriger Kopf

7984 gültig DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Zylinderschrauben 
mit Innensechsrund, 
niedriger Kopf

 – 14580 1999-10 erst mit ISO-Norm genormt

Linsenschrauben 
mit Kreuzschlitz

7985 
7045

1990-08 
gültig 7045 2011-12 DIN 1:1 in ISO überführt

Linsenschrauben 
mit  Innensechskant – 7380-1 2011-08 erst mit ISO-Norm genormt

Linsenschrauben 
mit  Innensechskant 
und Flansch

– 7380-2 2011-08 erst mit ISO-Norm genormt

Linsenschrauben 
mit  Innensechsrund – 14583 2002-05 erst mit ISO-Norm genormt

Scheiben für 
Stahl konstruktion

7989-1
7989-2

Ausführung „A“ wird  
Produktionsklasse C bzw.   
DIN 7989-1 
Ausführung „B“ wird  
Produktionsklasse A bzw.   
DIN 7989-2

Senkschrauben 
mit  Innensechskant 7991 1986-01 10642 1998-02

Nennmaßbereich geändert 
Kopf-Ø geändert 
Kopfhöhe geändert

Senkschrauben 
mit  Innensechsrund 7991 1986-01 14581 2014-02

Nennmaßbereich geändert 
Kopf-Ø geändert 
Kopfhöhe geändert

Senkschrauben 
mit  Innensechsrund, 
hoher Kopf

– 14582 2014-02 erst mit ISO-Norm genormt

Scheiben, vergrößerter 
Außendurchmesser 9021 1990-03 7093 2000-11 Maße geändert 

Härte geändert

Scheiben, vergrößerter 
Außendurchmesser
(Kunststoff)

9021
34816

1990-03
gültig

DIN gültig, keine aktuelle 
ISO-Norm

Bolzen für Bolzen-
schweißen mit 
Spitzenzündung: 
Gewindebolzen

32501-1 1991-07 13918 1998-12 keine konstruktive Änderung
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https://www.haberkorn.com/suche?s=DIN+7985&c=cat1%3C%7C%3EVerbindungselemente%2C+Schrauben%3C%7C%3Ecat2%3C%7C%3ESchrauben%3C%7C%3Ecat3%3C%7C%3EMetrische+Schrauben%3C%7C%3Ecat4%3C%7C%3ELinsenschrauben&f%5B48_f%5D%5B0%5D=7985
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https://www.haberkorn.com/suche?s=DIN+9021&c=cat1%3C%7C%3EVerbindungselemente%2C+Schrauben%3C%7C%3Ecat2%3C%7C%3EScheiben%2C+Sicherungselemente%3C%7C%3Ecat3%3C%7C%3EScheiben%3C%7C%3Ecat4%3C%7C%3EScheiben%2C+rund+%28plan%2C+ballig%29&f%5B48_f%5D%5B0%5D=9021
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