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* ODDELEK 1: Identifikaclja snoviizmesl In drusbe/podjetja
- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko Ime: K&rapur 140 grau

‘ - §tevllka artlkla: R012148-00

-1.2 Pomembne |dentificirane uporabe snovl ali zmes( in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacile niso na voljo.

-Uporaba snovl / pripravka Lepilo
‘ -1.3 Podrobnost] o dobavitelju vamostnega lista
- Prolzvajalec/dobavitslj:

K&mmerling Chemische Fabrik GmbH
‘ Zwelbricker Straite 200

D-686954 Pirmasens

Tel,: +49 (0)8331/56-2000

www.koe-chemie.de

- Podrodje/oddelek za informaclje:
Abteilung: C-U Qualitats- und Umweltmanagement
{department: C-U Quality- and Environmental Management)
Tel.: +48 (0)6331/56-2553; Fax.: +49 (0)6331/56-1091
e-Mail: Productsafety@Kos-Chemie.de

- 1.4 Telefonska #tevllka za nujne primers:
In case of poisoning:
GBK-EMTEL International
Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (all languages)

In case of transport accidents:
Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 / GBK) |

ODDELEK 2: Dologitev nevarnosti

- 2,1 Razvrstitev snovi all zmesi
- Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) #t. 1272/2008

Resp. Sens. 1 H334 Lahko povzro&l simptome alergije alf astme ali teZave z dlhanjem prl
vdihavanju,

- 2.2 Elementi otlkete

- Oznatevanje v skladu z Uredbo (ES) &t. 1272/2008
Izdelek je razvri&en In oznaden v smislu Uredbe CLP.

= Piktograml za nevarnost

GHE08

- Opozorilna beseda Nevarno

- Komponents, ki doloajo nevamost in Jih je treba etiketirati:
Difeniimetan diizoclanat, izomerl In homologi
= Stavkl o nevarnosti

H334 Lahko povzrod| simptome alergije ali astme ali te2ave 2 dihanjem pri vdihavanju.
(nadaljevanfe na stranl 2)
— - - 8t
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= Previdnostni stavki
P2¢1 Ne vdihavati meglice/hlapovirazpriila.
P280 Nositl za&titne rokavice.
P342+P311 Pr respiratornih simptomih: Poklitite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
- Dodatnl podatki:
EUH204 Veebuje Izoclanate. Lahko povzrogi alergijski odziv.
- 2.3 Druge nevarnosti
~ Rezultati ocene PBT in vPvE
= PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
- 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesl
- Opls: Mixture of several substances
- Nevamne sestavine:
" Stevilo ES: 905-588-6] Ksllen | <10% |

Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute
Tox, 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
| H319; STOT SE 3, H335

i " CAS: 100-41-4 ~  Etilbenzen T === . <2%

Tox. 4, . .
| Difeniimetan-4,4-dilzocianat T<08% | |

R'éls_ir’. ‘Sens. 1, H334; Carc, 2, H357, §TOT RE2, H373; Acute Tox,
4, H332; Skin lrrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; |

CAS: 101-68-8
EINECS: 202-268-0

STOT S8E 3, H335
CAS: 26666-28-6 '4,4-metilendifeniidizocianat, oigomeri | <0,2% |
NLP: 500-040-3 Re:lp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351;, STOT RE 2, H373; Acute Tox,

4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;

STOT SE 3, H3356 .
CAS: 4083-64-1 \4Toluensulfonil izocianat | <0,1%
EINECS: 223-810-8 ‘?eﬁg.s gens. 1, Ha34; Skin Irit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE |

) |

- 8VHC Ne vsebuje snovi SVHC.
- Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevamnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepl za prvo pomot

- 4.1 Opls ukrepov za prvo pomod

- v primeru vdihavanja:
V primeru nezavest! poloaj in prevoz v stabilnem bo&nem polo2aju.
Dovajanje sveZega 2raka, v primeru te2av iti k zdravniku.
Senzibilizirane osebe lahko reagirajo 2e na minimalne koncentracije izocianata. Pojavijo se lahko
med drugim naslednjl simptomi: draZenje o&i, nosu, grla In plju&, pogosto skupaj s suhim grlom,
ob&utkom tesnobe v prsih ter te2kim dihanjem. Simptomi se lahko pojavijo $ele ve¢ ur po
izpostavijenosti.

- &o pride v stik 8 koZo:
Prizkacilete dele koZe narahlo otreti z vato ali staniéevino In takoj nato temeljito umiti z vodo in blagim
razkuilom.
DraZi koZo. MoZna e senzibilizacija ob stiku s koZo. Poskus| na Zivalih so pokazali, da lahko stik koze

s snovml, Ki so znane po tem, da lahko povzrogijo senzibliizacijo dihal, sproi senzibilizacijo dihal.
(nadaljevanje na strani 3)
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Zaradi tega morate pri dejavnostih, kjer je prizakovatl nameren all nenameren stlk ko2e z lzocianati
(na primer pri vzdrevanju all pri odprtju embalaZe), nositl zas&itna obladila z dolgimi rokavi in
ZaStitne rokavice.

~&e pride v stik z o&ml:

Oti z odprto otesno reZo ve& minut izpirati pod teko&o vodo in se posvetovati z zdravnikom.

- Ee snov pogoltnemo: Ne povzroditi bruhanja, takoj pokiicati pomot zdravnika.

-4.2 Najpomembne}#i simptom| in uinkl, akutni in zapoznell
Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 4.3 Navedba kakrine koll takoj$nje medicinske oskrbe In posebnega zdravijenja
Pri senzibilizacijl na izoclanate se je treba glede poklicnega stlka z drugimi snoevmi, ki Iahko
povzrotijo senzibilizacijo ali ki draZijo dihala, posvetovatl z zdravnikom. Obravnava ob
[zpostavljenostl naj se ravna po simptomih in Kiini&nem stanju bolnika. Poskrbetl je treba za zadostno
prezradevanje v okolici bolnika in za oskrbo s kisikom. izoclanati lahko povzrotijo senzibillzacijo dihal
all simptome, podobne astmi, (bronhospazmi). Simptomi, povezani z dihanjem, vklju&no s pljugnim
edemom, se lahko pojavijo z zamikom. Po moé&ni izpostavijenosti je treba osebe opazovatli od 24 do
48 ur, sa] se lahko pojavijo te2ave z dihanjem. |

ODDELEK 5: Protipozamnl ukrepi

- 5.1 Sredstva za gagenje
- Ustrezna sredstva za gaenje:
Razpréen| vodnl curek
Proti alkoholu cbstojna pena
Gaslini prah
Ogliikov dioksld
- Iz varmmostnih razlogov neustrezna sredstva za gaenje: Voda v polnem curku
- 5.2 Posebne nevarnostl v zvezl s snovjo all zmesjo
Pri segrevanju ali v primeru poZara moZno tvorjenfe strupenih plinov.
= 5.3 Nasvet za gasiice
- Posebna za#titna oprema: Ne glede na zrak v okollci nesiti dihalni aparat.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- 6.1 Osebnl varnostni ukrepl, zagéitna oprema In postopki v slli Skrbeti za zadostno zratenje.
- 6.2 Okoljevarstven! ukrepi: Ne dopustit, da pride v kanalizacljo/povréinsko vodo/podtainico.
- 6.3 Metode In materiall 2a zadrZevanje In &i§&enje: Mehanino pobrati.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede vamega postopanja gle] paglavie 7.
Za informacije gleds osebne za§&itne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja gle] poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje In skladi¥Zenje

- 7.1 Varnostnl ukrepl za varno ravnanje Skroeti za dobro zralenje/izsesavanje na delovnem mestu.
- Napotki za zadtito proti poZaru In eksploziji:
Proizvod vsebuje majhne koliéIne organskih topil. MoZnost tvorbe vnetljive zmes| pare/zraka je
lzredno majhina, pri doioZenih krajevnih danostih pa jo Je vendarle potrebno upodtevat.
Zavarovatl pred viri vZiga - ne kaditi.

- 7.2 Pogo]l za varno skladi§&enje, vidjutno z nhezdruZljivostjo
- Skladl$&enje:

- Zahteva po skladi§nih prostorih in posodah: Zanesijivo prepredlti pronicanje v tla.
(nadafjevanje na stranl 4) |
————8—
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- Napotki 2a skupno skladi&enje: Skladiditi lo&eno od Zivil.
- Drugi podatki glede pogojev skladiE&enja:
Varovati pred nizkimi temperaturami.
Poscdo imeti zaprto.
Varovati pred vro&ing in direktnim son&nim 2ar&enjem.
Posodo hraniti na dobro zradenem mestu.
Skladi&iti na suhem.
- Kategorila skiadi¥&enja (according german VCl-concept): 13

- 7.3 Posebne konéne uporabe Druge relevantne informacie niso na voljo.

(nadaljevanje od stranl 3} 1

| ODDELEK 8: Nadzor izpostavijenosti/osebna zasiita
- Dodatnl napotki za razvoj tehnitne opreme: NI drugih podatkov, glej totko 7.

- 8.1 Parametrl nadzora

- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki Jih Je treba upoétevati in nadzorovati na delovnem mestu:

Kslien

MV (SI) dolgorotna vrednost: 221 mg/m3, 50 ppm
K, BAT, EU*

IQELV (EU) | trenutna vrednost: 442 mg/m3, 100 ppm
dolgoro&na vrednost: 221 mg/m3, 50 ppm
Skin

[ CAS: 100-41-4 Etilbenzen

T MV (SI) | dolgoroéna vrednost: 442 mg/m3, 100 ppm
K, BAT, EU*

IQELV (EU) |trenutna vrednost: 884 mg/m3, 200 ppm
csizllﬁorocna vradnost; 442 mg/m3, 100 ppm
CAS: 101-68-8 Difenlimetan-4 4'-dlizoclanat
MV (SI)  |dolgorona vrednost: 0,05 mg/m3
| CAS: 26686-28-6 4,4-metilendifenildiizocianat, oligomerl
T MV(Sl) |dolgoro&na vrednost: 0,06 mg/m3

- DNEL
Ksilen

CAS: 100-41-4 Etilbenzen

CAS: 101-68-8 Difenilmetan-4,4'-dlizoclanat
inhalativen | worker (long-term exposure/systemic) | 0,05 mg/m3
_ worker (long-tarm exposure/lccal) 0,05 mg/m3
| CAS: 26686-28-6 4,4-metllendifenlidiizocianat, oligomerl
" inhalativen | worker (long-term exposure/systemic) | 0,05 mg/m3
| worker (long-term exposure/local) 0,05 mg/m3

inhaiatlven |worker (long-term exposure/systemic) 288 mg/m3
|worker (long-term exposure/locaf) 289 mg/m3

inhalativen |worker (long-term exposure/systemic) 77 mg/m3

{nadalevane na strani 5)
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' - Sestavine z blolo&kim| mejnimi vrednostmi:
| | Ksllen '
BAT (S1)[14,13 pmoll '
Biocloski vzorec: kri
Cas vzoréen|a: ob kencu delovne izmene
‘ Karakteristi&n| pokazatelj: ksllen |

0,88 mol/mol kreatinina
Bleloski vzorec: kri
| Cas vzorenja: ob koncu delovne lzmene
Karakteristitn| pokazatel|: metilhipurna kislina _ |
‘ CAS: 100-41-4 Etilbenzen |
~ BAT (81)[4,13 pmolA
BioloZki vzorec: krl
Cas vzoréenja: v &asu izpostavijenosti
Karakteristini pokazatelj: etilbenzen

83,20 pmol/l
Biolo&ki vzorec: v 8asu Izpostavljenosti |
Cas vzorZen|a: 16 ur po kon&anem delu

| KarakterlstiZni pokazatelj: etilbenzen ‘

1,12 mol/mol kreatinina
|Blolo!ki vzorec: urin

Cas vzor&enja: ob koncu delovne izmene in ob koncu delovnega tedna
Karakteristi&ni pokazatelj; mandljeva kislina

- 8.2 Nadzor Izpostavijenosti
- Osebna za&éitna oprema:
- Splodnl varnostni in sanitarn| ukrepi:
‘ Upoitevatl je treba obiZajne varnostne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami.
Ne hraniti v bliZini Zivil, pija& In krmil.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Umazana, prepojena oblatila takoj sled!,
= DIhalna zagéita:
Pri dobrem prezra&evan|u prostora oz, zadostnem izsesavanju nl potrebna.
Pri obremenitvl za kraf3i &as ali v man)8i meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob
Intenzivnem oz. dalj$em izpostavijanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od kroZetega zraka.
Za kratek tas lahka naobrazna maska (s filtrom).
A2 (DIN EN 14387 / DIN EN 141)
- §&itnik za roko (DIN EN 420):
Z organizacljskimi ukrepl je treba prepre&iti neposredni stik s kemi&nim pripravkom.
Pri delu z rokavicami s roke zad&itite z za#&itnim sredstvom za koZo, da prepretite habrekanje koZe,
po delu pa uporabite sredstvo za &ig&enje in nego koZe.
Bodite pozorni na upo$tevanje navedenega tasa za prodiranje snovi v koo {za&ne se s prvim stikom
z izdelkom)! Po Izteku Easa za prodiranje snovi v koo je treba rokavice sneti In uporabit nove!
- Za trajni kontakt so primerne rokavice Iz naslednjih materialov:
Ce je potreben dalj#i stik s kemi&nim pripravkom, priporotamo uporabo trde nadrokavice za zaséito
pred mehanskim| obremenitvami skupa) s podrokavico "Barrier 02-100" podjetja Ansell (tas
prodiranja snovi v keZo 480 min).
- Za tra|ni kontakt, ki traja najve& 15 minut, primeme rokavice Iz naslednjlh matsrialov:
Fluorov kav&uk (viton) (0,7mm - &as prodiranja snovi v koo 15 min)

(nadallevanje na stranl 6)
— — 8
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Kot zadgito pred brizganjem priporo&amo: nitrilne rokavice za enkratno uporabo (debelina najmanj
0,12 mm) z dolgimi zavihki. Po stliku 8 kemiZnim pripravkom nitrilne rokavice za enkratno uporabo

tako] snemite in uporabite nove.
- 8&itnik za o&l: Zaditna otala.

ODDELEK 9: Fizikalne In kemljske lastnost!

- 9.1 Podatkl o osnovnih fizikalnih in keml]skih lasthostih
- Splo#ne navedbe
- Videz:

Oblika:

Barva:

- Vonj:
| - Mejne vrednostl vonja:

- Sprememba stanja
Zatetno vreli§te In obmodje vrellita:

l_- Plameniéte:
- Temperatura vneti$ta:

‘ = Parni tlak prl 20 °C:

- Meje sksplozije:

spodnja:
zgomija:

- Gostota pri 20 °C:
= Parna gostota:

- Hitrost Izparevanja
‘ - Raztopnost v / medljivost s/z

NI dolo&en.

voda:

pastozen

Preizkus penetracije v skladu z ADR 2.3.4.3
Rezultat meritve: trdo (penetracija po 5 s < 15 mm)
siv

podoben topilom

Ni doloZen.

ni ugoraben
Ni upcraben,

 »200°C

0,6 Vol %
7.8 Vol %

< 100 hPa

1,17 gfem3
Ni dole&en.

natopen
Produkt reagira z vodo.

- Vsebnost topila:

‘ ' - Porazdelitveni koeficlent: n-oktanol/voda: Ni doloZen.

organska topila:
VOC (EU):
VOC (EU):
VOC (CH):

- 9.2 Drugl podatkl

75%

87,9 g/l

7,61 %

7.51 %

Pozarni preizkus v skladu z 33.2.1.4 "Manual of Test
and Criteria" (Recommendations on the TRANSPORT
OF DANGEROUS GOODS [United Natlons]):

z razredom 4.1 [ADR]_)

Hitrost izgorkov: < 2,2 mm/s (ni nevarna snov v skladu ‘

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost ‘

- 10.1 Reaktivhoat Druge relevantne informacije niso na volje. |

(nadaljevanja na stranl 7)
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- 10.2 Keml]ska stablinost
- Termli&na razgradnja / pogoji, ki Jih je treba preprediti:
Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgrad!,
- 10.3 MoZnost poteka nevarnih reakcli]
Reakcija z alkoholi, amini, amoniakovimi kislinami in lugi.
Pri reakelji z vodo se tvori ogljikov dioksid. Pri zaprtih posodah se pojavi razpo&na nevamost posod
zaradi povefanega pritiska.
-10.4 Pogoli, ki se Jim Je traba Izognltl Druge relevantne informacije nlso na voljo.
=10.5 Nezdrulljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na volje.
= 10.6 Nevaml produkti razgradnje:
Pri poZaru odstran|evati sledee moZne produkte:
Klorovedik (HCI)
Zveplov oksid (SOx)
Nitrozni plini. |

ODDELEK 11: Toksikologki podatki

- 11.1 Podatkl o tokslkolo$kih u&inkih
- Akutna strupenost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso [zpeainjena.

- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvri&an]a:
'ATE (Ocena akutne strupenostl)

dermalen [LD50 | 18.308 mg/kg
inhalativen | LC50/4 h | 148 mg/

~ Ksilen

' CABS: 100-41-4 Etllbenzen

oralen LD50 3.523 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 1.100 mg/kg (ATE)
inhalativen | LC50/4 h |11 mg/ (ATE)

oralen  LD50  [3.500 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 | 17.800 mgfkg (rbt) |
inhalativen | LC50/4 h |11 mg/ (ATE)

CAS: 101-68-8 Difenlimetan-4,4'-dilzocianat
inhalativen |LC50/4 h | 1,39 mg/l (Rat)

CAS: 25686-28-8 4,4-metilendifenildilzoclanat, oligomerl |

inhalativen | LC50/4 h| 11 mgA (ATE) I
= Primarno draZenje;
- Jedkost za koZo/draXenje koZe Daljgi in ve&kratni kontakt s koZo lahko povzroéi draZenje koZe,
- Resne okvare otl/draZenje Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso Izpoinjena.
- Preobiutijivost prl vdihavanju in preobgutljivost koZe
Lahko povzrot| simptome alerglje all astme all teZave z dihanjem pri vdthavaniju.
- Uginki CMR (rakotvornost, mutagenost In strupenost za razmnoZevanjs)
- Mutagenost za zarodne celice
Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso Izpoinjena,
- Rakotvormnost Na podiagi razpoloZljivih podatiov merfla za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnoZevanje
Na podlagi razpololjivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT - enkratna Izpostavijenost
Na podiagl razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na stranl 8)
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-8TOT - ponavijajoéa se izpostavijenost
Na podlagi razpolo2ljivih podatkov merila za razvrstitev niso i2poinjena.
- Nevarnost pri vdihavanju Na podiagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpoinjena.

ODDELEK 12: Ekolo&ki podatki

=-12.1 Strupenost

- Toksl&nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 12.3 ZmoZnost kopltenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije nigo na volje.

= Drugl ekolo#ki napotki:

- Splodni napotkl: Ne dopustiti, da odtete v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacljo.
-12.5 Rezultati ocens PBT In vPVB

- PBT: Nl uporaben.

- yPvB: Ni uporaben.

- 12.6 Drug! 8kodlJivi uginki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

-13.1 Metode ravnanja z odpadki _
- Priporotllo: Odstranjevati v skladu z veljavnimi predpisi. |
- EWC-Code(s):
Ne odstranjujte na tla, v vode ali kanalizacijo, temvet kot obrtne odpadke. Te kijuéne Etevilke
odpadkov EU so priporogila za odpadks, ki nastanejo pri uporabi lept! in tesnilnin sredstev. Ce so pod
3. todko tega vamostnega podatkovnega lista navedena organska topila ali druge nevarne snovi, so
tako nastali odpadki opradeljeni kot nevaml (*).

Odpadki, ki nastanejo prl uporabi:
080408* Odpadki lepll in tesnlinih snovi, ki vaebulejo organska topila ali druge nevarne snovi,
080410 Odpadki lepil in tesnilnih snovi, 2 Izjemo tistlh, k| sodijo pod &t. 080409,

Odpadki, ki nastanejo pri gis&enju:

08 04 11* Goaéa, ki vsebuije lepila ali tesnilne snovi, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne
showi,

08 04 12 Goaéa, ki vsebuje lepila all tasnilne snovi, z izjemo tistih, ki sodljo pod &t. 080411.

Umazana odpadna embalaZa;
15 01 10* EmbalaZa, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi all je umazana z nevamimi snavmi.

Cista odpadna embalaZa:
15 01 01 Paplrnata in kartonasta embalaZa
15 01 02 Plasti¥na embalaZa
15 01 04 Kovinska embalaZa
- Nsotistena embalaZa:
- Priporotilo: Odlaganje oedpadnih snovi v skladu Z uradnimi predpisi.

{nadallavanje na strani 8)
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‘ ~ ODDELEK 14: Podatki o prevozu
-14.1 Stovilka ZN |

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpade
| = 14.2 Pravilno odpremno Ime ZN
~ ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpade B .
- 14.3 Razred| nevarnostl prevoza
- ADR/RID/ADN, ADN ‘
_-Kategorlja  ew.......Sdpade L
- IMDG, IATA
- Class odpade
-Label - |
- 14.4 Skupina embalaze i
- ADR/RID/ADN, IHDG_, IATA odpade -
| - 14.5 Nevamostl za okolje:
- Marine pollutant; Ne 3 ]
‘ - 14,6 Possebni previdnostnl ukrepl za |
~ uporabnlka Ni uporaben. 1

= 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s
Prifego Il k MARPOL in Kodeksom IBC NI uporaben.

|- Transport/drugl podatki: Zadéititi pred viago. |
| - UN "model regulation™: odpade '

| ODDELEK 15: Zakonsko predplsani podatki |

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, vamostl In okolju, specifi&ni za snov all zmes
- Uredba (ES) &t. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogofi omejitve: 3, 52a, 56a

- Driavni pradplsl:

- Napotki za omejitav zaposiitev: Upoétevatl omejitve za zaposlovanje miadoletnikov,
[ -15.2 Ocena kemi)ske varnosti: Ocena kemljske vamostl ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugl podatkl
Podatki se opirajo na dana#nje stanje nadega znanja, vendar ne predstavijajo nikakrénega zagotovila
glede lastnost! proizvoda in niso osnova za nikakréno pogodbeno pravne razmerje.

DoloZeno le za industrijeko uporabo (oziroma obrtnike).

- Relevantne norme
H225 Lahko vnetljiva tekoZina in hiapi.
H226 Vnetljiva tekogina In hiapi.
H304 Pri zauZitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312 Zdravju Skodljivo v stiku s koZo.
H316 Povzrota draZenje koZe.
H317 Lahko povzroil alergijski odziv koZe.
H318 Povzrota hudo draZenje ogl,
H332 Zdravju 8kodijivo pri vdihavanju.

(nadalfevanje na stranl 10)
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H334 Lahko povzrodi simptome alergije ali astme ali te2ave 2 dihanjem prl vdihavanju.

H335 Lahko povzrodl drazenje dihalnih poti.

H351 Sum povzrotitve raka.

H373 Lahko Skoduje sluénim organom pri dolgotrajni ali ponavijajodi se izpostavljenosti.

H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uinki.

- Lista s podatkl podroija izstavitve:
Abteilung: C-U Qualit4ts- und Umweltmanagement
(department: C-U Quality- and Environmental Management)

= Okrajéave In akronimi:
RID: Raglement intamational concernant ls transport des marchandlses dangersuses par chemin de fer (Regulations
Conceming the Intemational Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civll Aviation Organisation
ADR: Accord esuropéen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreemant concerning the
Intemnational Carrlage of Dangerous Goods by Road)
IMDQ@: Intemnatlonal Martime Code for Dangerous Goods
IATA: Intemnationel Air Transport Assoclation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chem|cal Substances
ELINCS: European List of Notifled Chemical Substances
CAS: Chemlcal Abstracts Service (dlvision of the American Chemical Society)
VOCV: Lar;kungaabgaba auf fiichtigen organischen Verblndungan, Schwelz (Swiss Ordinance on volatlle organic
compounds
VOC: Volatila Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derivad No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 60 percent
LD&0: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bloaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: vary Persigtant and very Bicaccumulative
Flam. Liq. 2: Vnetl|lve tekogina — Kategorija 2
Flam. Liq. 3: Vnetijive teko&ine — Kategorija 3
Acute Tox. 4: Akutne strupenost — Kategorija 4
Skin Irrit, 2: Jedkost za ko2o/dradene ko2e — Kategodija 2
Eye Irrit. 2: Huda poSkodba ofl/draZenje oli — Kategorija 2
Resp. Sens. 1: Preob&utijivost dihal — Kategorija 1
Skin Sens. 1: Preobiutljivost koZe — Katagorija 1
Carc. 2: Rakotvomost — Kategorija 2
STOT SE 3: Specifitna strupenost za clijne organa (enkratna izpostavijenost) — Kategorila 3
STOT RE 2: Specifitna strupsnost za clijne organe (ponavijajoZa Izpostavilenost) — Kategorija 2
Asp. Tox. 1: Nevamest pri vdlhavanju — Kategorija 1
Aquatic Chronic 3; Nevame za vodno okolle - dolgotrajna nevarnoat za vodno okolje — Kategorija 3

- * Podatki glede na prejénjo verzijo spremenjenl




