kemisPOX N, razlicica: 4.0 2023-11-30

VARNOSTNI LIST v skLADU zZ UREDBO (ES) 1907/2006

Naziv izdelka: kemisPOX N
Datum izdelave: 02.06.2007, Datum spremembe: 12.09.2023, razlicica: 4.0

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUZBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka
Naziv izdelka

kemisPOX N

Sinonimi

kemisPOXP-M | kemisPOXA21 | kemisPOXKO | kemisPOX

P | kemisPOX Z- ARHIVIRANO (13.6.2023) VL prestavljen na ID nttesi//my.chemius.net/o/BOdbMB/en/pd/s.
117372 | kemisPOXN22 | kemisPOXZ180°C | kemisPOX N-R

UFI:

180T-46RE-WO0R-NCNM

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Pomembne identificirane uporabe
Epoksidalno lepilo kemisPOX.

Odsvetovane uporabe
Ni podatkov.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec
KEMIS PLUS D.O.O.
KAJUHOVA ULICA 4
1235 RADOMLUJE, Slovenija
(01) 722 80 07 (7.00 - 15.00)
uros.lipovsek@kemisplus.si

1.4 Telefonska stevilka za nujne primere

V primeru nezgode poklicemo Center za obvescanje
112

Proizvajalec
(01) 722 80 07 (7.00 - 15.00)

ODDELEK 2: DOLOCITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2; H315 Povzroca drazenje koze.
Skin Sens. 1; H317 Lahko povzrodi alergijski odziv koze.
Eye Dam. 1; H318 Povzroca hude poskodbe odi.
Aquatic Chronic 2; H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

2.2 Elementi etikete

1/21



kemisPOX N, razlicica: 4.0 2023-11-30

Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 [CLP]

Opozorilna beseda: NEVARNO

H315 Povzroca drazenje koze.

H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.

H318 Povzroca hude poskodbe oci.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P273 Preprediti sproscanje v okolje.

P280 Nositi zascitne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz.

P302 + P352 PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.

P305 + P351 + P338 + 310 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ¢e jih imate
in ¢e to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
P333 + P313 Ce nastopi drazenje koze ali se pojavi izpuicaj: poiscite zdravnisko pomoé/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebuje:
Mascobne kisline, C18- nenasic., dimeri, oligomerni reakcijski produkt z mascobnimi kislinami lojevega olja in
trietilenetetraminom
bisfenol F- Epoksi smola
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-fenilenoksimetilen)]bisoksiran

2.3 Druge nevarnosti

PBT/vPvB
Ni podatkov.

Lastnosti endokrinih motilcev
Proizvod ne vsebuje snovi, ki lahko povzrodijo endokrine motnje.

Dodatne informacije
Ni podatkov.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Za zmesi glej 3.2.

3.2 Zmesi

Razvrstitev v skladu z a

Naziv CAS EC Index Reach % Uredbo (ES) st. ig;i:::r:'c?:e Opombe za sestavine
1272/2008 (CLP)

Mascobne kisline, C18-

nenasic., dimeri, 68082-29-1 Skin Irrit. 2; H315

oligomerni reakcijski 500-191-5 40-50 Skin Sens. 1; H317 / /

produkt z mas¢obnimi - Eye Dam. 1; H318

kislinami lojevega olja  01-2119972320-44 Aquatic Chronic 2; H411

in trietilenetetraminom

Skin Irrit. 2; H315
40-50 Skin Sens. 1; H317 / /
Aquatic Chronic 2; H411

bisfenol F- Epoksi 701-263-0
smola -
01-2119454392-40

2,2'-[(1- 1675-54-3 Skin Irrit. 2; H315 Skin Irrit. 2; H315; C >
metiletiliden)bis(4,1- 216-823-5 10-15 Skin Sens. 1; H317 5% /
fenilenoksimetilen)]biso 603-073-00-2 Eye Irrit. 2; H319 Eye Irrit. 2; H319; C >
ksiran 01-2119456619-26 Aquatic Chronic 2; H411 | 5%
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ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOC

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Splosne opombe
Ob nezgodi ali slabem pocutju takoj poiskati zdravnisko pomoc¢. Po moznosti pokazati etiketo. Nezavestnemu
ponesrecencu ne dajati nicesar jesti ali piti. Ponesrecenca poloziti v bocni polozaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih
poti.

Po vdihavanju

Ponesrecenca prenesite na svez zrak - zapustiti onesnazeno obmocje. V primeru zastoja dihanja ponesrecencu nuditi
umetno dihanje. Takoj poiskati zdravnisko pomoc.

Po stiku s kozo
Takoj odstraniti onesnazena oblacila in obutev. Dele telesa, ki so prisli v stik s pripravkom, izprati z obilico vode. Ce se
pojavijo simptomi, ki ne izzvenijo, poiscite zdravnisko pomoc.

Po stiku z o¢mi
Odprte odi, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico tekoce vode. Kontaktne lece odstraniti, ¢e to lahko storimo
varno/enostavno. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravnisko pomoc!

Po zauzitju
Ne izzvati bruhanja! Usta temeljito sprati z vodo. Nezavestni osebi ne dajati ni¢esar v usta. Takoj poiskati zdravnisko
pomo¢! Zdravniku pokazati varnostni list ali etiketo.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli

Po vdihavanju
Prekomerna izpostavljenost meglicam ali hlapom lahko povzroci drazenje dihal. Kaselj, kihanje, smrkanje, otezeno
dihanje.

Po stiku s kozo
Srbenje, pordelost, bolecina. V stiku s koZo lahko povzroci drazenje (rdedica, srbecica).

Po stiku z o¢mi
Neprijeten obcutek, bolecina, solzenje, rdecica, otekanje ocesne veznice. V stiku z o¢mi nevarnost hudih poskodb oci.

Po zauzitju
Lahko povzroci slabost/bruhanje in drisko. Lahko povzroci bolecine v trebuhu. Drazenje sluznice v ustih, Zrelu, poziralniku
in gastrointestinalnem predelu.

4.3 Navedba kakrsne koli takojsSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Zdraviti simptomatsko.

ODDELEK 5: PROTIPOZARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gasenje

Ustrezna sredstva za gasenje
Ogljikov dioksid CO», gasilni prah, razprsen vodni curek, alkoholno obstojna pena. Sredstva za gasenje izbrati glede na
trenutne razmere in okoliscine.

Neustrezna sredstva za gasenje
Direktni vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni proizvodi izgorevanja
V primeru pozara je mozno tvorjenje strupenih plinov; prepreciti vdihavanje plinov/dima. Pri gorenju nastajajo: dusikovi
oksidi (NOXx). Pri gorenju se sprosca ogljikov monoksid (CO). Saje.
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5.3 Nasvet za gasilce
Zascitni ukrepi

V primeru pozara nemudoma omejiti obmogje in evakuirati vse osebe, ki se nahajajo v blizini. Ne vdihavati dima/plinov, ki
nastajajo ob pozaru ali ob segrevanju. Ne posredovati, ¢e s tem tvegate svoje zdravje in ¢e niste ustrezno usposobljeni.
Ogrozeno embalazo hladiti z razpr$enim vodnim curkom.

Varovalna oprema

Popolna zascitna obleka (SIST EN 469:2020), celada (SIST EN 443:2008), zascitni Skornji (SIST EN 15090:2012), rokavice
(SIST EN 659:2003+A1:2008/AC:2009) in izolacijski dihalni aparat (SIST EN 137:2006).

Dodatne informacije
Kontaminirano odpadno vodo od gasenja moramo zbrati in jo odstraniti po predpisih; ne smemo je spustiti v kanalizacijo.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zascitna oprema in postopki v sili

Za neizuceno osebje
Zascitna oprema
Nositi osebno varovalno opremo (Oddelek 8).

Postopki preprecevanja nesrece
Zagotoviti zadostno zracenje.

Postopki v sili

Evakuirati nevarno obmodje. Preprediti dostop nezasc¢itenim osebam. Prepreciti stik s kozo, o¢mi in oblacili. Ne vdihavajte
hlapov/meglic.

Zaresevalce
Uporabiti osebna zas¢itna sredstva.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

S primernimi zajezitvami prepreciti izpust v vode/odtoke/kanalizacijo ali na prepustna tla. V primeru vecjega izpusta v
vode ali na propustna tla poklicati center za obvescanje (112).

6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in CiScenje
Za zadrzevanje
Razlitje zajeziti, ¢e to ne predstavlja tveganj.
Za c¢iscenje
Proizvod absorbirati z inertnim materialom (absorbent, pesek), ga pobrati v posebne posode in oddati pooblas¢enemu
prevzemniku odpadkov. Odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi (glej oddelek 13).

Drugi podatki
Ni podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Glej tudi oddelka 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADISCENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Zascitni ukrepi
Ukrepi za preprecevanja pozara
Zagotoviti dobro prezracevanje. Hraniti/uporabljati lo¢eno od virov vziga. Ne kaditi!

Ukrepi za preprecevanje nastajanja aerosolov in prahu
Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je moznost vdihavanja hlapov in aerosolov.
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Ukrepi za varstvo okolja
Ne izlivati v kanalizacijo, povrsinske vode in tla. Takoj po uporabi embalaZo tesno zapreti.

Drugi ukrepi
Ni podatkov.

Nasveti o splosni higieni dela
Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Ne
vdihavati hlapov/meglice. Prepreciti stik s koZo, o¢mi in oblacili. Nositi osebno varovalno opremo; glej Oddelek 8.
Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila. Astmatikom in ljudem z znano preobcutljivostjo se
odsvetuje uporaba pripravka. Upostevati navodila na etiketi ter predpise o varnosti in zdravju pri delu.

7.2 Pogoji za varno skladiscenje, vklju¢no z nezdruzljivostjo
Tehnicni ukrepi in pogoji skladis¢enja
Skladis¢iti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v dobro zaprtih posodah. Hraniti na hladnem, suhem in dobro
prezracevanem mestu. Hraniti lo¢eno od nezdruzljivih snovi (glej oddelek 10). UposStevati navodila na etiketi.
Temperatura skladis¢enja: +15°C do 30°C.

Embalazni materiali
Originalna embalaza.

Zahteve za skladiscne prostore in posode
Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokon¢no za preprecevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjuj v
neoznaceni embalazi.

Razred skladisc¢enja
Razred skladisc¢enja: 3

Dodatne informacije o pogojih skladis¢enja
Ni podatkov.

7.3 Posebne koncne uporabe

Priporocila
Ni podatkov.

Posebne resitve za panogo industrije
Ni podatkov.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZASCITA

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovhem mestu
Ni podatkov.

Informacije o postopkih spremljanja
SIST EN 482:2021 Izpostavljenost na delovnem mestu - Postopki za dolo¢evanje koncentracije kemic¢nih agensov -
Osnovne zahtevane lastnosti SIST EN 689:2018+AC:2019 Izpostavljenost na delovnem mestu - Merjenje izpostavljenosti
pri vdihavanju kemicnih agensov - Strategija preskusanja skladnosti z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost
(vkljuéno s popravkom AC).

DNEL/DMEL vrednosti

Za proizvod
Ni podatkov.

Za sestavine
Naziv vrsta pot izpostavljenosti trajanje izpostavljenosti Opomba vrednost

Mascobne kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni reakcijski
produkt z mas¢obnimi
kislinami lojevega olja
in trietilenetetraminom

dolgotrajno sistemski /

. " s
delavec inhalacijsko uéinki 0.952 mg/m
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Mascobne kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni reakcijski

dolgotrajno sistemski

Sl e G RS delavec dermalno uéinki 0.272 mg/kg tt/dan
kislinami lojevega olja
in trietilenetetraminom
Mascobne kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni reakcijski o . . dolgotrajno sistemski 5
e 2 T potrosnik inhalacijsko uéinki 0.169 mg/m
kislinami lojevega olja
in trietilenetetraminom
Mascobne kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni reakcijski otronik dermalno dolgotrajno sistemski 97.2 pg/kg tt/dan
produkt z mas¢obnimi P udinki -4 Ha/kg
kislinami lojevega olja
in trietilenetetraminom
Mascobne kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni reakcijski v dolgotrajno sistemski
el B G S potrosnik oralno uinki 97.2 pg/kg tt/dan
kislinami lojevega olja
in trietilenetetraminom
bisfenol F- Epoksi delavec inhalacijsko d?.lgo.trajno sistemski 29.39 mg/m?
smola ucinki
bisfenol F- Epoksi delavec dermalno d?.lgo.trajno sistemski 104.15 mg/kg tt/dan
smola ucinki
bisfenol F- Epoksi kratkotrajno lokalni 2
smola delavec dermalno uéinki 8.3 yg/cm
bisfenol F- Epoksi potrognik inhalacijsko d?.lgo.trajno sistemski 8.7 mg/m?
smola udinki
bisfenol F- Epoksi potrosnik dermalno d?.lgo.trajno sistemski 62.5 mg/kg tt/dan
smola ucinki
bisfenol F- Epoksi potrognik oralno d?.lgo.trajno sistemski 6.25 mg/kg tt/dan
smola ucinki
2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(4,1- . .. dolgotrajno sistemski N
fenilenoksimetilen)]biso delavec inhalacijsko ucinki 4.93 mg/m
ksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1- dolgotrajno sistemski
fenilenoksimetilen)]biso delavec dermalno ucinki 0.75 mg/kg tt/dan
ksiran
2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(4,1- .. . .. dolgotrajno sistemski N
fenilenoksimetilen)]biso potrosnik inhalacijsko ucinki 0.87 mg/m
ksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1- .. dolgotrajno sistemski
fenilenoksimetilen)]biso potrosnik dermalno ucinki 89.3 ug/kg tt/dan
ksiran
2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(4,1- . dolgotrajno sistemski
fenilenoksimetilen)]biso potrosnik oralno ucinki 0.5 mg/kg tt/dan
ksiran
PNEC vrednosti
Za proizvod
Ni podatkov.
Za sestavine
Naziv pot izpostavljenosti Opomba vrednost
Mascobne kisline, C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni reakcijski produkt sladka voda / 0.004 mg/L
z mascobnimi kislinami lojevega olja :
in trietilenetetraminom
Mascobne kisline, C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni reakcijski produkt voda (obZasni izpust) / 0.043 mg/L

z mascobnimi kislinami lojevega olja
in trietilenetetraminom
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Mascobne kisline, C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni reakcijski produkt

z mascobnimi kislinami lojevega olja morska voda / 0 mg/L

in trietilenetetraminom

Mascobne kisline, C18- nenasic.,

dimeri, oligomerni reakcijski produkt &istilna naprava / 3.84 mg/L

z mascobnimi kislinami lojevega olja :

in trietilenetetraminom

Mascobne kisline, C18- nenasic.,

S'::;é’()%ﬂ?:\?ﬁ;ﬂ'nr::‘:(lc(;stelseF;r:gE';t usedline (sladka voda) suha teza 434.02 mg/kg
in trietilenetetraminom

Mascobne kisline, C18- nenasic.,

S mastobmm kisinami lojevegs oljs | Usedline (morska voda) suha teza 43.4mg/kg
in trietilenetetraminom

Mascobne kisline, C18- nenasic.,

dimeri, oligomerni reakcijski produkt zemlia suha teza 86.78 mg/k
z mascobnimi kislinami lojevega olja ) : 9/%9
in trietilenetetraminom

bisfenol F- Epoksi smola sladka voda / 0.003 mg/L
bisfenol F- Epoksi smola voda (obcasni izpust) / 0.025 mg/L
bisfenol F- Epoksi smola morska voda / 0 mg/L
bisfenol F- Epoksi smola cistilna naprava / 10 mg/L
bisfenol F- Epoksi smola usedline (sladka voda) suha teza 0.294 mg/kg
bisfenol F- Epoksi smola usedline (morska voda) suha teza 0.029 mg/kg
bisfenol F- Epoksi smola zemlja suha teza 0.237 mg/kg
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoksimetilen)]bisoksiran sladka voda / 0.006 mg/L
2,2"-[(1-metiletiliden)bis(4,1- L

fenilenoksimetilen)]bisoksiran voda (obcasni izpust) / 0.018 mg/L
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1-

fenilenoksimetilen)]bisoksiran morska voda / 0.001 mg/L
?j\;l[e(:l;T(sltr::?lllledne)r]ll))?;(lfgl“r-an voda, morska (ob¢asni izpust) / 0.002 mg/L
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1- -

fenilenoksimetilen)]bisoksiran Cistilna naprava / 10mg/L
?éﬁ;ll:e(l:)T(:tr::ttllllledr:e)r]%tl)slz(lfs':r-an usedline (sladka voda) suha teza 0.341 mg/kg
?ézn;lgl-oT(:fr::Ell:jrte)r]‘g)?slz(lzls':r;n usedline (morska voda) suha teza 0.034 mg/kg
2,2'-[(1-metiletiliden)bis(4,1- . .

fenilenoksimetilen)]bisoksiran zemlja suha teza 0.065 mg/kg
2,2"[(1-metiletiliden)bis(4,1- sekundarna zastrupitev hrana 11 mg/kg

fenilenoksimetilen)]bisoksiran

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprecevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami
Skrbeti za osebno higieno — umivati roke pred odmorom in po konc¢anem delu. Med delom ne jesti, piti ali kaditi. Ne
vdihavati hlapov/aerosolov. Prepreiti stik s kozo, o¢mi in obladili.

Strukturni ukrepi za preprecevanje izpostavljenosti
Ni podatkov.
Organizacijski ukrepi za preprecevanje izpostavljenosti
Onesnazena oblacila takoj odstraniti in jih ocistiti pred ponovno uporabo. Zagotoviti naprave za izpiranje oci in vodne
prhe.
Tehnicni ukrepi za preprecevanje izpostavljenosti
Poskrbeti za dobro prezracevanje in lokalno odsesavanje na mestih s povecano koncentracijo.
Osebna zascitna oprema
Zascita oci in obraza
Uporabiti tesno prilegajoca zas¢itna ocala in/ali $¢itnik za obraz (SIST EN ISO 16321-1:2022).
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Zascita rok
Zascitne rokavice (SIST EN ISO 374-1:2017/A1:2018). Upostevati navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja,
vzdrzevanja in zamenjave rokavic. Ko se pokazejo poskodbe ali prvi znaki obrabe, je potrebno rokavice takoj zamenjati.
Izbira ustreznih rokavic ni odvisna samo od materiala, temvec tudi od drugih kriterijev kakovosti, ki se razlikujejo od
proizvajalca do proizvajalca.

Ustrezni materiali

material debelina ¢as prebojnosti Opomba

nitril >0.35mm > 480 min /

Zascita koze
Zascito telesa izbrati glede na aktivnosti in mozno izpostavljenost. Bombazna zas¢itna delovna obleka in obuvala, ki
prekrivajo celo stopalo (SIST EN ISO 20345:2022). Zascitna delovna obleka, odporna proti tekoc¢im kemikalijam (SIST EN
14605:2005+A1:2009). Ob intenzivnejsi izpostavljenosti nositi kemi¢no odporno obleko (SIST EN 13034:2005+A1:2009)
ter Skornje, naravna guma (SIST EN 20345:2022).

Zascita dihal
Pri povisanih koncentracijah par/aerosolov v zraku uporabiti polobrazno masko (SIST EN 140:1999/AC:2000) s
kombiniranim filcrom A2-P2 (SIST EN 14387:2021). Povisane koncentracije pomenijo, da so presezene mejne vrednosti
izpostavljenosti na delovnem mestu.

Toplotna nevarnost
Ni podatkov.

Nadzor izpostavljenosti okolja
Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprecevanje izpostavljenosti
Ni podatkov.

Ukrepi z navodili za preprecevanje izpostavljenosti
Ni podatkov.

Organizacijski ukrepi za preprecevanje izpostavljenosti
Ni podatkov.

Tehnicni ukrepi za preprecevanje izpostavljenosti
Prepreciti izpustitev v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje
tekoce

Barva
siva glej 9.22

Vonj
brez

Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje

Prag zaznavnosti vonja Ni podatkov.
Talis¢e/ledisce Ni podatkov.
Vrelisce ali zacetno vrelis¢e in obmocje vrelis¢a <200°C
Vnetljivost Ni podatkov.
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti Ni podatkov.
Plamenisce Ni podatkov.
Temperatura samovziga Ni podatkov.
Temperatura razpadanja Ni podatkov.
pH Snov/zmes je netopna (v vodi)
Viskoznost Ni podatkov.
Topnost voda: ni topno
Porazdelitveni koeficient Ni podatkov.
Parni tlak Ni podatkov.
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Gostota in/ali relativna gostota Gostota: 1.8 g/cm?
Relativna gostota par/hlapov Ni podatkov.
Lastnosti delcev Ni podatkov.

9.2 Drugi podatki

Eksplozivne lastnosti Ni podatkov.

Druge informacije
kemisPOX A21, kemisPOX P izgled: rumena pasta
kemisPOX N, POX N21, POX N22, POX KO, POX AI22N izgled:tekocina; viskoznost: 7000mPa.s
kemisPOX Z izgled:tekocina; viskoznost: 300 mPa.s kemisPOX A21, kemisPOX P izgled: rumena pasta
kemisPOX N, POX N21, POX N22, POX KO, POX AI22N izgled:teko¢ina; viskoznost: 7000mPa.s

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost
Stabilen pri priporocenih pogojih transportiranja in skladis¢enja.

10.2 Kemijska stabilnost
Stabilen pri normalni uporabi in ob upostevanju navodil za delo/ravnanje/skladis¢enje (glej Oddelek 7).

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Proizvod je stabilen pri normalni uporabi ter upostevanju navodil za uporabo in skladi$cenje.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Upostevati navodila za uporabo in skladiscenje.

10.5 Nezdruzljivi materiali

Upostevati splosno pravilo o nezdruzljivosti kemikalij.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalni uporabi ni pricakovati nevarnih produktov razkroja. Pri gorenju/eksploziji se spros¢ajo plini, ki predstavljajo
nevarnost za zdravje. Nevarni produkti gorenja, glej Oddelek 5 tega varnostnega lista.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOSKI PODATKI

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008

(a) Akutna strupenost
Za sestavine
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pot

: . . r
izpostavljenosti T

Naziv

Mascobne
kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni
reakcijski
produkt z
mascobnimi
kislinami
lojevega olja in
trietilenetetrami
nom

oralno LDso

Mascobne
kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni
reakcijski
produkt z
mascobnimi
kislinami
lojevega olja in
trietilenetetrami
nom

dermalno LD50

bisfenol F-

LD
Epoksi smola 50

oralno

bisfenol F-

LD
Epoksi smola 50

dermalno

2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(
4,1-
fenilenoksimetile
n)]bisoksiran

oralno LDsgo

2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(
4,1-
fenilenoksimetile
n)]bisoksiran

dermalno LD50

Dodatne informacije
Ni razvrscen kot akutno toksicen.

(b) Jedkost za kozo/drazenje koze
Za sestavine

Naziv Vrsta

Mascobne kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni reakcijski /
produkt z mascobnimi
kislinami lojevega olja

in trietilenetetraminom

bisfenol F- Epoksi

kunec
smola

2,2 [(1-
metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoksimetilen)]biso
ksiran

kunec

Dodatne informacije
Povzroca drazenje koze.

(c) Resne okvare oci/drazenje
Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti = Vrsta

Mascobne kisline,

C18- nenasic.,

dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi /
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino

m

kunec

bisfenol F- Epoksi /

kunec
smola

Vrsta

podgana

podgana

podgana

podgana

podgana

rezultat

drazilno

drazilno

drazilno

vrednost

metoda

> 2000 mg/kg /

>2000 mg/kg

> 5000 mg/kg

> 2000 mg/kg

> 2000 mg/kg

> 2000 mg/kg

rezultat

Povzroéa hude
razjede oci.

Ne drazi.

OECD 402

OECD 401

OECD 402

OECD 420

OECD 402

metoda

OECD 404

OECD 404

metoda

OECD 405

OECD 405

Opomba

Opomba

Opomba
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2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1-/
fenilenoksimetilen)]
bisoksiran

Dodatne informacije
Povzroca hude poskodbe oci.

kunec

/ drazilno

(d) Preobcutljivost pri vdihavanju ali preobcutljivost koze

Za sestavine

Naziv pot izpostavljenosti

Mascobne kisline,
C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino
m

dermalno

bisfenol F- Epoksi

dermalno
smola

2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoksimetilen)]
bisoksiran

dermalno

Dodatne informacije
Lahko povzrodi alergijski odziv koze.

(e) Mutagenost (za zarodne celice)

Za sestavine
Naziv

Mascobne kisline,
C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino
m

Mascobne kisline,
C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino
m

Mascobne kisline,
C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino
m

bisfenol F- Epoksi
smola

bisfenol F- Epoksi
smola

bisfenol F- Epoksi
smola

bisfenol F- Epoksi
smola

bisfenol F- Epoksi
smola

vrsta

in-vitro mutagenost

in-vitro mutagenost

in-vitro mutagenost

in-vitro mutagenost

in-vitro mutagenost

in-vitro mutagenost

in-vivo mutagenost

in-vivo mutagenost

Vrsta

Vrsta

Cas rezultat

Povzroca
preobcutljivost.

/ Povzroca
preobcutljivost.

/ Povzroca
preobcutljivost.

Cas rezultat

/ Negativno.
/ Negativno.
/ Negativno.
/ Pozitivno.
/ Pozitivno.
/ Pozitivno.
/ Negativno.
/ Negativno.

OECD 405

metoda

OECD 429

OECD 429

OECD 429

metoda

OECD 487

OECD 471

OECD 476

OECD 471

OECD 473

OECD 476

OECD 474

OECD 486

Opomba

Opomba
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2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoksimetilen)]
bisoksiran

in-vitro mutagenost | celice sesalcev / Negativno. / /

2,2"-[(1-

metiletiliden)bis(4,1- . . Bakterije (S. .
fenilenoksimetilen)] in-vitro mutagenost typhimurium) / Negativno. / /
bisoksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1- . . - .
el il in-vivo mutagenost | mis / Negativno. / /
bisoksiran
2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(4,1- . . .
Fenilenoksimetilen)] in-vivo mutagenost | podgana / Negativno. / /
bisoksiran
(F) Rakotvornost
Za sestavine
Naziv .p°t . . vrsta Vrsta Cas vrednost rezultat metoda Opomba
izpostavljenosti
2,2"-[(1-
metiletiliden)bi :
s(4,1- oralno NOAEL podgana 24 mesecev 15 - 100 mg/kg / OECD 453 /
. . . tt/dan
fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bi
s(4,1- dermalno NOAEL mis 24 mesecev 0.1 mg/kg / OECD 453 /
. . . tt/dan
fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bi
s(4,1- dermalno NOAEL podgana 24 mesecev 100 mg/kg / OECD 453 /
. . . tt/dan
fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
(g) Strupenost za razmnozZevanje
Za sestavine
Vrsta :
Naziv reproduktivne  vrsta Vrsta Cas vrednost rezultat metoda Opomba
toksicnosti
bisfenol F- Ucinek na .
ENEls plodnost NOAEL (F1) podgana 238 dni 750 mg/kg / / oralno
bisfenol F- U¢inek na
Epoksismola plodnost NOAEL (F2) podgana / 750 mg/kg / OECD 416 /
2,2'-[(1-
metiletiliden)bi ..
s(4,1- Ucinek na NOAEL (P) podgana 238 dni 540 mg/kg / OECD 416 /
A . .| plodnost tt/dan
fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
2,2-[(1-
metiletiliden)bi ..
s(4,1- Ucinek na NOAEL (F1) | podgana 238 dni 750 mg/kg / OECD 416 /
. . .| plodnost
fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bi .y
s(4,1- Toksinostza | o gy kunec 28 dni 30 ma/kg / / /
. . .| mater tt/dan
fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bi .
s(4,1- Razv.czjna NOAEL kunec 28 dni 300 mg/kg / / /
X .. toksi¢nost tt/dan
fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
2,2"-[(1-
metiletiliden)bi ..
Toksi¢nost za . 60 mg/kg
s(4,1- mater NOAEL kunec 13 dni tt/dan / OECD 414 /

fenilenoksimeti
len)]bisoksiran
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2,2"-[(1-

metiletiliden)bi .

s(4,1- Razvojna NOAEL kunec 13 dni 300 mg/kg / OECD 414 /
. . .| toksi¢nost tt/dan

fenilenoksimeti

len)]bisoksiran

2,2"-[(1-

metiletiliden)bi .

s(4,1- Toksicnostza | \ gy podgana 10 dni 180 mg/kg / OECD 414 /
. . .| mater tt/dan

fenilenoksimeti

len)]bisoksiran

2,2"-[(1-

metiletiliden)bi .

Razvojna . > 540 mg/kg
s(4,1- toksicnost NOAEL podgana 10 dni tt/dan / OECD 414 /

fenilenoksimeti

len)]bisoksiran
Povzetek ocene lastnosti CMR
Kemikalija ni razvr$¢ena kot kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoZevanje.

(h) STOT - enkratna izpostavljenost
Ni podatkov.
Dodatne informacije
STOT SE (enkratna izpostavljenost): ni razvrs¢eno.
(i) STOT - ponavljajoca se izpostavljenost
Za sestavine

pot
Naziv izpostavljen vrsta Vrsta Cas
osti

Izpostavljen

ost organ vrednost rezultat metoda Opomba

Mascobne
kisline, C18-
nenasic.,
dimeri,
oligomerni
reakcijski
produkt z oralno NOAEL podgana 6 tednov / / 1000 mg/kg | / / /
mascobnimi
kislinami
lojevega
oljain
trietilenete
traminom

bisfenol F-
Epoksi oralno NOAEL podgana 13tednov |/ / 250mg/kg |/ / /
smola

bisfenol F-
Epoksi oralno NOAEL podgana 14 tednov |/ /
smola

50 mg/kg
tt/dan

~

OECD 408 /

bisfenol F-
Epoksi dermalno NOAEL podgana 13tednov |/ /
smola

> 10 mg/kg
tt/dan

~

OECD 411 /

bisfenol F-
Epoksi dermalno NOAEL mis 13tednov |/ / 100 mg/kg |/ OECD 411 /
smola

Dodatne informacije
STOT RE (ponavljajoca izpostavljenost): ni razvrs¢eno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju (nevarnost aspiracije)
Ni podatkov.

Dodatne informacije
Aspiracijska toksi¢nost: ni razvrsceno.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikoloskimi lastnostmi
Ni podatkov.

Medsebojni ucinki
Ni podatkov.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih
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Lastnosti endokrinih motilcev

Proizvod ne vsebuje snovi, ki lahko povzrocijo endokrine motnje.
Druge informacije

Ni podatkov.

ODDELEK 12: EKOLOSKI PODATKI

12.1 Strupenost

Akutna (kratkotrajna) strupenost
Za sestavine

Cas

Naziv vrsta vrednost . . q
izpostavljenosti

Vrsta organizem metoda Opomba

Mascobne
kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni
reakcijski
produkt z LCso 7.07 mg/L 96 h ribe Brachydanio rerio| OECD 203 /
mascobnimi
kislinami
lojevega olja in
trietilenetetrami
nom

Mascobne
kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni
reakcijski
produkt z ECso 7.07 mg/L 48 h raki Daphnia magna | OECD 202 /
mascobnimi
kislinami
lojevega oljain
trietilenetetrami
nom

Mascobne
kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni
reakcijski
produkt z ECsq 4.34 mg/L 72h alge
mascobnimi
kislinami
lojevega oljain
trietilenetetrami
nom

Selenastrum

. OECD 201 /
capricornutum

Mascobne
kisline, C18-
nenasic., dimeri,
oligomerni
reakcijski
produkt z ECsq 384 mg/L 3h mikroorganizmi aktivno blato OECD 209 /
mascobnimi
kislinami
lojevega oljain
trietilenetetrami
nom

bisfenol F- .
LC
R 50 2.54 mg/L 96 h ribe / / /

bisfenol F- ECso

Soal erale 2.55 mg/L 48 h raki Daphnia magna |/ /

bisfenol F-

Selenastrum /
Epoksi smola

EC 1. L 72h . ECD 201
50 > 1.8 mg/ alge capricornutum OECD 20

bisfenol F- Ic
Epoksi smola 0

2,2-[(1-

metiletiliden)bis(

4,1- LCso 2mg/L / ribe
fenilenoksimetile

n)]bisoksiran

> 100 mg/L 3h mikroorganizmi aktivno blato / /

Oncorhynchus

mykiss OECD 203 /
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2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(

4,1- ECso

fenilenoksimetile
n)]bisoksiran

2,2'-[(1-
metiletiliden)bis(

4,1- ECso

fenilenoksimetile
n)]bisoksiran

2,2-[(1-
metiletiliden)bis(

4,1- NOEC/NOEL

fenilenoksimetile
n)]bisoksiran

2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(

4,1- 1Cso

fenilenoksimetile
n)]bisoksiran

Kronic¢na (dolgotrajna) strupenost

Za sestavine

1.8 mg/L

11 mg/L

4.2 mg/L

> 100 mg/L

Naziv vrsta vrednost
bisfenol F-

Epoksi smola NOEC 0.3 mg/L
2,2'-[(1-

metiletiliden)bis(

4,1- NOEC 0.3 mg/L

fenilenoksimetile
n)]bisoksiran

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Abiotska razgradnja, fizicno in fotokemijsko odstranjevanje

Ni podatkov.

Biorazgradljivost
Za sestavine

Naziv

Mascobne kisline,
C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino
m

bisfenol F- Epoksi
smola

2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoksimetilen)]
bisoksiran

12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih

vrsta

biorazgradljivost

biorazgradljivost

biorazgradljivost

Porazdelitveni koeficient

Za sestavine

stopnja

35%

5%

72h

3h

Cas
izpostavljenosti

21 dni

21 dni

74 dni

28 dni

28 dni

raki Daphnia magna OECD 202 /
EPA-660 / 3-75-
alge / 009 / /
EPA 660/3-
alge / 75/009 / /
mikroorganizmi | aktivno blato / /
Vrsta organizem metoda Opomba
raki Daphnia magna OECD 211 /
raki Daphnia magna OECD 211 /
Rezultat metoda Opomba
ni lahko OECD 301 B /

biorazgradljivo

Ni lahko

biorazgradljivo.

Ni lahko

biorazgradljivo.

67/548/EEC Annex /
V,CA4.E

OECD 301 F /
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Naziv medij
Mascobne kisline,
C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino
m

Oktanol-voda (log
Pow)

bisfenol F- Epoksi
smola

Oktanol-voda (log
Pow)

2,2"-[(1-

metiletiliden)bis(4,1- Oktanol-voda (log
fenilenoksimetilen)] Pow)

bisoksiran

Biokoncentracijski faktor (BCF)
Za sestavine

Naziv Vrsta

bisfenol F-

Epoksi smola BCF /

2,2'-[(1-

metiletiliden)bis(

4,1- BCF /
fenilenoksimetile

n)]bisoksiran

12.4 Mobilnost v tleh

Znana ali predvidena razporeditev v dele okolja

Ni podatkov.
Povrsinska napetost

Ni podatkov.
Absorpcija/desorpcija
Za sestavine

Naziv vrsta

bisfenol F- Epoksi

e
smola zemya

2,2"-[(1-
metiletiliden)bis(4,1-
fenilenoksimetilen)]
bisoksiran

zemlja

12.5 Rezultati ocene PBT in vPVB

Ocena ni narejena.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

vrednost

10.34

2.7-3.6

3.242

organizem

Kriterij

/

Temperatura °C pH

25

vrednost

150

31

vrednost

4460

445

7.1

Trajanje Rezultat

/ /

Rezultat

/

Proizvod ne vsebuje snovi, ki lahko povzrocijo endokrine motnje.

12.7 Drugi skodljivi ucinki
Ni podatkov.

12.8 Dodatne informacije

Za proizvod

Koncentracija

metoda

/

metoda

OECD 121

metoda

OECD 117

Opomba

Opomba

Koc

Koc

Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki. Ne dopustiti, da odtece v podtalnico, v vodotoke ali kanalizacijo.
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ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje izdelkov/embalaze
Odstranjevanje ostankov produkta

Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Oddati pooblascenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih
odpadkov. Prepreciti razlitja/razsutja ali uhajanje v odtoke/kanalizacijo.

Stevilke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (Low)
06 13 99 - drugi tovrstni odpadki

Embalaze

Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo. Popolnoma izpraznjeno embalazo oddati
pooblascenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalazo.

Stevilke odpadkov / oznake odpadkov v skladu s seznamom odpadkov (Low)

Ni podatkov.

Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki

Ni podatkov.

Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak

Ni podatkov.

Druga priporocila za odstranjevanje

Ni podatkov.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

ADR/RID

14.1 Stevilka ZN in
Stevilka ID

UN 3082

14.2 Pravilno
odpremno ime ZN

OKOLJU NEVARNA
SNOV, TEKOCA,
N.D.N. (Mascobne
kisline, C18- nenasic.,
dimeri, oligomerni
reakcijski produkt z
mascobnimi
kislinami lojevega
oljain
trietilenetetramino
m, bisfenol F- Epoksi
smola)

14.3 Razredi
nevarnosti prevoza

9

IMDG

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Fatty acids,
C18- unsatd., dimers, oligomeric reaction
products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine, Reaction mass of
2,2'-[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyllphenoxy}methyl)oxiran
e)

IATA

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Fatty acids,
C18- unsatd., dimers, oligomeric reaction
products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine, Reaction mass of
2,2'-[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyllphenoxy}methyl)oxiran
e)

ADN

UN 3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Fatty acids,
C18- unsatd., dimers, oligomeric reaction
products with tall-oil fatty acids and
triethylenetetramine, Reaction mass of
2,2'-[methylenebis(2,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2,2'-[methylenebis(4,1-
phenyleneoxymethylene)]bis(oxirane) and
2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxiran
e)
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14.4 Skupina
embalaze

14.5 Nevarnosti za
okolje

DA Onesnazevalec morja

14.6 Posebni
previdnostni ukrepi
za uporabnika

Omejene kolicine
5L

Posebna opozorila
274,335,375, 601
Navodila za
pakiranje

P001, IBCO3, LPO1,
ROO1

Posebne dolocbe o
pakiranju

PP1

Prevozna skupina
3

Omejitev za predore
()

Razvrstitveni kod
M6

Omejene koli¢ine
5L

EmS

F-A SF

14.7 Pomorski
prevoz v razsutem
stanju v skladu z
instrumenti IMO

Blaga se kot razsuti tovor ne sme
prevazati v zabojnikih za razsuti tovor,
zabojnikih ali na vozilih.

DA DA

Limited Quantity, Packing Instructions
(Ltd Qty, Pkg Inst)

Y964

Limited Quantity, Maximum Net
Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net
Qty/Pkg)

30kg G

Packing Instructions (Pkg Inst)

964

Maximum Net Quantity/Package (Max Net
Qty/Pkg)

450 L

Cargo Aircraft Only, Packing Instructions
(CAQ, Pkg Inst)

964

Cargo Aircraft Only, Maximum Net
Quantity/Package (CAO, Max Net
Qty/Pkg)

450 L

Special provisions

A97, A158, A197

Excepted quantities

E1

ERG code

oL

Omejene kolicine
5L

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes
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- Uredba (ES) st. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji
in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) $t. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) St. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv
Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (sprememba Uredba Komisije (EU) &t. 2020/878) - s
spremembami in dopolnitvami

- Uredba (ES) st. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvr$c¢anju, oznacevanju in
pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) st.
1907/2006 - s spremembami in dopolnitvami

- Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, st. 110/03 — uradno precis¢eno besedilo, 47/04 — ZdZPZ, 61/06 — ZBioP, 16/08, 9/11
in 83/12 - ZFfS-1)

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS st. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 - ZVO-2 in 77/22)

- Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalazo (Uradni list RS, st. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 — popr.,
18/14, 57/15,103/15, 2/16 — popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)

- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu (Uradni list RS, st. 72/21)
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS,
$t.101/05, 43/11-2VZD-1, 38/15,79/19 in 89/22)

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, st. 33/18)

- Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 / 11.12.2015, z vsemi spremembami in
dopolnitvami)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS st. 43/2011)

Podatki v skladu z Direktivo 2004/42/ES o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (smernica HOS)
ni relevantno

Sestavine po Uredbi o detergentih (ES) 648/2004
Ni podatkov.

Posebna navodila
Upostevati predpise glede zaposlovanja in zascite pred nevarnimi snovmi za mlade ljudi, nosecnice ter dojece matere.

15.2 Ocena kemijske varnosti
Dobavitelj za to snov/zmes ni izdelal ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Spremembe varnostnega lista
2.3 Druge nevarnosti 6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in ¢iS¢enje 9.2 Drugi podatki 11.1 Podatki o razredih
nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) st. 1272/2008 11.2 Podatki o drugih nevarnostih 12.6 Lastnosti endokrinih
motilcev 13.1 Metode ravnanja z odpadki

Viri varnostnega lista
Ni podatkov.

Okrajsave in kratice
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ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR = Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti

ATE = Ocena akutne strupenosti

BCF = Biokoncentracijski faktor

CAS = Karakteristi¢na stevilka Zze odkritih snovi po mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service
CEN = Evropski odbor za standardizacijo

CLP = Uredba o razvrsc¢anju, oznacevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) st. 1272/2008
CMR = Snov, ki je rakotvorna, mutagena ali strupena za razmnozevanje

CSA = Ocena kemijske varnosti

CSR = Porocilo o kemijski varnosti

DMEL = Izpeljana raven z minimalnim uc¢inkom

DNEL = Izpeljana raven brez ucinka

DSD = Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS

ECHA = Evropska agencija za kemikalije

EINECS = Evropski seznam kemicnih snovi, ki so na trgu

ELINCS = Evropski seznam novih snovi

EN = Evropski standard

EQS = Okoljski standard kakovosti

ES = Evropska skupnost

EU = Evropska unija

EWC = Evropski katalog odpadkov (nadomescéen z Low — glejte v nadaljevanju)

GES = Splosni scenarij izpostavljenosti

GHS = Globalno usklajeni sistem

IATA = Mednarodno zdruzenje letalskih prevoznikov

ICAO-TI = Tehni¢na navodila za varen zracni prevoz nevarnega blaga

IMDG = Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju

IMSBC = Mednarodni kodeks za prevoz trdnih tovorov v razsutem stanju po morju

IUCLID = Enotna mednarodna podatkovna zbirka o kemikalijah

IUPAC = Mednarodna zveza za Cisto in uporabno kemijo

Kow = Porazdelitveni koeficient oktanol/voda

LC50 = Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije

LD50 = Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprec¢ni smrtonosni odmerek)
LoW = Seznam odpadkov (glejte http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
OC = Delovni pogoji

OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

OEL = Mejna vrednost izpostavljenosti na delovhem mestu

OR = Edini zastopnik

OSHA = Evropska agencija za zdravje in varnost pri delu

PBT = Snovi, ki so obstojne, se kopicijo v organizmih in so strupene

PEC = Predvidena koncentracija z u¢inkom

PNEC = Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez ucinka

PPE = Osebna zascitna oprema

Rin O = Razvrscanje in oznacevanje

REACH = Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij Uredba (ES) st. 1907/2006
RID = Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po zeleznici

RIP = Izvedbeni projekt REACH

RMM = Ukrep za obvladovanje tveganja

SCBA = Zaprti dihalni aparat

SIEF =Forum za izmenjavo informacij o snoveh

STOT = Specifi¢na strupenost za ciljne organe

SVHC = Snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost

Stevilka EC = Stevilka EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS)

TT = Telesna teza

UL = Uradhni list

VL = Varnostni list

vPVvB = Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopici v organizmih

Seznam ustreznih H stavkov
H315 Povzroca drazenje koze.
H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.
H318 Povzroca hude poskodbe odi.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
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® Zagotovljena pravilna oznacitev izdelka
Usklajeno z lokalno zakonodajo

™ Zagotovljena pravilna razvrstitev izdelka
® Zagotovljeni ustrezni transportni
podatki

BENS
© Consulting www.bens-consulting.com

Navedene informacije se nanasajo na danasnje stanje nasega znanja in izkusenj in se nanasajo na proizvod v stanju, v
kakrsnem je dobavijen. Namen informacij je opisati nas proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavijajo
nikakrsnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in uposteva
zakonska dolocila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehnicnih informacijah.
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