VARNOSTNI LIST Datum priprave: 18.10.2019

Sprememba: /
SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

Stevilka razli¢ice/popravka: /

Stran 1 od 11

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka
SCHRAUBENSICHERUNGSLACK
white 11000/yellow 12000/red 13000/blue 14000/green 15000/grey 17000/black 18000

St. artikla: SSL

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Tesnilno sredstvo.

Odsvetovane uporabe: Ne uporablja se kot lepilo!

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
HABERKORN d.o.0., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 320 67 10, fax: 02 320 67 30
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: ivan.spehar@haberkorn.si

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim o0z. deZurnim zdravnikom, v primeru Zivljenjske ogrozenosti poklicite 112.
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ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) $t. 1272/2008:

H226 - Vnetljiva tekoc€ina in hlapi.
H336 - Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

Kategorija:
Flam. Liq. 3
STOT SE 3

2.2 Elementi etikete:
Po Uredbi (ES) §t. 1272/2008:

Pozor

H226 - Vnetljiva tekocina in hlapi.

H336 - Lahko povzroc€i zaspanost ali omotico.

P210 - Hraniti lo¢eno od vrocine, vro¢ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano.
P235 - Hraniti na hladnem.

P243 - Ukrepati za preprecitev staticnega naelektrenja.

P261 - Prepreciti vdihavanje hlapov.

P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezracevanem prostoru.

P280 - Nositi zas¢itne rokavice/zascito za oci/zascito za obraz.

P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sle¢i vsa kontaminirana oblaéila. Izprati koZo z vodo.
P304 + P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svez zrak in jo pustiti v udobnem polozaju, ki olajsa dihanje.
P312 - Ob slabem pocutju poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P403 + P233 - Hraniti na dobro prezra¢evanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P405 - Hraniti zaklenjeno.

P501 - Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Dodatne informacije:

EUH 066 Ponavljajoca izpostavljenost lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.
Vsebuje n-butil acetat.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1 Zmesi:

Ime snovi St. EC Konc. [%] Razvrstitev v REACH
St. CAS skladu z Uredbo  |registracijska
St. INDEX (ES) 8t. 1272/2008 |$tevilka:
n -butil acetat 204-658-1 25-50 Flam. Liq. 3, H226 |/
123-86-4 STOT SE 3, H336
607-025-00-1
Ksilen 215-535-7 5-10 Flam. Liq. 3, H226 |01-2119488216-32
1330-20-7 Acute Tox. 4, H332
601-022-00-9 Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc:
4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svez zrak. Naj po¢iva na toplem. V primeru trajajocih teZzav poiskati zdravnisko
pomoc. V primeru zastoja dihanja priceti z umetnim dihanjem.

4.1.2 Stik s kozo:

OnesnaZzena oblacila takoj sleci. Pri stiku s produktom kozo takoj temeljito sprati z milom in veliko vode. Ne
uporabljati topil ali razred¢il.

4.1.3 Stik z o¢mi:

O¢i z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Odstraniti kontaktne lece, ¢e jih oseba ima in ¢e se to lahko stori brez
tezav. Nadaljevati z izpiranjem. Takoj poiskati zdravnisko pomoc.

4.1.4 ZauZzitje:

Usta sprati z vodo. Nezavestni osebi nicesar dajati skozi usta. Takoj poiskati zdravnisko pomo¢. Ne izzvati bruhanja.
Prizadetega pomiriti.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli:
Ni podatka.

4.3 Navedba kakr$nekoli takoj$nje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:
Ni podatka.
Splosni ukrepi:

V primeru dvoma ali ob pojavu simptomov poiskati zdravnisko pomo¢. V primeru nezavesti ne dajati ni¢esar skozi
usta. Nezavestno osebo namestiti v stabilni bo¢ni polozaj in poiskati zdravnisko pomoc.
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ODDELEK 5: ProtipoZarni ukrepi
5.1 Sredstva za gaSenje:
5.1.1 Ustrezna sredstva za gaSenje:
Gasilna pena odporna na alkohol. Ogljikov dioksid (CO2). Gasilni prah. RazprSena voda.
5.1.2 Neustrezna sredstva za gasSenje:
Voda v polnem curku.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
Med gorenjem nastaja gost ¢rni dim. Vdihavanje nevarnih razkrojnih produktov lahko povzroci resne okvare zdravja.
5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru poZzara nositi ustrezno osebno zas¢itno opremo in samostojen dihalni aparat. Kontejnerje izpostavljene
ognju hladiti z vodo. Prepreciti iztekanje produktov gasenja v odvodne kanale. Ostanke gaSenja odstraniti v skladu z
veljavnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili:
6.1.1 Za neizuceno osebje:
Odstraniti vse vire vziga. Zagotoviti zadostno prezracevanje. Ne vdihavati hlapov.
6.1.2 Za reSevalce:
Ni posebnih napotkov.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprediti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Ce pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in ¢iS€enje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrZevanja:
Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki ¢is¢enja:

Absorbirati z zemljo, suhim peskom, vermikulitom ali z ustreznimi negorljivimi absorpcijskimi materiali. Zbrani
material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s toc¢ko 13).
Ostanke ocistiti s Cistilnimi sredstvi. Ne uporabljati topil.

6.3.3 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zas¢itni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladi$¢enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Izogibati se tvorbi vnetljivih in eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku. Hlapi ne smejo presegati mejnih vrednosti
izpostavljenosti. Zavarovati pred ognjem, iskrami in drugimi viri vziga. Elektricna oprema mora biti za$¢itena v
skladu z ustreznim standardom. Prepreciti elektrostaticno naelektrenje. Posode, opremo, ¢rpalke in prezracevalne
naprave ustrezno ozemljiti. Priporocljiva so antistati¢na oblacila, vkljuéno s ¢evlji. Tla morajo biti elektri¢no
prevodna. Hraniti lo¢eno od virov toplote, isker in odprtega ognja. Uporabljati samo orodja, ki ne iskrijo. Izogibati se
stiku s koZo, o¢mi in oblacili. Pri uporabi tega proizvoda ne vdihavati prahu, delcev in meglice. Med delom ne jesti,
piti ali kaditi. Nositi osebno zas¢itno opremo. Ne prazniti posod s tlakom - ni tlacna posoda! Proizvod vedno hraniti v
posodah, ki ustrezajo materialu izvirne posode.

Varnostni ukrepi pred pozarom in eksplozijo:
Hlapi so tezji od zraka. Hlapi tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.

7.2 Pogoji za varno skladiS¢enje, vklju¢no z nezdruzljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaZzi s primerno oznako in etiketo. Zavarovati pred viri vziga. Ne
sonéno svetlobo. Posode hraniti v pokonénem poloZaju, da se prepreci iztekanje.

Hraniti lo¢eno od mocnih kislih in alkalnih materialov ter oksidantov. Upostevati navodila na etiketi.
Temperatura skladis¢enja: med 15°C in 30°C

7.3 Posebne kon¢ne uporabe:

Upostevati tehniéni list. Upostevati navodila za uporabo.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zasc¢ita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC st. MV

mg/m3 ppm
n -butil acetat 204-658-1 8 ur: 300; KTV: 600 8ur: 62; KTV: 124
Ksilen 215-535-7 8ur: 221; KTV: 442 8 ur: 50; KTV: 100

Bioloska mejna vrednost:
Ksilen (vse izomere):
Parameter: metilhipurna kislin(vse izomere)
Bioloski vzorec: urin
Cas vzoréenja: ob koncu delovne izmene
BAT: 2 g/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor:

Zagotoviti zadostno prezracevanje. To lahko doseZemo z lokalnim ali sobnim izsesavanjem.
Ce to ne zadostuje za ohranjanje koncentracije aerosolov in hlapov v mejah dovoljenih izpostavljenosti, je treba
uporabiti primerno zasc¢ito za dihala.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zas¢itna oprema:
Zascita za oci/obraz:
V primeru brizganja nositi tesno prilegajoca se zascitna ocala.
Zascita koZe:
V primeru dolgotrajnega ali veCkratnega rokovanja s proizvodom uporabiti rokavice iz NBR (nitril guma).
Debelina materiala za rokavice: >0,4 mm; Prebojni ¢as: >480 min.
Neprimerni material: NR (naravni kavcuk, naravni lateks).
Upostevati navodila in podrobnosti o uporabi, shranjevanju, vzdrZzevanju in zamenjavi rokavic, ki jih predpise
proizvajalec rokavic.
Cas penetracije materiala rokavic je odvisen od intenzivnosti in trajanja izpostavljenosti.

Rokavice morajo biti v skladu s standardom EN 374.
Zascitna krema lahko pomaga zaséititi izpostavljena podroéja koze. Zas¢itne kreme ne uporabljati po stiku.

Zas¢itna obleka:
Nositi antistaticna oblacila iz naravnih vlaken (bombaz) ali na toploto odporna sinteti¢na vlakna.

Zascita dihal:
Ce koncentracija topil presega mejne vrednosti izpostavljenosti pri delu, je treba uporabiti odobreno in primerno
zascito za dihala. Uporabljati samo opremo za zascito dihal oznaceno s simbolom CE.

Zascita pred toplotno nevarnostjo:
Ni podatka.
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Prepreciti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:

Vonj:

Mejne vrednosti vonja:

pH:

Talisce/ledisce:

Zacetno vrelisce in obmocje vrelis¢a:
Plamenisce:

Hitrost izparevanja:

Vnetljivost (trdno/ plinasto):

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:

Parni tlak:

Parna gostota:

Relativna gostota:

Topnost:

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
Temperatura samovzZiga:

Temperatura razpadanja:

Viskoznost:

Eksplozivne lastnosti:

Oksidativne lastnosti:

9.2 Drugi podatki:

Vsebnost trdne snovi (%): 45%

vsebnost topila:

Organska topila: 55%

Voda: 0%

Preskus lo¢evanja topila (%): <3% (ADR/RID)

Tekocina.

Karakteristi¢en.

Ni podatka.

Ni podatka.

Ni podatka.

124°C; Vir: n-butil acetat

29°C

Ni podatka.

Ni podatka.

Spodnja meja eksplozivnosti: 1,1 Vol-%
Zgornja meja eksplozivnosti: 7,5 Vol-%
Vir: n-butil acetat

5,233 mbar pri 20°C

Ni podatka.

Gostota: 1,0-1,1 g/cm3 pri 20°C

Se ne mesa z vodo.

Ni podatka.

390°C; Vir: n-butil acetat

Ni podatka.

350s 6 mm pri 20°C; Metoda: DIN 53211

Ni podatka.
Ni podatka.
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ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost:
Ni podatka.
10.2 Kemijska stabilnost:
Proizvod je stabilen pri uporabi in skladi$¢enju v skladu z navodili.
10.3 MoZnost poteka nevarnih reakcij:
Hraniti lo¢eno od moc¢nih kislin, mo¢nih baz in moc¢nih oksidantov, da se preprecijo eksotermne reakcije.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Pri izpostavljenosti visokim temperaturam lahko nastanejo nevarni stranski produkti razkroja.
10.5 Nezdruzljivi materiali:
Ni podatka.
10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Pri izpostavljenosti visokim temperaturam lahko nastanejo nevarni stranski produkti razkroja, npr.: ogljikov dioksid,
ogljikov monoksid, dim, dusikovi oksidi.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki
11.1 Podatki o toksikoloSkih u¢inkih:

Za proizvod ni znanih toksikoloskih podatkov.

Ksilen:

LD50(oralno, podgana): 8700 mg/kg

LD50 (dermalno, zajec): 2000 mg/kg

LC50 (vdihavanje, podgana, 4h): 6350 ppmV

Jedkost za kozo/draZenje: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Hude poskodbe o¢i/drazenje: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Preobcutljivost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Mutagenost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Rakotvornost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Strupenost za razmnoZevanje: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpoloZljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
STOT - ponavljajoca izpostavljenost: na podlagi razpoloZljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Nevarnost aspiracije: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Prakti¢ne izkusnje:

Druga opaZzanja:

Vdihavanje hlapov topila nad mejnimi vrednostmi lahko $kodljivo vpliva na zdravje, npr. drazenje sluznice in
dihalnih organov, poskodbe jeter, ledvic in centralnega Zivénega sistema. Indikacije za to so: glavobol, omotica,
utrujenost, amiostenija, zaspanost, v resnih primerih: nezavest. Topila lahko povzro¢ijo nekatere od zgoraj omenjenih
ucinkov z absorbcijo preko koze. Ponavljajo¢ ali daljsi stik s proizvodom lahko povzro¢i razmastitev koze, kar ima
za posledico nealergijski kontaktni dermatitis in/ali absorpcijo skozi kozo. Brizganje lahko povzro¢i draZzenje oci in
reverzibilno $kodo.




VARNOSTNI LIST Datum priprave: 18.10.2019

Sprememba: /
SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

Stevilka razli¢ice/popravka: /

Stran 9 od 11

ODDELEK 12: Ekoloski podatki
12.1 Strupenost:

Za proizvod ni znanih ekotoksikoloskih podatkov.
Prepreciti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.

12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Ni podatka.
12.3 ZmozZnost kopicenja v organizmih:
Ni podatka.
12.4 Mobilnost v tleh:
Ni podatka.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:
Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.
12.6 Drugi $kodljivi uéinki:
Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalazo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, poobla§¢enemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalaZo in odpadno embalazo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo. Izdelek ni dovoljeno izlivati v vode, tla ali kanalizacijo.
Klasifikacijska stevilka odpadka:

08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi




VARNOSTNI LIST Datum priprave: 18.10.2019

Sprememba: /
SCHRAUBENSICHERUNGSLACK

Stevilka razli¢ice/popravka: /

Stran 10 od 11

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Stevilka ZN: UN 1263

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: BARVA ali BARVI SORODNA SNOV
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3, F1
14.4 Skupina pakiranja: III

14.5 Nevarnosti za okolje:
Ne.
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Embalazna skupina:3
Stevilka nevarnosti: 33
Kod omejitve za predore: (D/E)

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:

Ni primerno.

Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zra¢ni transport ICAO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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ODDELEK 16: Drugi podatki
Spremembe glede na predhodno razli¢ico varnostnega lista:
/

OkrajSave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost — pomeni povprecno koncentracijo nevarne kemicne snovi v zraku na delovnem mestu, v
obmocju vdihavanja, ki na splo$no ne skoduje zdravju delavca, ¢e delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemi¢nih
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjsa ali enaka mejni vrednosti nevarne kemi¢ne snovi, 8 ur dnevno/40 ur
tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fiziéno lahkem delu. Mejna vrednost
velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

KTV - Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemicne snovi v zraku na delovnem mestu
znotraj obmocja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajsi cas. Izpostavljenost
kratkotrajni vrednosti lahko traja najve¢ 15 min in se ne sme ponoviti ve¢ kot Stirikrat v delovni izmeni, med dvema
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteci najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraza v mg/m3 ali v
ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoracitve mejne vrednosti.

LD50-LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzro¢i 50% smrtnost v dolo¢enem ¢asovnem intervalu.
LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzro¢i 50% smrtnost v doloéenem ¢asovnem intervalu.
EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzro¢i 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v dolo¢enem
¢asovnem intervalu.

STOT - specifi¢na strupenost za ciljne organe

Reference kljuc¢ne literature in virov podatkov:

Safety Data Sheet SSL, white 11000/ yellow 12-/ red 13-/blue 14-/ green 15-/ grey 17-/black 18000, Lackfabrik
Béder GmbH & Co. KG., datum revidirane izdaje: 03.04.2017, verzija 13

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312 Zdravju skodljivo v stiku s kozo.

H315 Povzroc¢a draZenje koze.

H332 Zdravju $kodljivo pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.




