VARNOSTNI LIST Datum priprave: 04.11.2019

Sprememba: /

ISR 70-03 WEISS

Stevilka razli¢ice/popravka: /

Stran 1 od 8

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka
ISR 70-03 WEISS
Koda proizvoda: 30132121

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Tesnilna masa iz modificiranih silan polimerov.

Odsvetovane uporabe: niso znane.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
HABERKORN d.o.0., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 320 67 10, fax: 02 320 67 30
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: ivan.spehar@haberkorn.si

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim o0z. dezurnim zdravnikom, v primeru Zivljenjske ogrozenosti pokli¢ite 112.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) $t. 1272/2008:
- Proizvod v skladu z Uredbo (ES) $t. 1272/2008 ni razvr§en kot nevaren.

2.2 Elementi etikete:
Po Uredbi (ES) st. 1272/2008:

- Proizvod v skladu z Uredbo (ES) st. 1272/2008 ni razvr$¢en kot nevaren.
Dodatne informacije:
EUH 210 Varnostni list na voljo na zahtevo.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
3.1 Zmesi:
Ime snovi St. EC Konc. [%] Razvrstitev v REACH
St. CAS skladu z Uredbo  |registracijska
St. INDEX (ES) §t. 1272/2008 |Stevilka:
Trimetoksivinilsilan 220-449-8 1-<3 Flam. Liq. 2, H225 |01-2119513215-52
2768-02-7 Acute Tox. 4, H332
/
3-(trimetoksisilil)propilamin 237-511-5 1-<1,5 Eye Dam. 1, H318 |01-2119510159-45
13822-56-5 Skin Irrit. 2, H315
/
Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.
ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc:
4.1.1 Vdihavanje:
Prizadeto osebo premestiti na svez zrak. Naj po¢iva na toplem. V primeru trajajocih teZzav poiskati zdravnisko
pomoc.

4.1.2 Stik s kozo:
Pri stiku s produktom kozo sprati z milom in veliko vode.
4.1.3 Stik z o¢mi:

O¢i z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Odstraniti kontaktne lece, ¢e jih oseba ima in ¢e se to lahko stori brez
tezav. Nadaljevati z izpiranjem. V primeru trajajocih tezav poiskati zdravnisko pomoc.

4.1.4 ZauZitje:

Takoj poiskati zdravni§ko pomo¢. Usta sprati z vodo (samo ¢e je oseba pri zavesti). Hidroliza sproséa strupeni
metanol v majhnih koli¢inah.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli:
Ni podatka.
4.3 Navedba kakrsnekoli takoj$nje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Hidroliza sprosca strupeni metanol v majhnih koli¢inah.
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ODDELEK 5: ProtipoZarni ukrepi
5.1 Sredstva za gaSenje:
5.1.1 Ustrezna sredstva za gaSenje:
Ogljikov dioksid (CO2). Gasilni prah. Gasilna pena odporna na alkohol. RazprSena voda.
5.1.2 Neustrezna sredstva za gasSenje:
Voda v polnem curku.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:
V primeru poZzara se lahko tvorijo: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO2)
5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru pozara nositi ustrezno osebno zas¢itno opremo in samostojen dihalni aparat. Prepreciti iztekanje
produktov gasenja v odvodne kanale.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili:
6.1.1 Za neizuceno osebje:

Nositi osebno zascitno opremo (oddelek 8). Prepreciti stik z o¢mi in koZo.
6.1.2 Za reSevalce:

Ni posebnih napotkov.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Prepregiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Ce pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in CiS¢enje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrZevanja:
Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki ¢is¢enja:

Razsutje mehansko pobrati. Zbrani material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno
zakonodajo (v skladu s tocko 13).

6.3.3 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zas¢itni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladi$¢enje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Posebni ukrepi niso potrebni.

7.2 Pogoji za varno skladiScenje, vkljuéno z nezdruzljivostjo:

Zascititi pred vlago.
7.3 Posebne kon¢ne uporabe:

Tesnilna masa iz modificiranih silan polimerov.

v
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zasc¢ita
8.1 Parametri nadzora:
Ime: EC st. MV
mg/m3 ppm
Metanol 200-659-6 8 ur: 260; KTV: 1040 8 ur: 200; KTV: 800

Hidroliza sprosca strupeni metanol v majhnih koli¢inah.

Bioloska mejna vrednost:

Metanol:

Parameter: metanol

Bioloski vzorec: urin

Cas vzor&enja: ob koncu delovne izmene; pri dolgotrajni izpostavljenosti: ob koncu delovne izmene po veé
zaporednih delavnikih

BAT: 30 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti:
8.2.1 Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor:
Ni podatka.
Splosni zas¢itni in higienski ukrepi:
Pri ravnanju s kemikalijami je treba upostevati obicajne previdnostne ukrepe. Na delovnem mestu ne jesti, piti ali
kaditi. Pred odmori in po koncu dela s proizvodom si temeljito umiti roke. Izogibati se stiku s kozo, o¢mi in oblacili.
8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zas¢itna oprema:
Zascita za oci/obraz:
Nositi zascitna ocala (v skladu z EN 166)
Zascita koZe:
Nositi zasc¢itne rokavice (v skladu z EN 374).
Primeren material: CR (polikloropren, kloropren kavcuk), NBR (nitril kavcuk), butil kavéuk, PVC (polivinilklorid),
NR (naravni kav¢uk, naravni lateks).
Cas preboja (najdaljSi Cas noSenja): Cas preboja (najdaljsi ¢as noSenja) je odvisen od materiala rokavic in debeline
stene, kot tudi od temperature. Upostevati navodila proizvajalca zascitnih rokavic. Cas preboja za omenjene materiale
rokavic je na splo$no: >480 min.
Priporocene blagovne znamke rokavic: npr. Mapa-Professionnel (Spontex Deutschland GmbH, Moenchengladbach):

STANZOIL® (CR-0,85 mm) - ULTRANITRIL® (491, 492, 494 ali 495 - NBR - 0,55 mm) - INDUSTRIAL ® (NR -
0,9 mm).

Zascita dihal:
Pri delu v skladu z navodili zasc¢ita ni potrebna.
Zascita pred toplotno nevarnostjo:
Ni podatka.
8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:
Ni podatka.
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:

Vonj:

Mejne vrednosti vonja:

pH:

Talisce/ledisce:

Zacetno vrelisce in obmocje vrelis¢a:
Plamenisce:

Hitrost izparevanja:

Vnetljivost (trdno/ plinasto):

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:

Parni tlak:

Parna gostota:

Relativna gostota:

Topnost:

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
Temperatura samovzZiga:

Temperatura razpadanja:

Viskoznost:

Eksplozivne lastnosti:

Oksidativne lastnosti:

9.2 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.

Pastozen.

Karakteristicen.

Ni podatka.

Ni podatka.

Ni podatka.

Ni podatka.

>100°C

Ni podatka.

Ni podatka.

Ni podatka.

<1100 hPa pri 50°C

Ni podatka.

Gostota: ca. 1,4-1,5 g/cm3 pri 20°C
Reagira z vodo.

Ni podatka.

Proizvod ni samovnetljiv.

Ni podatka.

Ni podatka.

Proizvod ne predstavlja nevarnosti eksplozije.
Ni podatka.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost:
V stiku z vlago se proizvod strdi.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri uporabi in skladiS¢enju v skladu z navodili.

10.3 MoZnost poteka nevarnih reakcij:
Niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Niso znani.

10.5 Nezdruzljivi materiali:
Niso znani.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Ni nevarnih produktov razgradnje pri pravilnem skladi$¢enju in ravnanju.
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ODDELEK 11: Toksikoloski podatki
11.1 Podatki o toksikoloSkih u¢inkih:

Akutna strupenost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Jedkost za kozo/drazenje: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Hude poskodbe oci/drazenje: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Preobcutljivost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Mutagenost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Rakotvornost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Strupenost za razmnoZevanje: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
STOT - ponavljajoca izpostavljenost: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Nevarnost aspiracije: na podlagi razpolozljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki
12.1 Strupenost:
Ni podatka.
12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Ni podatka.
12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih:
Ni podatka.
12.4 Mobilnost v tleh:
Ni podatka.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:
Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.
12.6 Drugi skodljivi uéinki:

Ne dovoliti, da proizvod nenadzorovano uhaja v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalaZo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, pooblas¢enemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o ravnanju z
odpadki in Uredbo o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
ravnanju z embalaZo in odpadno embalazo.

Klasifikacijska stevilka odpadka:
08 04 10 Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso navedene pod 08 04 09
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Proizvod ni klasificiran kot nevaren za transport.

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu.

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno razli¢ico varnostnega lista:
/

OkrajSave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MYV - mejna vrednost — pomeni povpre¢no koncentracijo nevarne kemicne snovi v zraku na delovnem mestu, v
obmocju vdihavanja, ki na splosno ne Skoduje zdravju delavca, ¢e delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemi¢nih
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjsa ali enaka mejni vrednosti nevarne kemicne snovi, 8 ur dnevno/40 ur
tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizicno lahkem delu. Mejna vrednost
velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

KTV - Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemiéne snovi v zraku na delovnem mestu
znotraj obmocja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajsi cas. Izpostavljenost
kratkotrajni vrednosti lahko traja najve¢ 15 min in se ne sme ponoviti ve¢ kot $tirikrat v delovni izmeni, med dvema
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora pretec¢i najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraza v mg/m3 ali v
ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoracitve mejne vrednosti.

BAT bioloska mejna vrednost

STOT - specifi¢na strupenost za ciljne organe

Reference kljucne literature in virov podatkov:
Sicherheitsdatenblatt ISR 70-03 WEISS 290 ml, Bostik GmbH, datum revidirane izdaje: 19.01.2017, verzija 9.0.0

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:
/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H225 Lahko vnetljiva tekoc€ina in hlapi.
H315 Povzroda draZenje koze.

H318 Povzroca hude poskodbe o¢i.
H332 Zdravju $kodljivo pri vdihavanju.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.




