@ VARNOSTNI LIST

SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS
SWITZERLAND GMBH
Varnostni list v skladu z Uredbo (EU) st. 2015/830

Ime proizvoda: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste Datum revizije: 11.12.2018

Verzija: 2.0

Datum zadnje izdaje: 17.10.2018

Datum priprave: 18.01.2020
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS SWITZERLAND GMBH vas spodbuja v pricakovanju, da
boste prebrali in razumeli ves varnostni list ((M)SDS), ker so v dokumentu pomembne informacije.
PriCakujemo, da boste upostevali varnostne ukrepe, Ki jih boste nasli vtem dokumentu, razen ¢e bi

vasi pogoji uporabe zahtevali drugaCne ustrezne postopke ali dejanja.

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUZBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka
Ime proizvoda: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Identifikacija uporabe: Maziva in dodatki za maziva

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

NAZIV PODJETJA
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS Dobavitelj za Slovenijo:
SWITZERLAND GMBH HABERKORN d.0.0.
GROSSMATTE 4 Vodovodna ulica 7

2000 Maribor, Slovenija
6014 LUZERN Tel.: 02 320 67 10
SWITZERLAND ivan.spehar@haberkorn.si
Telefonska Stevilka za informacije strankam: 800-3876-6838

SDSQuestion-EU@dupont.com

1.4 TELEFONSKA STEVILKA ZA NUJNE PRIMERE

Posvetujte se z osebnim oz. dezurnim zdravnikom, v primeru Zzivljenjske ogrozenosti poklicite 112.

ODDELEK 2: DOLOCITEV NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrséanje po Uredbi (ES) st. 1272/2008:

Huda po3kodba odi - Kategorija 1 - H318

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem poglavju, glej 16. poglavje.
2.2 Elementi etikete

Oznacéevanje po Uredbi (ES) st. 1272/2008 [CLP/GHS]:

Piktogrami za nevarnost

®™Zastitna trgovacka oznaka Dow Chemical Company (.Dow.) ili pridruzena  Stran 1 - 13
kompanija tvrtke Dow
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Ime proizvoda: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste Datum revizije: 11.12.2018

Verzija: 2.0
Opozorilna beseda: NEVARNO
Stavki o nevarnosti
H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.
Previdnostni stavki
P280 Nositi zascito za oci/ zasCito za obraz.
P305 + P351 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece,
+ P338 + Ce jih imate in Ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poklicite
P310 CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
Vsebuje Kalcijev dihidroksid
2.3 Druge nevarnosti
Ni razpoloZljivih podatkov
ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH
Kemijska narava: Anorganske in organske zmesi, Zmes
3.2 Zmesi
Ta izdelek je meSanica.
CAS Nr/ Registraciiska Razvrstitev:
ES-&t. / éte\‘;’"ka RE’ACH Koncentracija Komponenta |UREDBA (ES) &t.
Indeks-§t. 1272/2008
CAS Nr _ >= 16,0 - <= 24,0 % |Kalcijev dihidroksid |Skin Irrit. - 2 - H315
1305-62-0 Eye Dam. - 1-H318
ES-st. STOT SE - 3-H335
215-137-3
Indeks-st.

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem poglavju, glej 16. poglavje.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOC

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢
Splosni nasveti:
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Ime proizvoda: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste Datum revizije: 11.12.2018
Verzija: 2.0

Izvajalci prve pomoci morajo poskrbeti za lastno zascito in uporabljati priporocena zascitna oblacila
(kemijsko odporne rokavice, zas¢ito pred obrizganjem) Ce obstaja potencial za izpostavljenost
nanasajte se na sekcijo 8 za specificno osebno zascitno opremo.

Vdihavanje: Premaknite osebo na svez zrak; ¢e pride do posledic, posvetujte se z zdravnikom.
Stik s kozo: Sperite z obilo vode.

Stik z oEmi: Takoj zacnite in neprekinjeno umivajte najmanj 30 minut s teko¢o vodo. Po prvih 5
minutah odstranite kontaktne le€e in spirajte dalje. Obrnite se nemudoma na zdravnika, po moznosti
oftalmologa. Primerne zmogljivosti za nujno izpiranje o¢esa naj bodo takoj na voljo.

Zauzitje: Nujna medicinska pomo¢ ni potrebna.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in uéinki, akutni in zapozneli:

Poleg podatkov pod Opisom ukrepov za prvo pomo¢ (zgoraj) in Navedbo takojSnje medicinske oskrbe
in posebnega zdravljenja (spodaj) so vsi dodatni pomembni simptomi in u€inki opisani v poglavju 11:
ToksikoloSki podatki.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika: Kemijske opekline oci lahko zahtevajo daljSe izpiranje. Takoj se posvetujte,
po moznosti z oftalmologom. Ni specificnega protistrupa (antidota). Podporna nega. Oskrba temelji
na zdravnikovi presoji kot odgovor na reakcije pacienta.

ODDELEK 5: PROTIPOZARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gasenje
Ustrezna sredstva za gasSenje: Razpr3ena voda Na alkohol odporna pena Ogljikov dioksid (CO2)
Suha kemikalija

Neustrezna sredstva za gasenje: Nobena znana.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Nevarni proizvodi izgorevanja: Zveplovi oksidi Kovinski oksidi ogljikova oksida

Neobicajna tveganja za pozar in eksplozijo: Izpostavljanost izgorevajo¢im izdelkom lahko
predstavlja tveganje za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce
Postopki za gasSenje pozara: Ostanke po pozaru in kontaminirano vodo za gasenje pozara je treba
varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami.

Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoli€inam in bliZnjemu okolju. Vodni préec se
lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebnikov. Loceno zbirajte kontaminirano vodo, uporabljeno za
gaSenje pozara. Ne smete je odvajati v kanalizacijo. Neposkodovane posode odstranite iz obmocja
pozara, Ce je to varno. lzprazniti obmocdje.

Posebna zas¢itha oprema za gasilce: V primeru poZara nosite neodvisen dihalni aparat.
Uporabljajte osebno varovalno opremo.
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Ime proizvoda: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste Datum revizije: 11.12.2018
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ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zas¢itna oprema in postopki v sili: Uporabljajte osebno varovalno
opremo. Upostevajte nasvete za varno ravnanje in priporocila glede osebne zas¢&itne opreme.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Treba se je izogniti izpuS€anju v okolje. Preprecite nadaljnje puscanje ali
izpust/razliv, e je to varno. Zadrzevati in odlagati kontaminirano vodo za pranje. Obvestiti je treba
lokalne upravne skupnosti, ¢e vecjega izpusta/razliva ni mogoce omeijiti.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in ¢iS¢enje: ObrisSite ali strgajte in vsebujte za reSevanije ali
odstranjevanje. Lokalni ali drzavni predpisi lahko urejajo sproS¢anje ali odstranjevanje tega materiala
ter materialov in predmetov, uporabljenih pri njegovem odstranjevanju. Ugotoviti boste morali, kateri
predpisi veljajo. Za vecja razlitja izkopljite jarek ali z drugimi ustreznimi elementi omejite Sirjenja
materiala. Ce je material mogod&e iz&rpati iz jarka, ga shranite v ustrezni posodi. V 13. in 15. poglavju
tega varnostnega lista so informacije o dolo¢enih lokalnih ali drzavnih zahtevah.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:
Glejte odseke: 7, 8, 11, 12in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADISCENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje: Ne zauziti. Preprecite stik z o€mi. lzogibati se daljSemu ali
veCkratnemu stiku s kozo. Hraniti v tesno zaprti posodi. Poskrbite za preprecitev razlitja, razsipanja in
zmanjSajte izpust v okolje do minimuma. Ravnaijte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso.
Uporabljati samo ob ustreznem prezracevanju. Glej tehni¢no-tehnoloSke ukrepe v odseku NADZOR
IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZASCITA.

7.2 Pogoji za varno skladi$cenje, vkljuéno z nezdruzljivostjo: Hranite v vsebnikih opremljenih s
pravilnimi nalepkami. Hranite tesno/hermeti¢no zaprto. SkladisCite v skladu s specifiCnimi
nacionalnimi predpisi.

Ne shranjujte z naslednjimi tipi izdelkov: Mo¢ni oksidanti.
Neustrezni materiali za vsebnike: Nobena znana.

7.3 Posebne konéne uporabe: Glejte tehnicni podatkovni list izdelka za nadaljnje informacije.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZASCITA

8.1 Parametri nadzora 3
Ce obstajajo mejne vrednosti izpostavljenosti, so navedene spodaj. Ce se ne prikaZzejo mejne
vrednosti izpostavljenosti, se vrednosti ne uporabijo.

Mejna vrednost, pod katero snov nima uéinka
Kalcijev dihidroksid: 8 ur: 1 mg/m3; KTV: 4 mg/m3

Delavci
Akutni sistemski u¢inki | Akutni lokalni uéinki Dolgorocni sistemski | Dolgoroc¢ni lokalni ucinki
ucinki
Kozno Vdihavanj Kozno Vdihavanj Kozno Vdihavanj Kozno Vdihavanje
e e e
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Ime proizvoda: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste Datum revizije: 11.12.2018

Verzija: 2.0
n.a. | n.a. n.a. | 4 mg/m3 | n.a. n.a. n.a. | 1 mg/m3 |
Potrosniki
Akutni sistemski ucinki Akutni lokalni ucinki| Dolgorocni sistemski ucinki Dolgorocni lokalni
ucinki
Kozno |Vdihavanj| Oralno Kozno |Vdihavanj| Kozno |Vdihavanj| Oralno Kozno | Vdihavanj
e e e
n.a. n.a. n.a. n.a. 4 mg/m3 n.a. n.a. n.a. n.a. 1 mg/m3

Predvidena koncentracija brez uéinka
Kalcijev dihidroksid

Oddelek PNEC
Sladka voda 0,49 mgl/l
Morska voda 0,32 mgl/l
Prekinjena uporabalizpust 0,49 mg/l
Naprava za CiS€enje odplak 3 mg/l
Tla 1080 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehni¢éno-tehnoloski nadzor: S pomocjo tehni¢no-tehnoloSkega nadzora ohranjati nivo v zraku pod
omejitvenimi zahtevami ali smernicami. V kolikor ustreznih omejitvenih zahtev ali smernic ni,
uporabljati samo ob ustrezni ventilaciji. Lokalno odzra¢evanje bo morda potrebno za nekatera dela.

Individualni zas¢itni ukrepi
Zaséita za oci / obraz: Uporabljajte tesno prilegajoCa (kemijska) varovalna o¢ala. Zasc€itna
ocCala morajo ustrezati EN 166 ali ekvivalentu.
Zascita koze

Zas¢ita rok: Uporabljajte proti kemikalijam odporne rokavice, uvrdéene v standard EN
374: zascitne rokavice proti kemikalijam in mikroorganizmom. Primeri za prednostne
izolacijske materiale v rokavicah vklju€ujejo: Butilni kavéuk. Neopren.
Nitril/butadienski kav€uk. Polietilen. Laminat etilvinilalkohola ("EVAL"). PVC. Primeri
za sprejemljive izolirne vlozke v rokavicah vklju€ujejo: Naravni kavCuk ("lateks"). Pri
morebitnem dolgotrajnem stiku ali pogosto ponavljajoCih stikih so priporocljive
zascitne rokavice iz razreda 5 ali ve€ (€as do pretrganja je dalj8i od 240 minut v
skladu z EN 374). Kadar je priCakovati samo kratkotrajen stik, so priporocljive
zascitne rokavice iz razreda 3 ali ve€ (€as do pretrganja je daljSi od 60 minut v skladu
z EN 374). Sama debelina rokavice ni dober pokazatelj ravni za&¢€ite, ki jo nudi
rokavica pred kemijsko snovjo, ker je ta raven za&cite zelo odvisna tudi od specifi¢ne
sestave materiala, iz katerega je izdelana rokavica. Glede na model in vrsto materiala
mora biti debelina rokavice na splosno vecja od 0,35 mm, da bo nudila zadostno
zascito pri podaljSanem in pogostem stiku s snovjo. Kot izjema od tega sploSnega
pravila je znano, da lahko rokavice iz ve€slojnega laminata nudijo podaljSano zas¢ito
pri debelinah manj kot 0,35 mm. Druge rokavice z debelino manj kot 0,35 mm lahko
nudijo zadostno zas¢€ito samo, ¢e se priCakuje samo kratek stik. OPOZORILO: Izbor
specificne rokavice za posebno uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu mora
upoStevati tudi vse zahtevane pogoje na delovnem mestu, ki pa niso omejeni le na:
druge kemikalije, s katerimi bi lahko rokovali, fizikalne zahteve (za3cita pred
urezi/predrtjem, uporaba desne roke, toplotna za&¢ita), morebitne reakcije telesa na
material rokavic ter navodila/specifikacije, ki jih prilaga dobavitelj rokavic.
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Ime proizvoda: MOLYKOTE™ G-Rapid Plus Paste Datum revizije: 11.12.2018

Verzija: 2.0

Drugi zas¢itni ukrepi: Uporabljati zas¢itna oblalila nepropustna za ta material. Izbor

specificne opreme kot obraznih mask, rokavic, obutve, predpasnikov ali

kombinezonov, bo odvisen od delovnega postopka.
Zasgcita dihal: Treba nositi zasgito za dihalne pote kadar obstaja moznost prekoracenja
omejevalnih pogojev za izpostavljanja ali smernicah. Ce ne obstajajo omejevalni pogoji za
izpostavljanje ali smernice, koristite dovoljeni respirator. Izbra CistaCev zraka ali zraka
pozitivnega tlaka je odvisno od specifi€nih operacij in potencijalne razplinjojocee koncentracije
materijala. V primeru nezgode uporabljajte uradno odobren izolirni nadtlaéni dihalni aparat.
Uporabljajte naslednji respirator za zrak s potrdilom o ustreznosti CE: Organski vlozek
hlapov, vrsta A (vrelis¢e> 65 °C, ustreza standardu EN 14387).

Nadzor izpostavljenosti okolja

Glejte RAZDELEK 7: Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladis¢enje in RAZDELEK 13:
Navodila za odstranjevanje - ukrepi za prepre€evanje prevelike izpostavljenosti okolja med uporabo in

odstranjevanjem odpadkov.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Fizikalno stanje

Barva
Vonj:
Mejni vonj
pH
Talis¢e/obmocje taliSca
Zmrzisce
Temperatura vreliSéa (760
mmHg)
Plamenisée
Izparilna hitrost(Butilacetat = 1)
Vnetljivost (trdno, plinasto)
Spodnja meja eksplozivnosti
Zgornja meja eksplozivnosti
Parni tlak
Relativha Gustina Pare (zrak = 1)
Relativha gostota (voda = 1)
Topnost v vodi

Porazdelitveni koeficient: n-
oktanol/voda

Temperatura samovziga
Temperatura razpadanja
Dinami€na viskoznost
Kinemati¢na viskoznost
Eksplozivne lastnosti
Oksidativne lastnosti

pasta

¢rna

lahen

Ni razpoloZljivih podatkov
Ni smiselno

Ni razpoloZljivih podatkov
Ni razpoloZljivih podatkov
Ni smiselno

zaprta ¢asa >200,0 °C

Ni smiselno

Ni klasificirano kot vnetljiva nevarnost
Ni razpoloZljivih podatkov

Ni razpoloZljivih podatkov

Ni smiselno

Ni razpoloZljivih podatkov

1,4

Ni razpoloZljivih podatkov

Ni razpoloZljivih podatkov

Ni razpoloZljivih podatkov

Ni razpoloZljivih podatkov

Ni smiselno

Ni smiselno

Ni eksplozivno/a

Snov ali zmes ni razvr§€ena kot oksidativna.
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9.2 Drugi podatki
Molekulska masa Ni razpoloZljivih podatkov
Velikost delca Ni razpoloZljivih podatkov

OPOMBA: Zgoraj navedeni fizikalni podatki so znacilne vrednosti in jih ni treba interpretirati kot
specifikacijo.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost: Ni uvr§¢eno kot reaktivha nevarnost.

10.2 Kemijska stabilnost: Stabilno pri normalnih pogoijih.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij: Lahko reagira z mo¢nimi oksidanti. Ce se segreva na
temperature nad 150 °C (300 °F) lahko proizvod ob prisotnosti zraka tvori hlape formaldehida. Pogoji
za varno ravnanje se lahko vzdrzujejo s tem, da so koncentracije pare znotraj mejne vrednosti za
poklicno izpostavljenost za formaldehid.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Nobena znana.

10.5 Nezdruzljivi materiali: Oksidanti

10.6 Nevarni produkti razgradnje
Nevarni produkti razgradnje niso znani.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOSKI PODATKI

ToksikoloSki podatki so prikazani v tem poglavju, kadar ni na voljo podatk

11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

Akutna strupenost
Akutna oralna strupenost
Strupenost ene same oralne doze velja za izredno nizko. Ni predvidena nevarnost pri
nenamernem zauzitju majhnih mnoZin pri normalnem ravnanju.

Kot izdelek. Posamezni peroralni odmerek LD50 ni dolocen.

Na podlagi podatkov za sestavne dele:
LD50, Podgana, > 5 000 mg/kg Ocenjeno

Akutna dermalna strupenost
Eno samo dolgotrajno izpostavljanje verjetno ne bo povzrodilo resorpcije materiala skozi koZzo
v Skodljivih mnoZinah.

Kot izdelek. KozZna LD50 ni bila ugotovljena.

Na podlagi podatkov za sestavne dele:
LD50, Kunec, > 2 000 mg/kg Ocenjeno
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Akutna strupenost pri vdihavanju
Dolgotrajna prekomerna izpostavljenost prahu imalahko Skodljive uc€inke.
Kot izdelek. LC50 niso dologili.

Jedkost za kozo/drazenje koze
Kratek stik lahko povzroci rahlo drazenje koze z lokalno pordecitvijo.

Resne okvare oci/drazenje
Lahko povzrodi hudo drazenje s poSkodbo roZenice, kar ima lahko za posledico trajno prizadetost
vida, celo slepoto.

Preobdutljivost

Na podlagi podatkov za sestavne dele:

Za senzibilizacijo koze:

Ni povzrocil alergijske reakcije koze pri preskusih na morskih prasickih.

Za preobcutljivost dihal:
Ne obstajajo ustrezni podatki

Specificna sistemska toksi¢nost ciljnih organov (enkratna izpostavljenost)
Snov ali zmes ni oznacena kot v organe specificno usmerjen toksikant, enkratna izpostavljenost.

Specifi€na sistemska toksi¢nost ciljnih organov (ponavljajo¢a se izpostavljenost)
Na osnovi razpoloZljivih podatkov ni pri¢akovati, da bo povzro¢al dodatne signifikantno negativne
ucinke.

Rakotvornost
Vsebuje sestavino(e), ki pri laboratorijskih zivalih ni(so) povzrocila(e) raka.

Teratogenost
Vsebuje komponento (komponente), ki ne povzroca(jo) prirojenih okvar na laboratorijskih zivalih.

Strupenost za razmnozevanje
Vsebuje sestavino(e), ki po preizkavah na Zivalih ne motijo pri razmnoZzevaniju.

Mutagenost
Vsebuje sestavino(e) ki je bila negativna v in vitro studij genetske toksi¢nosti.

Nevarnost vdiha
Na podlagi fizikalnih lastnosti, ni verjetno da obstaja nevarnost vsesavanja.

SESTAVINE, KI VPLIVAJO NA TOKSIKOLOSKO SLIKO:
Kalcijev dihidroksid

Akutna strupenost pri vdihavanju
LC50 niso dologili.

ODDELEK 12: EKOLOSKI PODATKI
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EkotoksikoloSke informacije se zdi v tem oddelku, kadar ni na voljo podatk
12.1 Strupenost

Kalcijev dihidroksid
Akutna toksi€énost za ribe
Snov je Skodljiva za vodne organizme (pri najbolj ob¢&utljivih vrstah je LC50/EC50/IC50 med
10 in 100 mg/L).
LC50, Gasterosteus aculeatus (navadni zet), 96 h, 457 mg/l

Akutna toksiénost za vodne nevretencarje
EC50, Daphnia magna (Vodna bolha), 48 h, 49,1 mg/l, OECD Testna smernica 202

Akutna toksi¢nost za alge/vodne rastline
EC50, Pseudokirchneriella subcapitata (zelena alga), 72 h, 184,57 mg/l, OECD Testna
smernica 201

Strupenost za bakterije
EC50, 3 h, 300,4 mg/l, OECD Testna smernica 209

Kroni¢na toksi¢nost za vodne nevretencarje
NOEC, 14 d, 32 mg/l

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Kalcijev dihidroksid
Biorazgradljivost: Ne obstajajo ustrezni podatki

12.3 Zmoznost kopic¢enja v organizmih

Kalcijev dihidroksid
Bioakumulacija: Ni smiselno

12.4 Mobilnost v tleh

Kalcijev dihidroksid
Ne obstajajo ustrezni podatki

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Kalcijev dihidroksid
Ta snov ni bila ocenjena za obstojnost, bioakumulativnost in strupenost (PBT).

12.6 Drugi Skodljivi u€inki

Kalcijev dihidroksid
Ta snov ni na seznamu Montrealskega protokola o snoveh, ki Skodljivo delujejo na ozonski
plasc.
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ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ne odmetavati oz. spuscati v kanalizacijo, na tla, ali kakrSno koli vodo. Ta izdelek je treba obravnavati
kot nevaren odpadek v skladu z Direktivo 2008/98/ES ES, €e se odstranjuje v neuporabljenem in
neonesnazenem stanju. Vsak nacin odstranjevanja mora biti v skladu z vsemi nacionalnimi in
pokrajinskimi zakoni in z vsemi ob¢inskimi ali lokalnimi predpisi, ki urejajo nevarne odpadke. Za
uporabljene, onesnazene in preostale materiale, so lahko potrebne dodatne ocene.

Dokonéna razvrstitev te snovi v ustrezno skupinoEvropskega kataloga odpadkov (EWC) in s tem
njegova prava EWC-oznaka bo odvisna od uporabe tega materiala. Obrnite se na pooblas¢eno sluzbo
za odlaganje odpadkov.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Klasifikacija za CESTNI in ZELEZNISKI transport (ADR/RID):
141 Stevilka ZN Se ne uporablja

14.2 Pravilno odpremno ime ZN  Ni urejen za prevoz

14.3 Razredi nevarnosti prevoza Se ne uporablja

14.4 Skupina embalaze Se ne uporablja

14.5 Nevarnosti za okolje Na podlagi razpolozljivih podatkov se ne smatra kot okolju
nevarna snov.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi

. Podatkov ni na voljo.
za uporabnika

Razvrstitev za MORSKI transport (IMO-IMDG):

141 Stevilka ZN Se ne uporablja

14.2 Pravilno odpremno ime ZN Not regulated for transport
14.3 Razredi nevarnosti prevoza Se ne uporablja

14.4 Skupina embalaze Se ne uporablja

14.5 Nevarnosti za okolje Na osnovi razpoloZljivih podatkov se ne smatra kot snov, ki
onesnazuje morje.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi

- Podatkov ni na voljo.
za uporabnika

14.7 Transport v razsutem stanju
po Prilogi | ali Il MARPOL
73/78 in kodeksih IBC ali
IGC

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Razvrstitev za ZRACNI transport (IATA/ICAO):
14.1 Stevilka ZN Se ne uporablja

14.2 Pravilno odpremno ime ZN Not regulated for transport
14.3 Razredi nevarnosti prevoza Se ne uporablja
14.4 Skupina embalaze Se ne uporablja
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14.5 Nevarnosti za okolje Se ne uporablja

14.6 Posebni previdnostni ukrepi

. Podatkov ni na voljo.
za uporabnika

Namen te informacije ni podati vseh specifi¢nih predpisanih ali izvedbenih zahtev/podatkov v zvezi s
tem proizvodom. Transportni razredi se lahko spreminjajo s prostornino vsebnika in nanje lahko
vplivajo spremembe regionalnih ali drzavnih predpisov. Ostale podatke o sistemu transporta lahko
dobite pri pooblas€enem prodajnem zastopniku ali zastopniku za stike s strankami. Transportna
organizacija je dolZzna upostevati vse veljavne zakone, predpise in pravilnike, ki se nana3ajo na
transport snovi.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€ni za snov ali zmes

REAChH uredbo (EC) st. 1907/2006

Ta izdelek vsebuje samo komponente, ki so bile bodisi registrirane, so izvzete iz registracije, veljajo za
registrirane ali se ne registrirajo v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006 (REACH).,Navedene oznacbe
statusa registracije REACH so dane v dobri veri in naj bi bile to€ne glede zgoraj prikazanega datuma
veljavnosti. Vendar ni dano nikakr$no jamstvo, ne eksplicitno, ne implicitno. Kupec/uporabnik je
odgovoren za to, da poskrbi, da bo njegovo/njenorazumevanje s predpisi urejenega statusa tega
proizvoda pravilno.

Seveso llI: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti
vecjih nesreé, v katere so vkljuéene nevarne snovi.
Navedeni v Uredbi: Ni smiselno

Dodatne informacije

Zakon o kemikalijah

Zakon o varstvu okolja

Uredba o odpadkih

Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalaZo

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu (Uradni
list RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 -- ZVZD-1, 38/15)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti
Ni smiselno

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-stavkov navedeno v 2. in 3. poglavju.
H315 Povzro€a drazenje koze.
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H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.
H335 Lahko povzrodi drazenje dihalnih poti.

Razvrséanje in uporabljeni postopek za izvedbo razvr§€éanja mesanic po Uredbi (ES) st.
1272/2008
Eye Dam. - 1 - H318 - Metoda izraCuna

Dopolnitev (Revizija)

Identifikacijska Stevilka: 1687727 / A715 / Datum izdaje:: 11.12.2018 / Verzija: 2.0

NajnovejSa(e) sprememba(e) je (so) po vsem dokumentu oznagena(e) s poudarjenimi dvojnimi &rtami
ob levem robu.

Legenda

Eye Dam. Huda poskodba odi

Skin Irrit. Drazenje koze

STOT SE Specifi€na strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost

Celotno besedilo drugih okrajsav

ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR -
Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; AICS - Avstralski popis kemiénih
snovi; ASTM - Amerisko zdruzenje za testiranje materialov; bw - Telesna teza; CLP - Uredba o
razvrS¢anju, oznaCevanju in pakiranju; Uredba (ES) st. 1272/2008; CMR - Karcinogena, mutagena
strupena snov ali snov, strupena za razmnozevanje; DIN - Standard nemskega instituta za
standardizacijo; DSL - Seznam domacih snovi (Kanada); ECHA - Evropska agencija za kemikalije;
EC-Number - Evropska Stevilka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx -
Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Nacrt v sili; ENCS - ObstojeCe in nove kemi¢ne
snovi (Japonska); ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno
usklajeni sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka;
IATA - Mednarodno zdruzenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo
ladij, ki prevazajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovi¢na najvecja inhibitorna
koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IECSC - Kitajski seznam obstojecih
kemi€nih snovi; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO - Mednarodna
pomorska organizacija; ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); ISO - Mednarodna
organizacija za standardizacijo; KECI - Korejski seznam obstojecih kemikalij; LC50 - Smrtna
koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji
smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o prepre€evanju onesnazevanja morja z ladij;
n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (Skodljivega) ucinka;
NO(A)EL - Raven brez opaznega (Skodljivega) uCinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega
ucinka; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in
razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in prepre€evanje onesnazevanja; PBT - Snov, ki je
obstojna, se kopici v organizmih in je strupena; PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemi¢nih snovi;
(Q)SAR - (Kvantitativho) razmerje med strukturo in aktivnostjo; REACH - Uredba (ES) §t. 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID
- Pravilniki o mednarodnem ZelezniSkem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospe3ujo¢a
temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; SVHC - snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost; TCSI -
Tajvanski popis kemi¢nih snovi; TRGS - Tehni&no pravilo za nevarne snovi; TSCA - Zakon o nadzoru
strupenih snovi (ZDA); UN - ZdruZeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopici v organizmih

Vir informacij in referenéna literatura
Ta varnostni list (SDS) so pripravile Sluzba za nadzor proizvodov in Skupine za obvescanje o
nevarnosti iz podatkov, ki so jih posredovali interni viri v nasi druzbi.
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SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS SWITZERLAND GMBH zahteva od vsakega kupca ali
prejemnika tega (materialnega) varnostnega lista, da ga skrbno preudi in se, kolikor je potrebno in
primerno, pusti pouciti pri ustrezni stroki, dokler se ni sposoben zavedati in razumeti podatkov v tem
(materialnem) varnostnem listu in vseh nevarnosti, povezanih s proizvodom. V dokumentu vsebovani
podatki so podani dobronamerno in s prepri¢anjem o njihovi to€nosti ob zgoraj navedenem datumu
veljavnosti. Vendar pa ne dajemo nobenega jamstva ne eksplicitno, ne implicitno. Predpisane
zahteve se lahko spremenijo in se razlikujejo med razli€nimi lokacijami. Kupec/uporabnik je odgovoren
za to, da so njegovi ukrepi skladni z vsemi zveznimi, drzavnimi, pokrajinskimi ali krajevnimi predpisi.
Tukaj navedeni podatki veljajo samo za odpremljeni proizvod. Ker proizvajalec nima pod nadzorom
pogojev uporabe proizvoda, je dolznost kupca/uporabnika, da dolo¢i potrebne pogoje za varno
uporabo tega proizvoda. Zaradi velikega Stevila virov informacij kot so na primer varnostni listi
razli¢nih proizvajalcev, ne odgovarjamo in ne moremo odgovarjati za varnostne liste iz kakrdnihkoli
drugih virov razen za svoje. Ce ste prejeli varnostni list iz drugega vira ali &e niste prepri¢ani, da je
varnostni list, ki ga imate, veljaven, se obrnite na nas in zahtevajte najnovej$o razli€ico.

SI

Stran 13 -13



	NAZIV PODJETJA
	Delavci
	Zaščita kože
	Akutna strupenost
	12.1 Strupenost
	Biorazgradljivost:
	Bioakumulacija:
	Legenda

