VARNOSTNI LIST

OKS 391

Datum priprave: 04.02.2020
Sprememba: /

Stevilka razli¢ice/popravka: /

Stran 1 od 12

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka
OKS 391

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:

Mazivo v spreju.

Odsvetovane uporabe: samo za poklicne uporabnike.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

HABERKORN d.o0.0., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 02 320 67 10, fax: 02 320 67 30

Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: info@haberkorn.si

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:

Posvetujte se z osebnim oz. dezurnim zdravnikom, v primeru Zivljenjske ogroZenosti poklicite 112.
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ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008:

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Kategorija:
Flam. Aerosol 1

2.2 Elementi etikete:
Po Uredbi (ES) §t. 1272/2008:

Nevarno

H222 - Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H229 - Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 - Hraniti lo¢eno od vrocine, vro€ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga. Kajenje prepovedano.
P211 - Ne prsiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vZiga.

P251 - Ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna.

P410 + P412 - Za&Cititi pred son€no svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.

Dodatne informacije:

Ni dodatnih informacij.

2.3 Druge nevarnosti:

Proizvod ne vsebuje sestavin, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo obstojne in zelo
bioakumulativne (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali veC.
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi St. EC Konc. [%0] Razvrstitev v REACH
St. CAS skladu z Uredbo  |registracijska
St. INDEX (ES) §t. 1272/2008 |Stevilka:

DeS_}ilati I(n&it_a), ra}g_voikani s 265-159-2 30-<50 Asp. Tox.1, H304 |/

topilom, lahki parafinski 64749-56-9
649-469-00-9

Tris(2-etilheksil) fosfat 201-116-6 1-<10 Skin Irrit.2, H315 |/
78-42-2
/

Butan 203-448-7 30-<50 Flam. Gas 1, H220 |01-2119474691-32-
106-97-8 Press. Gas, H280 XXXX
601-004-00-0

Propan 200-827-9 10-<20 Flam. Gas 1, H220 |01-2119486944-21-
74-98-6 Press. Gas, H280 XXXX
601-003-00-5

Izobutan 200-857-2 1-<10 Flam. Gas 1, H220 |01-2119485395-27-
75-28-5 Press. Gas, H280
601-004-00-0

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc:
4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na sveZ zrak. V primeru trajajocih teZav poiskati zdravnisko pomo¢. Naj pociva na
toplem. Nezavestno osebo namestiti v stabilni bo¢ni poloZaj. Poiskati zdravnisko pomo€. V primeru zastoja dihanja
priceti z umetnim dihanjem.

4.1.2 Stik s kozo:

Onesnazena oblagila takoj sle€i. KoZo temeljito sprati z milom in veliko koli¢ino tople vode. V primeru trajajoCih
teZav poiskati zdravnisko pomo€. OnesnaZena oblacila pred ponovno uporabo dobro oprati.

4.1.3 Stik z oémi:

OCi z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Spirati vsaj 10 minut. Odstraniti kontaktne lece, Ce jih oseba ima in Ce se
to lahko stori brez tezav. V primeru trajajoCih tezav poiskati zdravnisko pomaoc.

4.1.4 Zauzitje:
Ne izzvati bruhanja. Usta sprati z vodo. Prizadeto osebo premestiti na svez zrak. Zagotoviti proste dihalne poti.
4.2 Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli:
Vdihavanje lahko povzro€i naslednje simptome: nezavest, omoti¢nost, zaspanost, glavobol, slabost, utrujenost.
Stik s koZo lahko povzro€i naslednje simptome: lahko povzroci alergijski odziv koZe.
Tveganja: Lahko povzroci alergijski odziv koZe.
4.3 Navedba kakr3nekoli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:
Zdraviti simptomatsko.

ODDELEK 5: Protipozarni ukrepi
5.1 Sredstva za gaSenje:
5.1.1 Ustrezna sredstva za gaSenje:
ABC prah.
5.1.2 Neustrezna sredstva za gasenje:
Voda v polnem curku.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

V primeru poZara lahko nastajajo ogljikovi oksidi, fosforjevi oksidi.

Ne dovoliti vstopa v kanalizacijo. Vsebuje plin pod tlakom. Pri izpostavljenosti temperaturam nad 50°C proizvod
lahko eksplodira, zaradi naras€anja tlaka v posodi. Hlapi se lahko kopi€ijo v nizkih predelih in tvorijo eksplozivno
koncentracijo.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru poZara nositi ustrezno osebno za3¢itno opremo in samostojen dihalni aparat. Prepreciti iztekanje
produktov gasenja v odvodne kanale. Kontaminirano vodo od gaSenja poZara zbrati lo€eno. Ostanke gaSenja
odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Kontejnerje izpostavljene ognju hladiti z razprseno vodo.
Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi zdravje.
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zasCitna oprema in postopki v sili:
6.1.1 Za neizuceno osebje:

Ljudi takoj evakuirati na varno obmocje. Zagotoviti zadostno prezracevanje. Odstraniti vse vire vZiga. Ne vdihavati
hlapov/razprsila. UpoStevati osebne previdnostne ukrepe v poglavju 7 in 8. Posreduje lahko samo usposobljeno
osebje, opremljeno z ustrezno zas¢itno opremo.

6.1.2 Za reSevalce:
Ni posebnih napotkov.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Prepreciti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke. Ce pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe. Zaustaviti nadaljnje pus€anje,
¢e je to varno.

6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in CiSCenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrZevanja:
Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki ¢is¢enja:

Absorbirati z zemljo, suhim peskom, vermikulitom ali z ustreznimi negorljivimi absorpcijskimi materiali. Zbrani
material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s tocko 13).
Uporabljati opremo, ki ne iskri.

6.3.3 Drugi podatki:
Ni drugih podatkov.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaS€itni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
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ODDELEK 7: Ravnanje in skladiScenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Uporabljati le v dobro prezraCevanem prostoru. Ne vdihavati hlapov in meglic. Prepreciti stik s koZo in oémi.
Nositi osebno zaSc¢itno opremo. Hraniti vstran od odprtega ognja, vrocih povrsin in virov vziga. Med delom ne jesti,
piti ali kaditi. Pred odmori in po delu s proizvodom si vedno temeljito umiti roke, obraz in izpostavljene dele koZe.
V primeru nazadostnega prezraCevanja nositi primerno zas€ito za dihala. Uporabljati opremo, ki ne iskri.

Ta varnostna navodila veljajo tudi za prazno embalazo, ki lahko vsebuje ostanke proizvoda.
Posoda je pod tlakom. Zas€ititi jo pred sonéno svetlobo in ne izpostavljati je temperaturam nad 50°C. Ne preluknjati
ali sezigati je niti ko je prazna.

7.2 Pogoji za varno skladisCenje, vkljucno z nezdruzljivostjo:

prezracevanem prostoru. Hraniti lo¢eno od vrocine, vroCih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga.
Kajenje prepovedano. Ne prsSiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vZiga. Ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko
je prazna. Posoda je pod tlakom. Zas¢ititi jo pred son¢no svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C.
Razred skladis¢enja 2 B: Aerosolni razpr3ilniki

7.3 Posebne kon¢ne uporabe:
Ni podatka.
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ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zascCita
8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC st MV

mg/m3 ppm
Izobutan 200-857-2 8 ur: 2400; KTV: 9600 8 ur: 1000; KTV: 4000
Propan 200-827-9 8 ur: 1800; KTV: 7200 8 ur: 1000; KTV: 4000
Butan 203-448-7 8 ur: 2400; KTV: 9600 8 ur: 1000; KTV: 4000

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehni¢no-tehnoloski nadzor:
Uporabljati le v dobro prezracevanih prostorih, ki so opremljeni z eksplozijsko varno ventilacijo. Zagotoviti lokalno
odsesavane.

Druge informacije:
Vrsta zaSCitne opreme mora biti izbrana glede na koncentracijo in koli¢ino nevarne snovi na dolo¢enem delovnem
mestu.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna za3€itna oprema:
ZascCita za oCi/obraz:
Nositi ustrezna zas€itna ocala s stransko zas€ito. V skladu z EN 166.
ZasCita koze:
Nositi zas€itne rokavice v skladu z EN 374.
Primeren material: fluorirana guma, razred 1.
Ker je proizvod iz razli¢nih snovi, ni mogoce vnaprej predvideti odpornosti razlicnih materialov rokavic, zato je le-te

pred uporabo potrebno testirati.
Upostevati navodila proizvajalca rokavic.

ZasCita dihal:
V primeru nazadostnega prezracevanja nositi primerno zascito za dihala. Zagotoviti zadostno prezracevanje. V
primeru visokih koncentracij nositi primerno zascito za dihala.

Dihalna oprema se lahko uporablja le kratek ¢as.
Primeren filter: tip A-P

ZascCita pred toplotno nevarnostjo:
Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:
Ni podatka.
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ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:

Vonj:

Mejne vrednosti vonja:

pH:

TalisCe/ledisce:

Zacetno vrelis€e in obmocje vrelis€a:
PlameniscCe:

Hitrost izparevanja:

Vnetljivost (trdno/ plinasto):

Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:

Parni tlak:

Parna gostota:

Relativna gostota:

Topnost:

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda:
Temperatura samovziga:

Temperatura razpadanja:

Viskoznost:

Eksplozivne lastnosti:

Oksidativne lastnosti:

9.2 Drugi podatki:
Ni jedek za kovine.

Aerosol, rumene barve.
Karakteristicen.

Ni podatka.

Ni podatka.

Ni podatka.

-161°C (1.013 hPa)

-90°C (Abel-Pensky)

Ni podatka.

Zelo lahko vnetljiv aerosol.

Spodnja meja eksplozivnosti: 3% (V)
Zgornja meja eksplozivnosti: 15% (V)
5300 hPa pri 20°C.

Ni podatka.

Gostota: 0,69 g/cm3 pri 20°C.

Se ne meSa z vodo.

Ni podatka.

Ni podatka.

Ni podatka.

Kinemati¢na pri 40°C: <20,5 mm2/s
Ni podatka.

Ni podatka.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost:
Ni posebnih nevarnosti.
10.2 Kemijska stabilnost:
Proizvod je stabilen pri normalnih pogojih uporabe.
10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij:
Nevarne reakcije niso znane.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:
Vrocina, plamen, iskre.
10.5 Nezdruzljivi materiali:
Oksidanti.
10.6 Nevarni produkti razgradnje:
Niso znani pri normalnih pogojih uporabe.
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ODDELEK 11: Toksikoloski podatki
11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih:

Akutna strupenost:

Proizvod:

Akutna oralna strupenost: ni podatka.

Akutna strupenost pri vdihavanju: Vdihavanje lahko povzroCi naslednje simptome: motnje dihanja.
Akutna dermalna strupenost: ni podatka.

Sestavine:

Butan:

LC50 (vdihavanje, podgana, 4h, plin): 658 mg/I
Izobutan:

LC50 (vdihavanje, podgana, 4h, plin): 658 mg/I

Jedkost za kozo/drazenje:
Proizvod: ni podatka.
Tris(2-etilheksil) fosfat: draZi koZo.

Hude po3kodbe oci/drazenje:
Proizvod: Stik z o€mi lahko povzroci draZenje.

Preobcutljivost:
Proizvod: ni podatka.

Mutagenost:
Proizvod: ni podatka.

Rakotvornost:
Proizvod: ni podatka.

Strupenost za razmnoZzevanje:
Proizvod: ni podatka.

STOT - enkratna izpostavljenost:
Proizvod: ni podatka.

STOT - ponavljajo€a izpostavljenost:
Proizvod: ni podatka.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih:
Proizvod: ni podatka.

Nevarnost aspiracije:
Proizvod: ni podatka.
Destilati (nafta), razvoskani s topilom, lahki parafinski: pri zauZitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Opomba:
Navedene informacije temeljijo na podatkih, pridobljenih iz sestavin in toksikoloSkih podatkih podobnih proizvodov.
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ODDELEK 12: Ekoloski podatki
12.1 Strupenost:
Proizvod: ni podatka.
12.2 Obstojnost in razgradljivost:
Proizvod: ni podatka.
12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih:

Proizvod:
Ta meSanica ne vsebuje snovi, ki se Stejejo za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT). Ta zmes ne vsebuje
snovi, ki se Steje za zelo obstojno in zelo bioakumulativno (vPvB).

Sestavine:

Butan:

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: log Pow: 2,89 (OECD 107)
Izobutan:

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: log Pow: 2,88 (OECD 107)
Propan:

Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: log Pow: 2,36

12.4 Mobilnost v tleh:
Ni podatka.
12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne vsebuje sestavin, ki so obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) ali zelo obstojne in zelo
bioakumulativne (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali vec.

12.6 Drugi Skodljivi u€inki:
Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalaZo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, pooblas¢enemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo. Ne odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne sezigati,
luknjati ali rezati praznih posod.

Za dolocitev klasifikacijske Stevilke odpadka je odgovoren koncni uporabnik.
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ODDELEK 14: Podatki o prevozu
14.1 Stevilka ZN: UN 1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: AEROSOLI, vnetljivi
14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 2
14.4 Skupina pakiranja: /

14.5 Nevarnosti za okolje:
Ne.
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Posebne doloCbe: 190 327 625
Omejena kolicina (LQ): 1 L
Razvrstitveni kod: 5F
Nalepka nevarnosti: 2.1
Prevozna skupina: 2

Kod omejitve za predore: (D)

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo 11 Kk MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC:
Ni namenjen za prevoz v razsutem stanju.

Podatki veljajo za: kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zracni transport ICAO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes:
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu.
- Pravilnik o aerosolnih razprsilnikih
Vsebnost HOS: 49,82%
15.2 Ocena kemijske varnosti:
Ni izvedena.
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ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno razliCico varnostnega lista:
/

OkrajSave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV - mejna vrednost — pomeni povpre¢no koncentracijo nevarne kemicne snovi v zraku na delovnem mestu, v
obmocju vdihavanja, ki na splo$no ne Skoduje zdravju delavca, ¢e delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemicnih
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjSa ali enaka mejni vrednosti nevarne kemicne snovi, 8 ur dnevno/40 ur
tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizi€no lahkem delu. Mejna vrednost
velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.

KTV - Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemicne snovi v zraku na delovnem mestu
znotraj obmocja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajsi €as. Izpostavljenost
kratkotrajni vrednosti lahko traja najve¢ 15 min in se ne sme ponoviti vec kot Stirikrat v delovni izmeni, med dvema
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteci najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraza v mg/m3 ali v
ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoracitve mejne vrednosti.

LD50 - LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzro€i 50% smrtnost v dolo€enem asovnem intervalu.

LC50 - LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroci 50% smrtnost v olo€enem €asovnem intervalu.
EC50 - EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroci 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v dolo¢enem
¢asovnem intervalu.

DNEL je raven izpostavljenosti snovi, pod katero naj se ne bi pojavili nobeni Skodljivi u€inki. Zato je to raven
izpostavljenosti snovi, ki se pri ljudeh ne sme preseci.

PNEC Koncentracija snovi, pod katero naj se ne bi pojavili Skodljivi u€inki na zadevno podrocje okolja.

Reference kljucne literature in virov podatkov:

Safety Data Sheet OKS 391, OKS Spezialschmierstoffe GmbH, Ganghoferstr. 47, D-82216 Maisach-Gernlinden,
datum revidirane izdaje: 23.07.2018, verzija 1.1

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzro€i eksplozijo.
H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzroca drazenje koze.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:
Ni posebnih nasvetov.




