Varnostni list stran:1/9

po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 23.02.2017 Sprememba: 23.02.2017

1.1 Identifikator izdelka
"Trgovsko ime: STALOC Power 703 Aktivator 12,5/25/200 ml (A)

-Stevilka artikla: 104409036 A

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.

“Uporaba snovi / pripravka Aktivator

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
" Proizvajalec/dobavitel;j:

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH Dobavitelj za Slovenijo:
Flachenauergutstralle 8 HABERKORN d.o.o.
4020 Linz Vodovodna ulica 7
AUSTRIA 2000 Maribor, Slovenija

Tel.: 02 320 67 10

Tel.: +43 732 221877 info@haberkorn.si

e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com

‘Podrocje/oddelek za informacije: Product safety department
1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere: EU emergency phone number: 112

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008

GHS02 plamen
Flam. Liq. 2 H225 Lahko vnetljiva teko€ina in hlapi.

GHSO05 jedkost

Skin Corr. 1A H314 Povzro¢a hude opekline koze in poSkodbe o¢i.
Eye Dam. 1 H318 Povzro¢a hude poskodbe oci.

GHSO07
Skin Sens. 1 H317 Lahko povzro¢i alergijski odziv koze.

STOT SE 3 H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

-2.2 Elementi etikete
*Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 |zgelek je razvr§cen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
" Piktogrami za nevarnost

SO

GHS02 GHS05 GHSO07

(nadaljevanje na strani 2)
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*Opozorilna beseda Nevarno

-Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:

Metil metakrilat

Metakrilna kislina

tosyl chloride

propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid
- Stavki o nevarnosti

H225 Lahko vnetljiva tekoCina in hlapi.

H314 Povzro¢a hude opekline kozZe in poskodbe oéi.

H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.

H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.

H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

‘Previdnostni stavki

P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

P210 Hraniti lo€eno od vrogine, vroCih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj slei vsa kontaminirana oblagila. Izprati koZo z vodo/prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lege, &e jih imate in &e to lahko storite
brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti
"Rezultati ocene PBT in vPvB
"PBT: Ni uporaben.

“VPVB: Ni uporaben.

3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi
' OpiS: Me$ano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

‘Nevarne sestavine:

80-62-6 | Metil metakrilat 25-50%
& Flam. Liq. 2, H225; 1> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

79-41-4 | Metakrilna kislina 2,5-<10%
Acute Tox. 3, H311; €> Skin Corr. 1A, H314; (> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

98-59-9 | tosyl chloride 2,5-<10%
& Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315

128-37-0| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol 0,25-<2,5%

@ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

80-15-9 | alpha,alpha-Dimetilbenzil hidroperoksid 80% 1-<2,5%

Org. Perox. E, H242; € Acute Tox. 3, H331; ¢ STOT RE 2, H373; &> Skin Corr. 1B, H314; <& Aquatic
Chronic 2, H411; @ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312

Urethanmethacrylat-Oligomer 0,1-<2,5%
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
28961-43-5 | propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid 0,1-<1%

Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
"Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

- Splosni napotki: s proizvodom onesnazeno oblagilo nemudoma odstraniti.

(nadaljevanje na strani 3)
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‘v primeru vdihavanja:

Zadostno dovajanje svezega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.

V primeru nezavesti polozaj in prevoz v stabilnem bo€nem polozaju.
- €e pride v stik s kozo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- €e pride v stik z o€mi: 0¢i 2 odprto oéesno rezo ve¢ minut izpirati pod tekoco vodo in se posvetovati z zdravnikom.
- €e snov zauzijerno: piti obilo vode in dovajati svezi zrak. Nemudoma vkljuéiti zdravnika.
4.2 NajpomembnejSi simptomi in u&inki, akutni in zapozneli bruge relevantne informaciie niso na voljo.
4.3 Navedba kakrSne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Druge relevantne informacije niso na voljo.

5.1 Sredstva za gaSenje
-Ustrezna sredstva za gasenje:
CO2, gasilni prah ali razprseni vodni curek. Vedji pozar gasiti z razpr§enim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
"1z varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: voda v polnem curku
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Pri segrevanju ali v primeru pozara tvorjenje strupenih plinov.
5.3 Nasvet za gasilce
‘Posebna zascitna oprema: Namestiti si dihalni aparat.

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaS€itna oprema in postopki v sili
Namestiti si dihalni aparat.
Nositi zas¢itno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne pustiti, da odtece v kanalizacijo ali vodotoke.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrSinsko vodo/podtalnico.
6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in CiSCenje:
Pobrati z materialom, ki veze nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki veze kislino, snov ki veze vse snovi, zaganje).
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.
Kontaminiran material odstraniti v skladu s to¢ko 13.
Skrbeti za zadostno zracenje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaS¢itne opreme glej poglavije 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Skrbeti za dobro zracenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Prepre€evati nastajanje aerosola.

“Napotki za zascito proti pozaru in eksploziji:
Zavarovati pred viri vziga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprecitev elektrostaticnega naboja.
Imeti pripravijene dihalne aparate.

7.2 Pogoji za varno skladiscenje, vklju€no z nezdruZljivostjo
- SkladiS€enje:
*Zahteva po skladiS¢nih prostorih in posodah: Hraniti na hiadnem.
*Napotki za skupno skladiS€enje: ni potrebno
Drugi podatki glede pogojev skladis¢enja:

Posodo imeti zaprto.

(nadaljevanje na strani 4)
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V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.

7.3 Posebne kon€ne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

‘Dodatni napotki za razvoj tehni€éne opreme: Ni drugih podatkov, glej tocko 7.

8.1 Parametri nadzora

- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upostevati in nadzorovati na delovhem mestu:
80-62-6 Metil metakrilat
MV dolgoro€na vrednost: 8 ur: 210 mg/m3, 50 ppm; KTV: 420 mg/m3, 100 ppm
metakrilna kislina, CAS: 79-41-4; 8 ur: 180 mg/m3, 50 ppm; KTV: 360 mg/m3, 100 ppm
128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
MV |dolgoro¢na vrednost: 8 ur: 10 (1) hg/m3, KTV: 40 (I) mg/m3

"Dodatni napotki: za osnovo so sluzili ob sestavljanju veljavni seznami.

8.2 Nadzor izpostavljenosti
*Osebna zascitna oprema:

- Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v blizini Zivil, pija¢ in krmil.
Umazana, prepojena oblacila takoj sle¢i.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku z o€mi.
Izogniti se stiku z o€mi in kozo.
-Zascita dihal:
Pri obremenitvi za krajSi ¢as ali v manj$i meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljSem izpostavljanju uporabiti
dihalni aparat, ki je neodvisen od kroze¢ega zraka.

- Zascita rok:
Zascitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Zaradi manjkajocih testov ne moremo priporoc¢ati materiala za rokavice za dolo¢en produkt / pripravek / mesanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoStevanjem prebojnega €asa, stopnje propustnosti in degradacije.
Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temve¢ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice razli¢nih proizvajalcev
razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz ve¢ snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoc€e predvideti. Zato morate vsake rokavice
pregledati, preden jih uporabite.
-Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natancen prebojni ¢as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zascitnih rokavic.
- ZaScita ocCi:

Zascitna ocCala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

(nadaljevanje na strani 5)
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9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
*Splo$ne navedbe

‘Videz:

Oblika: viskozen

Barva: belkast
“Vonj: karakteristi¢en
“Mejne vrednosti vonja: Ni dologen.
“Vrednost pH Ni dolo&en.
*Sprememba stanja

Talis¢e/obmocje taljenja: ni dolo&en

VreliSée/obmocje vretja: ni dologen
‘Vnetisce: 11°C
‘Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben.
‘Temperatura vnetisca: 430 °C
" Temperatura razgradnje: Ni dolo&en.
-Samovzig: Proizvod ni samovnetljiv.
“Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven, vendar je mozno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali

zraka.

“Meje eksplozije:

spodnja: 2,1 Vol %

zgornja: 12,5 Vol %
“Parni tlak pri 20 °C: 47 hPa
-Gostota pri 20 °C: 0,97 g/cm®
Relativna gostota Ni dologen.
-Gostota hlapov Ni dologen.
"Hitrost izparevanja Ni dolo&en.

"Topnost v/ se mesa s/z

voda: se ne oz. malo mesa

‘Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni dologen.

‘Viskoznost:
dinamicéna Ni dologen.
kinemati¢na: Ni dologen.

"Vsebnost topila:

organska topila: 0,0 %
Vsebnost trdih teles: 48,0 %
9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 6)
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-10.2 Kemijska stabilnost

‘Termi€na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti: pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
10.3 MoZnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.

-10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.5 Nezdruzljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

*11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

“Akutna strupenost na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr§€anja:

80-62-6 Metil metakrilat

oralen LD50 7872 mg/kg (rat)

79-41-4 Metakrilna kislina

oralen LD50 1332 mg/kg (mouse)

dermalen |LD50 500 mg/kg (rabbit)

128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

oralen LD50 890 mg/kg (rat)

80-15-9 alpha,alpha-Dimetilbenzil hidroperoksid 80%

oralen LD50 382 mg/kg (rat)

dermalen |LD50 500 mg/kg (rat)

inhalativen | LC50/4 h|220 mg/I (rat)

*Primarno drazenje:
“Jedkost za kozo/drazenje koze

Povzro¢a hude opekline koZe in poskodbe o¢i.
"Resne okvare oci/drazenje

Povzro¢a hude poskodbe oci.
"Preobcutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze

Lahko povzroci alergijski odziv koze.
U¢€inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozevanje)
"Mutagenost za zarodne celice Na podiagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"Rakotvornost na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Strupenost za razmnozevanje Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
"STOT - ponavljajo¢a se izpostavljenost na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"Nevarnost pri vdihavanju Na podiagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

*12.1 Strupenost

"Toksi¢nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.

-12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.

12.3 ZmoZnost kopiCenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
12.4 Mobilnost v tleh pruge relevantne informacije niso na voljo.

Toksi€no delovanje z ekoloskega vidika:

“Opomba: Skodijivo za ribe.

(nadaljevanje na strani 7)
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"Drugi ekoloski napotki:
- Splosni napotki:
Kategorija ogrozanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroza vodo
Ne dopustiti, da v nerazred€enem stanju oz. v vecjih koli¢inah odtece v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Ne sme v nerazredéenem oz. nenevtraliziranem stanju odteci v odpadne vode oz. v usedalni bazen.
Skodljiv za vodne organizme

-12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

"PBT: Ni uporaben.

"VPVB: Ni uporaben.

-12.6 Drugi Skodljivi u€inki Druge relevantne informacije niso na voljo.

13.1 Metode ravnanja z odpadki
"Priporogilo: se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odte¢e v kanalizacijo.

"NeociSéena embalaza:
"Priporogilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

-14.1 Stevilka ZN

"ADR, IMDG, IATA UN2924

*14.2 Pravilno odpremno ime ZN

“ADR 2924 VNETLJIVA TEKOCINA, JEDKA, N.D.N.
(METILMETAKRILAT, MONOMER, STABILIZIRAN, tosyl chloride)

"IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (METHYL

METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED, tosyl chloride)
14.3 Razredi nevarnosti prevoza

O

- Kategorija 3 Vnetljive tekogine
‘Listek za nevarnost 3+8
"IMDG
‘ \
‘Class 3 Vnetljive tekoine

‘Label 3/8

(nadaljevanje na strani 8)
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IATA
‘Class 3 Vnetljive tekoine
“Label 3(8)

14.4 Skupina embalaze
"ADR, IMDG, IATA I

-14.5 Nevarnosti za okolje: Ni uporaben.

-14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika pozor: Vnetljive tekogine
- Stevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na

oranzni tablici): 338
-EMS-Stevilka: F-E,S-C
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

*14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo
Ik MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

‘Transport/drugi podatki:

"ADR
“Omejene koli¢ine (LQ) 1L
“lzvzete kolicine (EQ) Kod: E2
Najvecja neto koli¢ina na notranjo embalazo: 30 ml
Najvecja neto koli¢ina na zunanjo embalazo: 500 ml
"Prevozna skupina 2
"Kod omejitev za predore D/E
"IMDG
‘Limited quantities (LQ) 1L
"Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
“UN "model regulation": UN 2924 VNETLJIVA TEKOCINA, JEDKA, N.D.N.

(METILMETAKRILAT, MONOMER, STABILIZIRAN, TOSYL
CHLORIDE), 3 (8), Il

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

‘Direktiva 2012/18/EU

‘Imenovane nevarne snovi - PRILOGA | Nobene od sestavin ni na seznamu.

" Kategorija Seveso ps5c VNETLJIVE TEKOCINE

Koli€ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nizje stopnje 5.000t
Koli€ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije visje stopnje 50.000t
“Uredba (ES) §t. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

(nadaljevanje na strani 9)
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*15.2 Ocena kemijske varnosti: ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Podatki se opirajo na dana$nje stanje naSega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso
osnova za nikakr§no pogodbeno pravno razmerje.

"Relevantne norme
H225 Lahko vnetljiva tekoCina in hlapi.
H242 Segrevanje lahko povzro€i pozar.
H302 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.
H311 Strupeno v stiku s koZo.
H312 Zdravju Skodljivo v stiku s kozo.
H314 Povzro¢a hude opekline kozZe in poskodbe oéi.
H315 Povzroca drazenje koze.
H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.
H318 Povzro¢a hude poskodbe oci.
H319 Povzro€a hudo drazenje ogi.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H332 Zdravju skodljivo pri vdihavanju.
H335 Lahko povzro€i drazenje dihalnih poti.
H373 Lahko Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoCi se izpostavljenosti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

‘Lista s podatki podrocja izstavitve: product safety department
"Kontaktna oseba: Hr stankovsky
*Okrajsave in akronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Vnetljive tekoCine — Kategorija 2

Org. Perox. E: Organski peroksidi — Vrsta E/F

Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4

Acute Tox. 3: Akutna strupenost — Kategorija 3

Skin Corr. 1A: Jedkost za koZo/draZenje koze — Kategorija 1A

Skin Corr. 1B: Jedkost za koZo/draZenje koze — Kategorija 1B

Skin Irrit. 2: Jedkost za koZo/draZenje koze — Kategorija 2

Eye Dam. 1: Huda po$kodba oci/drazenje oci — Kategorija 1

Eye Irrit. 2: Huda poskodba oci/drazenje o¢i — Kategorija 2

Skin Sens. 1: Preob&utljivost koze — Kategorija 1

STOT SE 3: Specifiéna strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3
STOT RE 2: Specifi¢na strupenost za ciljne organe (ponavijajo¢a izpostavijenost) — Kategorija 2
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 2
Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 3
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1.1 Identifikator izdelka
"Trgovsko ime: STALOC Power 703 Klebstoff 12,5/25/200 ml (B)

-Stevilka artikla: 104409036 B

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.

“Uporaba snovi / pripravka Lepio

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
" Proizvajalec/dobavitel;j:

Stankovsky Industrieprodukte Handels GmbH Dobavitelj za Slovenijo:
Flachenauergutstrale 8 HABERKORN d.o.o.
. Vodovodna ulica 7
4020 Linz X "
2000 Maribor, Slovenija
AUSTRIA Tel.: 02 320 67 10
Tel.: +43 732 221877 info@haberkorn.si

e-Mail: office@staloc.com
www.staloc.com

‘Podrocje/oddelek za informacije: Product safety department
1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere: EU emergency phone number: 112

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 2 H225 Lahko vnetljiva teko€ina in hlapi.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Povzro¢a drazenje koze.

Skin Sens. 1 H317 Lahko povzrogi alergijski odziv koze.

STOT SE 3 H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
Aquatic Chronic 3 H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

-2.2 Elementi etikete
*Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 |zgelek je razvr§cen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
Piktogrami za nevarnost

GHS02 GHSO07

“Opozorilna beseda Nevarno

-Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Metil metakrilat

(nadaljevanje na strani 2)
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- Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekoCina in hlapi.
H315 Povzroca drazenje koze.
H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.
H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

‘Previdnostni stavki

P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

P210 Hraniti lo€eno od vro€ine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga. Kajenje prepovedano.
P241 Uporabiti elektri¢no/prezraevalno opremo, opremo za razsvetljavo, odporno proti eksplozijam.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sle¢i vsa kontaminirana oblagila. Izprati kozo z vodo/prho.

P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi).

P405 Hraniti zaklenjeno.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

2.3 Druge nevarnosti
"Rezultati ocene PBT in vPvB
"PBT: Ni uporaben.

“VPVB: Ni uporaben.

3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi
' OpiS: Me$ano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

“Nevarne sestavine:

80-62-6 | Metil metakrilat 50-100%
& Flam. Liq. 2, H225; 1> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
34562-31-7 | 3,5-DIETHYL-1,2-DIHYDRO-1-PHENYL-2-PROPYLPYRIDINE 0,1-<2,5%
Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
128-37-0| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol 0,25-<2,5%

Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
"Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

- Splosni napotki: s proizvodom onesnazeno oblagilo nemudoma odstraniti.
‘v primeru vdihavanja:

Zadostno dovajanje svezega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.

V primeru nezavesti polozaj in prevoz v stabilnem bo€nem polozaju.

- €e pride v stik s kozo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.

- €e pride v stik z o€mi: 0z odprto ogesno rezo ve¢ minut izpirati pod tekoco vodo.

*€e snov zauzijerno: pri trajajocih tezavah se posvetovati z zdravnikom.

4.2 NajpomembnejSi simptomi in u&inki, akutni in zapozneli bDruge relevantne informaciie niso na voljo.

4.3 Navedba kakrSne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

5.1 Sredstva za gaSenje
Ustrezna sredstva za gasenje:

CO2, gasilni prah ali razprseni vodni curek. Vedji pozar gasiti z razpr§enim vodnim curkom ali s proti alkoholu obstojno peno.
“1z varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gasenje: voda v polnem curku

(nadaljevanje na strani 3)
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5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.
5.3 Nasvet za gasilce
‘Posebna zasc¢itna oprema: posebni ukrepi niso potrebni.

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaS€itna oprema in postopki v sili
Nositi zas¢itno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Ne pustiti, da odtece v kanalizacijo ali vodotoke.
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
6.3 Metode in materiali za zadrzevanje in CiSCenje:
Pobrati z materialom, ki veze nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki veze kislino, snov ki veze vse snovi, zaganje).
Kontaminiran material odstraniti v skladu s to¢ko 13.
Skrbeti za zadostno zracenje.
6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postcgpanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaS¢itne opreme glej poglavije 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Skrbeti za dobro zracenje/izsesavanje na delovnem mestu.
Prepre€evati nastajanje aerosola.

-Napotki za zascito proti pozaru in eksploziji:
Zavarovati pred viri vziga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprecitev elektrostaticnega naboja.

7.2 Pogoji za varno skladiscenje, vklju€no z nezdruZljivostjo
- SkladiS€enje:
- Zahteva po skladiS€nih prostorih in posodah: Hraniti na hiadnem.
*Napotki za skupno skladiS€enje: ni potrebno
Drugi podatki glede pogojev skladis¢enja:

Posodo imeti zaprto.

V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.

7.3 Posebne kon€ne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

‘Dodatni napotki za razvoj tehni€éne opreme: Ni drugih podatkov, glej tocko 7.

8.1 Parametri nadzora

- Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upostevati in nadzorovati na delovhem mestu:
80-62-6 Metil metakrilat
MV | dolgoro¢na vrednost: 8 ur: 210 mg/m3, 50 ppm; KTV: 420 mg/m3, 100 ppm

128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol
MV |dolgoro&na vrednost: 8 ur: 10 (I) rhg/m3, KTV: 40 (I) mg/m3

"Dodatni napotki: za osnovo so sluzili ob sestavljanju veljavni seznami.

(nadaljevanje na strani 4)
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8.2 Nadzor izpostavljenosti
*Osebna zascitna oprema:

Splosni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v blizini Zivil, pija¢ in krmil.
Umazana, prepojena oblacila takoj sle¢i.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Izogniti se stiku s kozo.
Izogniti se stiku z o€mi in kozo.
-Zascita dihal:
Pri obremenitvi za krajSi ¢as ali v manj$i meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljSem izpostavljanju uporabiti
dihalni aparat, ki je neodvisen od kroze¢ega zraka.

- Zascita rok:
Zascitne rokavice.

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
Zaradi manjkajocih testov ne moremo priporoc¢ati materiala za rokavice za dolocen produkt / pripravek / mesanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upoStevanjem prebojnega €asa, stopnje propustnosti in degradacije.
Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temve¢ tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice razli¢nih proizvajalcev
razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz ve¢ snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoc€e predvideti. Zato morate vsake rokavice
pregledati, preden jih uporabite.
-Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natancen prebojni ¢as, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zascitnih rokavic.
- ZaScita ocCi:

Zascitna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
*Splos$ne navedbe

‘Videz:

Oblika: gost

Barva: neprozoren
“Vonj: karakteristi¢en
“Mejne vrednosti vonja: Ni dologen.
“Vrednost pH Ni dolo&en.
*Sprememba stanja

Talis¢e/obmocje taljenja: ni dolo&en

VreliSée/obmocgje vretja: ni dologen
‘Vnetisce: 11°C
‘Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): Ni uporaben.
‘Temperatura vnetisca: 430 °C

(nadaljevanje na strani 5)
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" Temperatura razgradnje: Ni dolo&en.

-Samovzig: Proizvod ni samovnetljiv.

“Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven, vendar je mozno tvorjenje eksplozivnih zmesi pare ali
zraka.

“Meje eksplozije:

spodnja: 2,1 Vol %

zgornja: 12,5 Vol %
“Parni tlak pri 20 °C: 47 hPa
-Gostota pri 20 °C: 0,95 g/cm®
Relativna gostota Ni dologen.
-Gostota hlapov Ni dologen.
"Hitrost izparevanja Ni dolo&en.

‘Topnost v/ se mesa s/z

voda: se ne oz. malo mesa

‘Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni dologen.

‘Viskoznost:
dinamicéna Ni dologen.
kinemati¢na: Ni dologen.

"Vsebnost topila:

organska topila: 0,0 %
Vsebnost trdih teles: 30,0 %
9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.2 Kemijska stabilnost

‘Termi€na razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti: pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
10.3 MoZnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.

-10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.5 Nezdruzljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

-10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

*11.1 Podatki o toksikoloskih ucinkih

" Akutna strupenost na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr§€anja:

80-62-6 Metil metakrilat

oralen |LD50| 7872 mg/kg (rat)

128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-cresol

oralen | LD50 | 890 mg/kg (rat)

(nadaljevanje na strani 6)
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*Primarno drazenje:

“Jedkost za kozo/drazenje koze

Povzroca drazenje koze.
"Resne okvare o€i/drazenje na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
Preobgutljivost pri vdihavanju in preobcutljivost koze

Lahko povzrogi alergijski odziv koze.
U¢€inki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozevanje)
"Mutagenost za zarodne celice Na podiagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"Rakotvornost Na podiagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
" Strupenost za razmnozevanje Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"STOT - enkratna izpostavljenost

Lahko povzro€i drazenje dihalnih poti.
"STOT - ponavljajo¢a se izpostavljenost na podlagi razpoloZzljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
"Nevarnost pri vdihavanju Na podiagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

12.1 Strupenost
"Toksi¢nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
*12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
12.3 ZmoZnost kopiCenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
*12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
Toksi€no delovanje z ekoloskega vidika:
“Opomba: Skodijivo za ribe.
"Drugi ekoloski napotki:
- Splosni napotki:
Kategorija ogrozanja vode 1 (lastna uvrstitev): rahlo ogroza vodo
Ne dopustiti, da v nerazred€enem stanju oz. v vecjih koli¢inah odtece v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.
Skodljiv za vodne organizme
-12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
"PBT: Ni uporaben.
"VPVB: Ni uporaben.
-12.6 Drugi Skodljivi u€inki Druge relevantne informacije niso na voljo.

13.1 Metode ravnanja z odpadki
"Priporogilo: se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odte¢e v kanalizacijo.

"NeociSéena embalaza:
"Priporogilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

-14.1 Stevilka ZN

"ADR, IMDG, IATA UN1133
*14.2 Pravilno odpremno ime ZN

“ADR 1133 LEPILA
"IMDG, IATA ADHESIVES

(nadaljevanje na strani 7)
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14.3 Razredi nevarnosti prevoza

"ADR, IMDG, IATA

g

- Kategorija 3 Vnetljive tekogine
‘Listek za nevarnost 3

14.4 Skupina embalaze
"ADR, IMDG, IATA I

-14.5 Nevarnosti za okolje: Ni uporaben.

-14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika pozor: Vnetljive tekogine
- Stevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na

oranzni tablici): 33
-EMS-Stevilka: F-E,S-D
- Stowage Category B

*14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo
Ik MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

‘Transport/drugi podatki:

"ADR
-Omejene kolicine (LQ) 5L
“lzvzete kolicine (EQ) Kod: E2
Najvecja neto koli¢ina na notranjo embalazo: 30 ml
Najvecja neto koli¢ina na zunanjo embalazo: 500 ml
"Prevozna skupina 2
"Kod omejitev za predore D/E
"IMDG
‘Limited quantities (LQ) 1L
"Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
“UN "model regulation": UN 1133 LEPILA, 3, Il

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi€ni za snov ali zmes

‘Direktiva 2012/18/EU

‘Imenovane nevarne snovi - PRILOGA | Nobene od sestavin ni na seznamu.

" Kategorija Seveso ps5c VNETLJIVE TEKOCINE

Koli€ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nizje stopnje 5.000t
Koli€ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije visje stopnje 50.000t
“Uredba (ES) §t. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

(nadaljevanje na strani 8)
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*15.2 Ocena kemijske varnosti: ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

Podatki se opirajo na dana$nje stanje naSega znanja, vendar ne predstavljajo nikakrSnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso
osnova za nikakr§no pogodbeno pravno razmerje.

"Relevantne norme
H225 Lahko vnetljiva tekoCina in hlapi.
H302 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.
H312 Zdravju Skodljivo v stiku s kozo.
H315 Povzroca drazenje koze.
H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.
H319 Povzro¢a hudo drazenje oci.
H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

‘Lista s podatki podrocja izstavitve: product safety department
"Kontaktna oseba: Hr Stankovsky
*Okrajsave in akronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Vnetljive tekoCine — Kategorija 2

Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4

Skin Irrit. 2: Jedkost za koZo/draZenje koze — Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Huda poskodba oci/drazenje o¢i — Kategorija 2

Skin Sens. 1: Preob&utljivost koze — Kategorija 1

STOT SE 3: Specifiéna strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 3




