Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006 v sedaj veljavni verziji
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St.VLN; : 632618
V003.0

TEROSON MS 222 BG predelano dne: 14.10.2021
Datum tiskanja: 18.08.2022
Zamenjuje izvod iz: 03.05.2021

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
TEROSON MS 222 BG

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Predvidena uporaba
Tesnila masa MS

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Henkel Slovenija

Industrijska 23

2506 Maribor

Slovenija

Tel.: +386 (1) 583 0900

ua-productsafety.si@henkel.com
Za posodobitve varnostnih listov obis¢ite naso spletno stran https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection ali
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere
Navodilo v primeru zdravstvene ogrozenosti: nemudoma se posvetovati z osebnim ali dezurnim zdravnikom, le v primeru
zivljenjske ogrozenosti poklicati 112. Dodatne informacije tudi na tel. §t. + 386 02 2222 100 med 8.00 in 16.00.

ODDELEK 2:Dolo¢itev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (CLP):
Ta snov ali zmes ni nevarna v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP).

2.2 Elementi etikete
Elementi etikete (CLP):

Ta snov ali zmes ni nevarna v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP).

Dodatne informacije Varnosti list na voljo na zahtevo.

2.3. Druge nevarnosti

Nobene pri ustrezni uporabi.

Ne izpolnjuje v celoti Obstojece Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo Strupene Bioakumulative (vPvB)
kriterije
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Splosna kemi¢na oznaka:
Hidroizolacija

Osnovne sestavine pripravka
Polieter iz modificiranega silana

Deklaracija o primeseh v skladu z CLP (EC) §t. 1272/2008:

Nevarne sestavine Stevilka ES Vsebnost Razvricanje
St. CAS REACH-Reg §t.
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) 258-207-9 0,1-< 1% Repr. 2
sebacate 01-2119537297-32 H361f
52829-07-9 Eye Dam. 1
H318
Aquatic Chronic 2
H411
Aquatic Acute 1
H400

Za celoten tekst H - izjav in drugih okrajSav glejte poglavje 16 "Ostale informacije".
Snovi brez razvrstitve lahko imajo omejitve izpostavljenosti na delovhem mestu na ravni Skupnosti.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomo¢

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Vdihavanje:
SveZi zrak, pri trajnih tezavah poiséite tudi zdravnisko pomoc.

Stik s kozo:
Umivanje s teko¢o vodo in milom. Uporabiti negovalno kremo. Zamenjati vso onesnazeno obleko.

Stik z o¢mi:
Izpirati takoj z obilo teko¢e vode (10 minut).Po potrebi poiskati zdravnisko pomoc.

Zauzitje:
Izpirajte ustno votlino, popijte 1 - 2 kozarca vode, ne izzivajte bruhanja, posvetujte se z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in u¢inki, akutni in zapozneli
Ni podatkov.

4.3 Navedba kakr$ne koli takoj$nje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
Glej poglavje: Opis ukrepov za prvo pomo¢

ODDELEK S: ProtipoZarni ukrepi

5.1 Sredstva za gaSenje
Ustrezna sredstva za gaSenje:
Primerna so vsa obiCajna gasilna sredstva.

Zaradi varnostnih razlogov neprimerna sredstva za gaSenje
Polni vodni curek

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru pozara lahko pride do sproscanja strupenih plinov.
5.3 Nasvet za gasilce

Nositi neodvisni dihalni aparat.

Nositi zascitno opremo.
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, za$¢itna oprema in postopki v sili

Nosite osebno za$citno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Ne sme priti v kanalizacijo / povr$insko vodo / podtalnico.

6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in
Mehansko absorbiranje.
Kontaminirani material odstranjujte kot odpadek po pogl. 13.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte priporocilo v oddelku 8.

Ciscenje

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiS¢enje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Higienski ukrepi:

Pred odmori in po koncu dela si umijte roke.

Pri delu ne jejte, ne pijte ali kadite.

7.2 Pogoji za varno skladiSc¢enje, vklju¢no z nezdruzZljivostjo

Poskrbite za dobro zracenje in odzradevanje.
Temperature med ca. +10 °C in +25 °C.

7.3 Posebne kon¢ne uporabe

Tesnila masa MS

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna za$¢ita

8.1 Parametri nadzora

Skupne meje izpostavljenosti

Velja za
Slovenija
Sestavina [Nadzorovana snov] ppm mg/m® Meje izpostavljenosti Kratkotrajna izpostavljenost | Sistemska ozancitev
/ Opombe
Limestone 20 Kratkoro¢na dovoljena 15 minut SI OEL
1317-65-3 koncentracija (KTV):
[prah [inhalabilna frakcija]]
Limestone 1,25 Casovno umerjeno SI OEL
1317-65-3 povprecje (TWA):
[prah [alveolarna frakcija]]
Limestone 10 Casovno umerjeno SI OEL
1317-65-3 povprecje (TWA):
[prah [inhalabilna frakcija]]
Limestone 2,5 Kratkoro¢na dovoljena 15 minut SI OEL
1317-65-3 koncentracija (KTV):
[prah [alveolarna frakcija]]
Kalcijev karbonat 20 Kratkoro¢na dovoljena 15 minut SIOEL
471-34-1 koncentracija (KTV):
[prah [inhalabilna frakcija]]
Kalcijev karbonat 10 Casovno umerjeno SIOEL
471-34-1 povprecje (TWA):
[prah [inhalabilna frakcija]]
Kalcijev karbonat 1,25 Casovno umerjeno SIOEL
471-34-1 povprecje (TWA):
[prah [alveolarna frakcija]]
Kalcijev karbonat 2,5 Kratkoro¢na dovoljena 15 minut SIOEL

471-34-1
[prah [alveolarna frakcija]]

koncentracija (KTV):
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Ime iz seznama (misljen je zakoniti Environmental | ¢as Vrednost Opombe
seznam) Compartment |izpostavlje
nosti

mg/l ppm mg/kg drugo
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | voda (sveza 0,018 mg/1
52829-07-9 voda)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Slana voda 0,0018
52829-07-9 mg/l
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | voda (obcasno 0,007 mg/1
52829-07-9 puscanje)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Usedlina (sveza 29 mg/kg
52829-07-9 voda)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Usedlina (slana 2,9 mg/kg
52829-07-9 voda)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Tla 5,9 mg/kg
52829-07-9
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Obdelava 1 mg/l
52829-07-9 odpadnih voda

Derived No-Effect Level (DNEL):
Ime iz seznama (misljen je zakoniti Application Nac¢in Health Effect Exposure |Vrednost Opombe
seznam) Area izpostavlje Time
nosti

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Delavci dermalno | Dolgotrajna 1,8 mg/kg
52829-07-9 izpostavljenost -

sistemski uc¢inek
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Delavci Prek vdiha |Dolgotrajna 1,27 mg/m3
52829-07-9 izpostavljenost -

sistemski uc¢inek
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Splo$na Prek vdiha |Dolgotrajna 0,31 mg/m3
52829-07-9 populacija izpostavljenost -

sistemski ucinek
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Splosna dermalno | Dolgotrajna 0,9 mg/kg
52829-07-9 populacija izpostavljenost -

sistemski uc¢inek
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate | Splosna oralno Dolgotrajna 0,18 mg/kg
52829-07-9 populacija izpostavljenost -

sistemski ucinek

Index bioloske izpostavljenosti:
brez

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

Navodilo za oblikovanje tehni¢nih naprav
Poskrbite za dobro zracenje in odzracevanje.

Zascita dihal:

Izdelek se lahko uporablja samo na delovnem mestu ki je dobro prezra¢evano/odsesovano

Ce intenzivno zratenje/odsesovanje ni moZno, potem je obvezna uporaba maske za zai¢ito dihal z ABEK P2 filtrom (SIST EN

14387:2004+A1:2008)

Zascita rok:

Zaacitne rokavice obstojne proti kemikalijam (SIST EN ISO 374-1:2016). Ustrezni materiali pri kratkotrajnem stiku oz.

brizgljajih (Priporoceno: Vsaj zaacitni indeks 2, v skladu s > 30 minutnim permeacijskim ¢asom po SIST EN ISO 374-1:2016):
poliklor propen (CR; >= 1 mm debelina sloja) ali naravni kavéuk (NR; >=1 mm debelina sloja). Primerni materiali tudi pri
daljaem, direktnem stiku (Priporo¢eno: Zaacitni indeks 6, v skladu s > 480 minutnim permeacijskim ¢asom po SIST EN ISO
374-1:2016): poliklor propen (CR; >= 1 mm debelina sloja) ali naravni kavcuk (NR; >=1 mm debelina sloja). Podatki so
osnovani na podatkih iz literature in informacijah proizvajalcev rokavic ali so izpeljani z analognim sklepanjem na podobne
snovi. Upoatevati morate, da je trajanje uporabe zaacitnih rokavic za kemikalije v praksi zaradi velikega atevila vplivnih
faktorjev (npr. temperatura) veliko krajae, kot je lahko permeacijski ¢as ugotovljen po SIST EN ISO 374-1:2016. Pri prvih
znakih obrabe morate rokavice zamenjati.
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ZascCita oCi:
Zascitna ocala

Oprema za zascito o¢i mora biti v skladu z SIST EN 166:2001.

ZascCita telesa:
Nosite osebno zas¢itno opremo.

Zascitna obleka mora biti v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru nevarnosti brizganja tekoc¢in ali v skladu z SIST

EN ISO 13982-1:2004 za prah.

Opozorila za osebno za$¢itno opremo:

Uporabljati le osebno varovalno opremo, ki ima oznako CE v skladu s direktiva sveta 89/686/EGS.

Podatki za osebno zas¢itno/varovalno opremo so samo kot vodilo/priporoéilo. Celovito oceno tveganja, je treba opraviti pred
uporabo tega izdelka, da se lahko doloci ustrezno osebno varovalno opremo, ki ustreza lokalnim razmeram. Osebna zas¢itna

oprema mora biti v skladu z ustreznim standardom EN.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz

Vonj
mejne vrednosti vonja

pH
Tocka talisca
Temperatura strditve
Zacetna tocka vrelisca
Plamenisce
Hitrost izparevanja
Vnetljivost
Meje eksplozivnosti
Parni tlak
Relativna parna gostota:
Gostota

(20 °C (68 °F))
Nasipna gostota
Topnost
Topnost kvalitativno
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda
Temperatura samovziga
Temperatura razpadanja
Viskoznost
Viskoznost (kinemati¢na)
Eksplozivne lastnosti
Oksidativne lastnosti

9.2 Drugi podatki

Ni podatkov / Ni dolo¢eno

pasta

pastozen

bez

znacdilno

Ni podatkov / Ni dolo¢eno

Ni uporabno, Zmes reagira z vodo.

Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
130 °C (266 °F)

Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
1,3 g/cm3

Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno
Ni podatkov / Ni dolo¢eno

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost
Brez pri pravilni uporabi.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pri priporo¢enih pogojih skladis¢enja.

10.3 MozZnost poteka nevarnih reakcij
Glej poglavje reaktivnost

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti
Brez pri pravilni uporabi.
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10.5. NezdruZljivi materiali
Nobene pri ustrezni uporabi.

10.6. Nevarni produkti razgradnje
Se ne razkraja pri ustrezni uporabi.

ODDELEK 11: Toksikoloski podatki

11.1. Podatki o toksikolo$kih uc¢inkih
AKkutna oralna toksi¢nost:

Zmes je razvr§éena po ra¢unski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Tip Vrednost Primerki Metoda

$t. CAS Vrednost

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | LD50 3.700 mg/kg podgana OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity)
piperidyl) sebacate

52829-07-9

AKkutna dermalna toksi¢nost:

Zmes je razvr§cena po racunski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Tip Vrednost Primerki Metoda

St. CAS Vrednost

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | LD50 >3.170 mg/kg | podgana OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
piperidyl) sebacate

52829-07-9

Akutna inhalacijska toksi¢nost:

Podatki niso na razpolago.

Jedkost za koZo/draZenje koZe:

Zmes je razvr§¢ena po racunski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Rezultat Cas Primerki Metoda
St. CAS izpostavlj
enosti
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | Ne drazilno 24 h kunec EPA OPP 81-5 (Acute Dermal Irritation)
piperidyl) sebacate
52829-07-9

Resne okvare oci/draZenje:

Zmes je razvrs¢ena po racunski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Rezultat Cas Primerki Metoda
St. CAS izpostavlj
enosti
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | jedko 24 h kunec OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
piperidyl) sebacate
52829-07-9

Preobcutljivost pri vdihavanju ali stiku s koZo:

Zmes je razvr§éena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Rezultat Vrsta testa Primerki Metoda

St. CAS

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | ne povzroca Guinejin maksimizacijski morski OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
piperidyl) sebacate preobcutljivosti | test na svinji prasicek

52829-07-9
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Mutagenost zarodnih celic:

Zmes je razvr§éena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Rezultat Vrsta Studije / Metaboli¢no Primerki Metoda
St. CAS nacin dajanja aktiviranje / ¢as
izpostavljenosti

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | negativen bacterial reverse Z in brez OECD Guideline 471
piperidyl) sebacate mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
52829-07-9 Ames test) Assay)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | negativen Vv vitro Z in brez OECD Guideline 473 (In vitro
piperidyl) sebacate kromosomskem Mammalian Chromosome
52829-07-9 odstopanju testa na Aberration Test)

sesalcih
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | negativen celi¢na genetska Z in brez OECD Guideline 476 (In vitro
piperidyl) sebacate mutacijska analiza Mammalian Cell Gene
52829-07-9 sesalcev Mutation Test)
Rakotvornost

Podatki niso na razpolago.

Strupenost za razmnoZevanje:

Zmes je razvrs¢ena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Rezultat / Vrednost Vrsta testa | Vodilo za Primerki Metoda

St. CAS aplikacije

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | NOAEL P 109 mg/kg Dvo- oralno: podgana OECD Guideline 443

piperidyl) sebacate generacijska | hranjenje (Extended One-Generation

52829-07-9 NOAEL F1 121 mg/kg Studija Reproductive Toxicity
Study)

STOT - enkratna izpostavljenost:

Podatki niso na razpolago.

STOT - ponavljajoca se izpostavljenost::

Zmes je razvr§¢ena po odpadnih mejnih vrednostih, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Rezultat / Vrednost | Vodilo za Cas izpostavljenosti/ | Primerki Metoda

S$t. CAS aplikacije pogostost nanosa

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- | NOAEL 36 mg/kg oralno: daily podgana Drugi napotki
piperidyl) sebacate hranjenje

52829-07-9

Nevarnost pri vdihavanju:

Podatki niso na razpolago.
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ODDELEK 12: Ekoloski podatki

Splosni ekoloski podatki:

Ne sprazniti v odtoke, zemljino ali vodovje.

12.1. Strupenost

Strupenost (ribe):

Zmes je razvrscena po racunski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Tip [Vrednost Cas IPrimerki Metoda
$t. CAS \Vrednost lizpostavljenosti
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- LC50 4,4 mg/l 96 h Lepomis macrochirus IOECD Guideline 203 (Fish,

piperidyl) sebacate |Acute Toxicity Test)
52829-07-9
Strupenost (Daphnia):
Zmes je razvrscena po racunski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.
Nevarne sestavine Tip [Vrednost Cas Primerki Metoda
St. CAS [Vrednost lizpostavljenosti
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- IEC50 8,58 mg/l 48 h Daphnia magna (OECD Guideline 202

piperidyl) sebacate
52829-07-9

(Daphnia sp. Acute

Immobilisation Test)

Kroni¢na strupenost za vodne nevretencarje

Zmes je razvr§éena po ra¢unski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Tip [Vrednost Cas Primerki Metoda
St. CAS Vrednost lizpostavljenosti
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- NOEC (0,23 mg/l 21d Daphnia magna OECD 211 (Daphnia

piperidyl) sebacate
52829-07-9

imagna, Reproduction Test)

Strupenost (alge):

Zmes je razvrscena po racunski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Tip \Vrednost Cas IPrimerki Metoda

$t. CAS \Vrednost lizpostavljenosti

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- IEC50 0,705 mg/1 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
piperidyl) sebacate (Growth Inhibition Test)
52829-07-9

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- IEC10 0,188 mg/1 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
piperidyl) sebacate (Growth Inhibition Test)
52829-07-9

Strupenost za mikroorganizme

Zmes je razvr$cena po rac¢unski metodi, glede na razvrstitev snovi prisotnih v zmesi.

Nevarne sestavine Tip \Vrednost Cas IPrimerki Metoda
S$t. CAS \Vrednost lizpostavljenosti
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- IEC50 > 100 mg/1 3h activated sludge, domestic (OECD Guideline 209
piperidyl) sebacate (Activated Sludge,
52829-07-9 Respiration Inhibition Test)
12.2. Obstojnost in razgradljivost
Nevarne sestavine Rezultat Vrsta testa | Razgradljivos | Cas Metoda
St. CAS t izpostavljen

osti
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- Ni zlahka biorazgradljivo. | aerobno 24 % 28d OECD Guideline 301 B (Ready
piperidyl) sebacate Biodegradability: CO2 Evolution
52829-07-9 Test)
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12.3. Zmoznost kopic¢enja v organizmih

Podatki niso na razpolago.

12.4. Mobilnost v tleh

Nevarne sestavine LogPow Temperatura | Metoda

St. CAS

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4- 0,35 25°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
piperidyl) sebacate Flask Method)

52829-07-9

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Nevarne sestavine PBT /vPvB

St. CcAS

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate Ne izpolnjuje v celoti Obstojece Bioakumulative in Strupenosti (PBT), zelo obstojne in zelo
52829-07-9 Strupene Bioakumulative (vPvB) kriterije

12.6. Drugi $kodljivi ucinki

Podatki niso na razpolago.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode ravnanja z odpadki
Odstranjevanje izdelka:

Po posvetu z odgovornimi lokalnimi inStitucijami, se zahteva posebno obravnavo/rokovanje.

Klasifikacijska Stevilka odpadka

Veljavne EWC kodne $tevilke odpadka se nanaSajo na izvor, zato proizvajalec ne more definirati EWC kod odpadkov za
artikle oz. izdelke, ki se uporabljajo v razli¢nih sektorjih. Nastete EWC kode so priporocilo za uporabnike. Z veseljem vam

bomo svetovali.

08 04 10 Odpadna lepila in tesnilne mase, ki niso zajete v 08 04 09.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1. UN stevilka

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14 4. Skupina embalaze

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.5. Nevarnosti za okolje

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni nevarno blago v smislu RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.
14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC

n.a.
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ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

Snov, ki tanjsa ozonski plas¢ (ODS) (Uredba (ES) st. 1005/2009): Ni uporabno
Prior Informed Consent (PIC) (Uredba (EU) st. 649/2012): dioctyltin oxide
CAS 870-08-6
Persistent Organic Pollutants (POPs) (Uredba (EU) 2019/1021): Ni uporabno
VOC vsebnost 0,5 %
(EU)

15.2. Ocena kemijske varnosti
Scenarij kemijske varnosti je izdelan

Nacionalni predpisi / informacije (Slovenija):

Splosni predpis (SI): Uredba (ES) st. 1272/2008
Uredba (ES) st. 1907/2006
Zakon o kemikalijah /ZKem/
Uredba o odpadkih (Uradni list RS $t. 37/15, 69/15 in 129/20)
Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo (Uradni list RS, §t. 84/06,
106/06, 110/07, 67/11, 68/11 — popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 — popr., 35/17,
60/18, 68/18, 84/18 - ZIURKOE in 54/21)
Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga /ADR/
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim
snovem pri delu (Uradni list RS, §t. 72/21)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim
ali mutagenim snovem (Uradni list RS, §t. 101/05, 43/11 — ZVZD-1, 38/15 in
79/19)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, st.
33/18)
Seznam harmoniziranih standardov za osebno varovalno opremo (C 412 /
11.12.2015, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS $t. 43/2011)

ODDELEK 16: Drugi podatki

Oznacevanje izdelka je navedeno v oddelku 2. Celoten tekst okraj$av navedenih s Stevilkami v tem varnostnem listu je kot sledi.
H318 Povzroca hude poskodbe oci.
H361f Sum skodljivosti za plodnost.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

Ostala informacije:
Ta varnostni list je bil izdelan na podlagi Uredbe (ES) $t. 1907/2006 in vsebuje informacije v skladu z veljavnimi predpisi
Evropske unije. V zvezi s tem ni nobena izjava, garancija ali kakr$na koli predstavitev glede izpolnjevanja zakonskih
predpisov ali predpisov katere koli druge jurisdikcije ali ozemlja, ki ni Evropska unija. Pri izvozu na ozemlja, ki niso
Evropska unija, upostevajte ustrezen varnostni list zadevnega ozemlja, da zagotovite skladnost ali zvezo s Henklovim
oddelkom za varnost proizvodov in predpisov (ua-productsafety.de@henkel.com) pri izvozu na druga ozemlja izven
Evropske unije.

Podatki so osnovani na danasnjem stanju nasega vedenja in se nana$ajo na izdelek v dobavnem stanju. Opisujejo nase izdelke
v zvezi z varnostnimi zahtevami in tako ne pomenijo, da jim zagotavljajo dolocene lastnosti.

Spostovani kupec, Henkel je zavezan k ustvarjanju trajnostne prihodnosti s spodbujanjem moznosti v celotni vrednostni
verigi. Ce zelite prispevati s prehodom iz papirnatega v elektronsko razli¢ico varnostnega lista, se obrnite na lokalnega
predstavnika za pomo¢ strankam. Priporo¢amo, da uporabite neosebni e-postni naslov (npr. SDS@vase _podjetje.com).

Pomembne spremembe v varnostnem listu, so oznacene z navpi¢nimi ¢rtami ob levem robu tega dokumenta. Pripadajoce
besedilo se prikaze v druga¢ni barvi na sen¢nih podrocjih.



