
VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja:

1.1 Identifikator izdelka

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Št. artikla: SSL
UFI:  W300-P0FG-F00G-GRTP

Schraubensicherungslack Standard:
Basic: Transparent 10081; White 11000; Yellow 12000; Orange 12200; Red 13000; Pink 13200; Blue 14000;
Green 15000; Grey 17000; Black 18000
Secure: White 11002; Yellow 12002; Orange 12202; Red 13002; Pink 13202
Topsecure: White 11001; Yellow 12001; Orange 12201; Red 13001; Pink 13201; Blue 14001; Green 15001

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe:
Lak/tesnilna masa za zaščito pred posegi.
Ne uporablja se kot lepilo!

Odsvetovane uporabe: Ne uporablja se kot lepilo!

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:
HABERKORN d.o.o., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, PE Ljubljana, Letališka cesta 29, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 586 37 80, fax: 01 586 37 90
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: maziva@haberkorn.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:
Posvetujte se z osebnim oz. dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti pokličite 112.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:

Razvrstitev snovi/zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Kategorija:
Flam. Liq. 3
STOT SE 3

2.2 Elementi etikete:

Po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

  

Pozor

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P235 - Hraniti na hladnem.
P243 - Ukrepati za preprečitev statičnega naelektrenja.
P261 - Preprečiti vdihavanje hlapov.
P271 - Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo.
P304 + P340 - PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312 - Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P403 + P233 - Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P405 - Hraniti zaklenjeno.

Dodatne informacije:

P370+378 -  Ob požaru: Za gašenje uporabiti gasilni prah ali pesek.
EUH 066  Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Vsebuje n-butil acetat.

2.3 Druge nevarnosti:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Zmesi:

Ime snovi Št. EC

Št. CAS

Št. INDEX

Konc. [%] Razvrstitev v

skladu z Uredbo

(ES) št. 1272/2008

REACH

registracijska

številka:

n -butil acetat 204-658-1

123-86-4

607-025-00-1

25-50 Flam. Liq. 3, H226

STOT SE 3, H336

01-2119485493-29

Ksilen 215-535-7

1330-20-7

601-022-00-9

5-10 Flam. Liq. 3,  H226

Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Asp. Tox. 1, H304

01-2119488216-32

Propan-2-ol 200-661-7

67-63-0

603-117-00-0

2,5-5 Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

01-2119457558-25

Dodatne informacije: celotno besedilo stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč:

4.1.1 Vdihavanje:

Prizadeto osebo premestiti na svež zrak. Naj počiva na toplem.  V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško
pomoč. V primeru zastoja dihanja pričeti z umetnim dihanjem.

4.1.2 Stik s kožo:

Onesnažena oblačila takoj sleči. Pri stiku s produktom kožo takoj temeljito sprati z milom in veliko vode. Ne
uporabljati topil ali razredčil. V primeru trajajočih težav poiskati zdravniško pomoč.

4.1.3 Stik z očmi:

Oči z odprtimi vekami spirati z obilo vode. Odstraniti kontaktne leče, če jih oseba ima in če se to lahko stori brez
težav. Nadaljevati z izpiranjem.  Takoj poiskati zdravniško pomoč.

4.1.4 Zaužitje:

Usta sprati z vodo. Nezavestni osebi ničesar dajati skozi usta. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Ne izzvati bruhanja.
Prizadetega pomiriti.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Ni podatka.  V primeru dvoma ali ob pojavu simptomov poiskati zdravniško pomoč.

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Prva pomoč, dekontaminacija, zdravljenje simptomov.

Splošni ukrepi:
V primeru dvoma ali ob pojavu simptomov poiskati zdravniško pomoč. V primeru nezavesti ničesar dajati skozi usta.
Nezavestno osebo namestiti v stabilni bočni položaj in poiskati zdravniško pomoč.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje:

5.1.1 Ustrezna sredstva za gašenje:

Gasilna pena odporna na alkohol. Ogljikov dioksid (CO2). Gasilni prah.  Razpršena voda.

5.1.2 Neustrezna sredstva za gašenje:

Voda v polnem curku.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Med gorenjem nastaja gost črni dim. Vdihavanje nevarnih razkrojnih produktov lahko povzroči resne okvare zdravja.

5.3 Nasvet za gasilce:

V primeru požara nositi ustrezno osebno zaščitno opremo in samostojen dihalni aparat. Kontejnerje izpostavljene
ognju hladiti z vodo. Preprečiti iztekanje produktov gašenja v odvodne kanale. Ostanke gašenja odstraniti v skladu z
veljavnimi predpisi.          
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

6.1.1 Za neizučeno osebje:

Odstraniti vse vire vžiga. Zagotoviti zadostno prezračevanje. Ne vdihavati hlapov.

6.1.2 Za reševalce:

Ni posebnih napotkov.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.  Če pride do izpusta v vodotoke, kanalizacijo
ali v tla oziroma po vegetaciji je potrebno nemudoma obvestiti za to pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

6.3.1 Primerne tehnike zadrževanja:

Ni podatka.

6.3.2 Primerni postopki čiščenja:

Absorbirati z zemljo, suhim peskom, vermikulitom ali z ustreznimi negorljivimi absorpcijskimi materiali. Zbrani
material hraniti v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo (v skladu s točko 13).
Ostanke očistiti s čistilnimi sredstvi. Ne uporabljati topil.

6.3.3 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte Oddelek 7 za informacije o varnem rokovanju. Glejte Oddelek 8 za informacije o osebni zaščitni opremi.
Glejte Oddelek 13 za informacije o odstranjevanju.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

Izogibati se tvorbi vnetljivih in eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku. Hlapi ne smejo presegati mejnih vrednosti
izpostavljenosti. Zavarovati pred ognjem, iskrami in drugimi viri vžiga. Električna oprema mora biti zaščitena v
skladu z ustreznim standardom. Preprečiti elektrostatično naelektrenje. Posode, opremo, črpalke in prezračevalne
naprave ustrezno ozemljiti. Priporočljiva so antistatična oblačila, vključno s čevlji. Tla morajo biti električno
prevodna. Hraniti ločeno od virov toplote, isker in odprtega ognja. Uporabljati samo orodja, ki ne iskrijo. Izogibati se
stiku s kožo, očmi in oblačili. Pri uporabi tega proizvoda ne vdihavati prahu, delcev in meglice. Med delom ne jesti,
piti ali kaditi. Nositi osebno zaščitno opremo. Ne prazniti posod s tlakom - ni tlačna posoda! Proizvod vedno hraniti v
posodah, ki ustrezajo materialu izvirne posode. Upoštevati veljavne predpise.

Varnostni ukrepi pred požarom in eksplozijo:
Hlapi so težji od zraka. Hlapi tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:

Proizvod hraniti v originalni in tesno zaprti embalaži s primerno oznako in etiketo. Zavarovati pred viri vžiga. Ne
kaditi.  Skladiščiti ga v suhem in dobro prezračevanem prostoru. Zavarovati pred visokimi temperaturami in direktno
sončno svetlobo. Posode hraniti v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje.
Hraniti ločeno od močnih kislih in alkalnih materialov ter oksidantov. Upoštevati navodila na etiketi.
Temperatura skladiščenja: med 15°C in 30°C
Dostop samo za pooblaščene osebe.

7.3 Posebne končne uporabe:

Upoštevati tehnični list. Upoštevati navodila za uporabo.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora:

Ime: EC št. MV

mg/m3 ppm

n -butil acetat 204-658-1 8 ur: 241; KTV: 723 8 ur: 50; KTV: 150

Ksilen 215-535-7 8 ur: 221; KTV: 442 8 ur: 50; KTV: 100

Propan-2-ol 200-661-7 8 ur: 500; KTV: 1000 8 ur: 200; KTV: 400

Biološka mejna vrednost:
Ksilen (vse izomere):
Parameter: metilhipurna kislin(vse izomere)
Biološki vzorec: urin
Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
BAT:  2 g/l

2-propanol (CAS:67-63-0):
Parameter: aceton
Biološki vzorec: kri
Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
BAT:  25 g/l
Biološki vzorec: urin
Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
BAT:  25 g/l

DNEL/PNEC vrednosti:

Propan-2-ol:
DNEL (delavec, vdihavanje, dolgotrajna izpostavljenost, sistemski učinek): 500 mg/m3
DNEL (delavec, dermalna, dolgotrajna izpostavljenost, sistemski učinek): 888 mg/kg tt/dan

Propan-2-ol:
PNEC (sladka voda): 140,9 mg/l
PNEC (morska voda): 140,9 mg/l
PNEC (sediment, morska voda): 552 mg/kg
PNEC (občasni izpust): 140,9 mg/l
PNEC (čistilna naprava): 2251 mg/l
PNEC (zemlja): 28 mg/kg

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti zadostno prezračevanje. To lahko dosežemo z lokalnim ali sobnim izsesavanjem.
Če to ne zadostuje za ohranjanje koncentracije aerosolov in hlapov v mejah dovoljenih izpostavljenosti, je treba
uporabiti primerno zaščito za dihala.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema:

Zaščita za oči/obraz:

 V primeru brizganja nositi tesno prilegajoča se zaščitna očala.

Zaščita kože:

V primeru dolgotrajnega ali večkratnega rokovanja s proizvodom uporabiti rokavice iz NBR (nitril guma).
Debelina materiala za rokavice: >0,4 mm; Prebojni čas: >480 min.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

Neprimerni material: NR (naravni kavčuk, naravni lateks).
Upoštevati navodila in podrobnosti o uporabi, shranjevanju, vzdrževanju in zamenjavi rokavic, ki jih predpiše
proizvajalec rokavic.
Čas penetracije materiala rokavic je odvisen od intenzivnosti in trajanja izpostavljenosti.
Rokavice morajo biti v skladu s standardom EN 374.
Zaščitna krema lahko pomaga zaščititi izpostavljena področja kože. Zaščitne kreme ne uporabljati po stiku.

Zaščitna obleka:
Nositi antistatična oblačila iz naravnih vlaken (bombaž) ali na toploto odporna sintetična vlakna.

Zaščita dihal:

Če koncentracija topil presega mejne vrednosti izpostavljenosti pri delu, je treba uporabiti odobreno in primerno
zaščito za dihala. Uporabljati samo opremo za zaščito dihal označeno s simbolom CE.

Zaščita pred toplotno nevarnostjo:

Ni podatka.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Agregatno stanje, barva: Tekočina, barva  - glej oznako na etiketi.    

Vonj: Karakterističen.

Mejne vrednosti vonja: Ni podatka.

pH: Ni podatka.

Tališče/ledišče: Ni podatka.

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: 124°C; Vir: n-butil acetat

Plamenišče: 29°C

Hitrost izparevanja: Ni podatka.

Vnetljivost: Ni podatka.

Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti: Spodnja meja eksplozivnosti: 1,1 Vol-%
Vir: ksilen
Zgornja meja eksplozivnosti: 12 Vol-%
Vir: propan-2-ol

Parni tlak: 8,4 mbar pri 20°C

Relativna parna gostota: Ni podatka.

Gostota in/ali relativna gostota: 1,0-1,1 g/cm3 pri 20°C

Topnost: Se ne meša z vodo.      

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda: Ni podatka.

Temperatura samovžiga: 370°C; Vir: n-butil acetat

Temperatura razgradnje: Ni podatka.

Viskoznost: 350s 6 mm pri 20°C; Metoda: DIN 53211; Kinematična:
>700 mm2/s pri 40°C

Eksplozivne lastnosti: Ni podatka.

Oksidativne lastnosti: Ni podatka.

Lastnosti delcev: Ni podatka.

9.2 Drugi podatki:

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti:

Vsebnost trdne snovi (%): 44%
Vsebnost topila:
Organska topila: 56%
Voda: 0%
Preskus ločevanja topila (%): <3% (ADR/RID)

9.2.2 Druge varnostne značilnosti:

Ni podatka.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:

Ni podatka.

10.2 Kemijska stabilnost:

Proizvod je stabilen pri uporabi in skladiščenju v skladu z navodili.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij:

Hraniti ločeno od močnih kislin, močnih baz in močnih oksidantov, da se preprečijo eksotermne reakcije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Pri izpostavljenosti visokim temperaturam lahko nastanejo nevarni stranski produkti razkroja.

10.5 Nezdružljivi materiali:

Ni podatka.

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

Pri izpostavljenosti visokim temperaturam lahko nastanejo nevarni stranski produkti razkroja, npr.: ogljikov dioksid,
ogljikov monoksid, dim, dušikovi oksidi.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnostih, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za proizvod ni znanih toksikoloških podatkov.

Ksilen:
LD50(oralno, podgana): 8700 mg/kg
LD50 (dermalno, zajec): 2000 mg/kg
LC50 (vdihavanje, podgana, 4h): 6350 ppmV

Jedkost za kožo/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Hude poškodbe oči/draženje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Preobčutljivost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Mutagenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Rakotvornost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Strupenost za razmnoževanje: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

STOT - enkratna izpostavljenost: lahko povzroči zaspanost ali omotico.
STOT - ponavljajoča izpostavljenost: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Nevarnost aspiracije: na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.

Praktične izkušnje:
Druga opažanja:
Vdihavanje hlapov topila nad mejnimi vrednostmi lahko škodljivo vpliva na zdravje, npr. draženje sluznice in
dihalnih organov, poškodbe jeter, ledvic in centralnega živčnega sistema. Indikacije za to so: glavobol, omotica,
utrujenost, amiostenija, zaspanost, v resnih primerih: nezavest. Topila lahko povzročijo nekatere od zgoraj omenjenih
učinkov z absorbcijo preko kože. Ponavljajoč ali daljši stik s proizvodom lahko povzroči razmastitev kože, kar ima
za posledico nealergijski kontaktni dermatitis in/ali absorpcijo skozi kožo. Brizganje lahko povzroči draženje oči in
reverzibilno škodo.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih:

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni podatka.

11.2.2 Drugi podatki:

Ni drugih podatkov.

Stran 11 od 14



VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Preprečiti izpust v kanalizacijo, vodna zajetja, podtalnico in vodotoke.

12.2 Obstojnost in razgradljivost:

Ni podatka.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:

Ni podatka.

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni podatka.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB:

Proizvod ne izpolnjuje meril za razvrstitev kot PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev:

Ni podatka.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni podatka.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Uporabnik mora oddati prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok
uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Ravnati mora v skladu z Uredbo o
ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.  Izdelek  ni dovoljeno izlivati v vode, tla ali kanalizacijo.
Klasifikacijska številka odpadka:
08 01 11*    Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: UN 1263

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: BARVA ali BARVI SORODNA SNOV

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: 3, F1

14.4 Skupina embalaže: III

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ne.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika:

Embalažna skupina: 3
Številka nevarnosti: 33
Kod omejitve za predore: D/E

Transport vedno v zaprtih, pokončnih in varnih posodah. Zagotoviti, da osebe, ki prevažajo proizvod, vedo, kaj
morajo storiti v primeru nesreče ali puščanja.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:

Prevoz v razsutem stanju v skladu s kodeksom IBC ni dovoljen.

Podatki veljajo za:  kopenski transport ADR/RID, pomorski transport IMDG/ADN, zračni transport ICAO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu.
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu.
- Upoštevati omejitve zaposlovanja v skladu za nosečnice ali doječe matere.
- Upoštevati omejitve pri zaposlovanju mladoletnikov.

Vsebnost HOS: 588 g/L

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Ni izvedena.
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VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

SCHRAUBENSICHERUNGSLACK STANDARD

Datum priprave: 24.04.2023

Sprememba: /

Številka različice/popravka: /

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremembe glede na predhodno različico varnostnega lista:

- oddelek 3: delna sprememba sestave
- dopolnitev vseh točk varnostnega lista

Okrajšave in kratice uporabljene v varnostnem listu:

MV -  mejna vrednost – pomeni povprečno koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu, v
območju vdihavanja, ki na splošno ne škoduje zdravju delavca, če delavec dela pri koncentraciji nevarnih kemičnih
snovi v zraku na delovnem mestu, ki je manjša ali enaka mejni vrednosti nevarne kemične snovi, 8 ur dnevno/40 ur
tedensko polno delovno dobo, pri normalnih mikroklimatskih razmerah in pri fizično lahkem delu. Mejna vrednost
velja za 8-urno izpostavljenost in je dana pri temperaturi 20 °C in tlaku 1,013.105 Pa.
KTV - Kratkotrajna vrednost (KTV) pomeni koncentracijo nevarne kemične snovi v zraku na delovnem mestu
znotraj območja vdihavanja, ki ji je delavec brez nevarnosti za zdravje lahko izpostavljen krajši čas. Izpostavljenost
kratkotrajni vrednosti lahko traja največ 15 min in se ne sme ponoviti več kot štirikrat v delovni izmeni, med dvema
izpostavljenostima tej koncentraciji pa mora preteči najmanj 60 minut. Kratkotrajna vrednost se izraža v mg/m3 ali v
ml/m3 (ppm), podana pa je kot mnogokratnik dovoljene prekoračitve mejne vrednosti.
LD50-LD50 ustreza odmerku testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
LC50-LC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% smrtnost v določenem časovnem intervalu.
EC50-EC50 ustreza koncentraciji testirane snovi, ki povzroči 50% sprememb v odzivu (npr. na rast) v določenem
časovnem intervalu.
STOT - specifična strupenost za ciljne organe

Reference ključne literature in virov podatkov:

Safety Data Sheet Schraubensicherungslack Standard, Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG., datum revidirane izdaje:
12.08.2022, verzija 17

Metode uporabljene za razvrstitev zmesi:

/

Seznam relevantnih stavkov o nevarnosti, varnostnih stavkov in/ali previdnostnih stavkov:

H225  Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H312  Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315  Povzroča draženje kože.
H319  Povzroča hudo draženje oči.
H332  Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Nasvet o ustreznem usposabljanju za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:

Ni posebnih nasvetov.
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