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Varnostni list
v skladu z Uredbo (ES) St. 1907/2006, Priloga Il

| ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in druzbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka
WD-40® MULTI-USE PRODUCT - [Aerosol]

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi:

Zascita proti koroziji

Mazivo

Odsvetovane uporabe:
O tem trenutno ni nobenih informacij.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

WD-40 Company Limited, PO Box 440, Kiln Farm, Milton Keynes, MK11 3LF, Zdruzeno kraljestvo
Telefon:+44 (0) 1908 555400, Faks:+44 (0) 1908 266900

gompliance@wd40.co.uk, www.wd40.co.uk

€T

HABERKORN d.o.0., Vodovodna ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 320 67 10, fax: 02 320 67 30
Elektronski naslov osebe odgovorne za varnostni list: ivan.spehar@haberkorn.si

1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere

Sluzbe za nujne primere / Uradni svetovalni organ:

112

Telefonska Stevilka druzbe za klic v sili:
+49 (0) 700 / 24 112 112 (WDC)

| ODDELEK 2: Doloéitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Razvr§€anje v skladu z Uredbo (ES) St. 1272/2008 (CLP)

Razred Kategorija nevarnosti  Stavek o nevarnosti

nevarnosti

STOT SE 3 H336-Lahko povzrodi zaspanost ali omotico.

Aerosol 1 H222-Zelo lahko vnetljiv aerosol.

Asp. Tox. 1 H304-Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko
smrtno.

Aerosol 1 H229-Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri
segrevanju.

2.2 Elementi etikete
Oznacevanje v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 (CLP)
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Nevarno

H336-Lahko povzro€i zaspanost ali omotico. H222-Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229-Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri
segrevanju.

P101-Ce je potreben zdravnigki nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102-Hraniti zunaj dosega otrok.
P210-Hraniti lo€eno od vrocine, vro€ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vZiga. Kajenje prepovedano. P211-Ne prsiti
proti odprtemu ognju ali drugemu viru vziga. P251-Ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna. P261-Preprediti vdihavanje
hlapov ali razprsila. P271-Uporabljati le zunaj ali v dobro prezratevanem prostoru.

P301+P310+P331-PRI ZAUZITJU: Takoj poklitéite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. NE izzvati bruhanja. P312-Ob slabem
pocutju pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika.

P405-Hraniti zaklenjeno. P410+P412-Zas¢ititi pred sonéno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.

P501-Odstraniti vsebino / posodo registriranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

EUHO066-Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzro€i nastanek suhe ali razpokane koze.

Brez zadostnega prezracevanja lahko pride do nastanka eksplozivnih zmesi.
Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2% aromati

2.3 Druge nevarnosti

MesSanice ne vsebuje nobene snovi vPvB (VPVB = very persistent, very bioaccumulative / zelo obstojna, zelo strupena) oz. ne sodi
pod dodatek XIII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

MesSanice ne vsebuje nobene snovi PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic/persistent, bioaccumulative, toxic/obstojna,
strupena in se lahko kopici)) oz. ne sodi pod dodatek XlII (EU) uredbe 1907/2006 (< 0,1 %).

Pri pregrevanju lahko raznese

Obstaja nevarnost onesnazenja vodnega okolja z ogljikovodiki.

Izdelek lahko na vodni gladini ustvari film, ki lahko prepreci krogotok kisika.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

Aerosol
3.1 Snov
neuporabno
3.2 Zmes
Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2%
aromati
Registracijska Stevilka (REACH) 01-2119463258-33-XXXX
Index -
EINECS, ELINCS, NLP 919-857-5 (REACH-IT List-No.)
CAS -
% podroéje 60-80
RazvrSéanje v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 (CLP) Flam. Liqg. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304
STOT SE 3, H336
Ogljikov dioksid Snov, za katero velja EU-mejna vrednost
izpostavljenosti.
Registracijska Stevilka (REACH) -—-
Index -
EINECS, ELINCS, NLP 204-696-9
CAS 124-38-9
% podroéje 1-5
RazvrSéanje v skladu z Uredbo (ES) §t. 1272/2008 (CLP) -




Stran 3 od 13

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) §t. 1907/2006, Priloga Il
Spremenjeno dne / Razligica: 08.11.2018 / 0007
Nadomes$cena razliCica z dne / Razli¢ica: 20.08.2018 / 0006
Zacne veljati od: 08.11.2018

Datum tiska PDF: 12.11.2018

WD-40® MULTI-USE PRODUCT - [Aerosol]

Besedilo H-stavkov in kratic razvrstitve (GHS/CLP) je navedeno v oddelku 16.

Snovi, navedene v tem razdelku je treba navesti z njihovo dejansko zadevno razvrstitvijo!

To pomeni, da je treba pri snoveh, navedenih v prilogi VI, preglednica 3.1 uredbe (EU) §t. 1272/2008 (Uredba CLP) upostevati vse
morebiti navedene opombe za razvrstitev, ki so navedena tu.

Ce je treba npr. za nek ogljikovodik uporabiti opombo P, je bilo to za tukaj$njo razvrstitev Ze upostevano.

Navedek: "Opomba P - Razvr§€anja glede na rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, e je mogoc¢e dokazati, da snov
vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (5t. EINECS 200-753-7)."

Prav tako je bil upostevan ¢len 4 uredbe (EU) s§t. 1272/2008 (Uredba CLP) in Zze upostevana za razvrstitev, navedeno tu.

| ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoé

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoé

Resevalci morajo poskrbeti za lastno varnost!

Nezavestni osebi nikoli ni€esar ne vlivati v usta!
Vdihavanje

Osebi omogoc¢iti dovolj svezega zraka.

Osebo odpeljite na varno.

V primeru, da ponesrec¢eni ne diha, mu nuditi umetno dihanje.

Stik s kozo
Umazane, prepojene kose oblacil nemudoma odstraniti, jih temeljito oprati z veliko vode in mila, v primeru drazenja kozZe (rdecina
itd.) poiskati zdravnisko pomoc.

Stik z o€émi

Odstranite kontaktne lece.

Ve¢ minut temeljito spirati z obilo vode, po potrebi poiskati zdravnika.
ZauZzitje

Usta temeljito izplakniti z vodo.

Takoj se posvetovati z zdravnikomin pokazati embalazo ali etiketo.

Ne izzivati bruhanja.

Nevarnost aspiracijske pljucnice.

4.2 NajpomembnejSi simptomi in u€inki, akutni in zapozneli
Ce ustreza, najdete zakasnele simptome in uginke v razdelku 11, oz. pri sprejemnih poteh v razdelku 4.1.
Simptomi:

Drazi o¢i.

Vdihavanje:

Glavobol

Slabost

Vrtoglavica

Drazi dihala.

VplivipoSkodbe osrednjega zivénega sistema

Pri dolgotrajnem stiku:

Dermatitis (vnetje koze)

Zauzitje:

Slabost

Bruhanje

Driska

Nevarnost aspiracijske plju€nice.

V dolo€enih primerih se lahko zgodi, da se simptomi zastrupitve pojavilo Sele po daljSem &asu/ve€ urah.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja
ni preizkuseno

ODDELEK 5: ProtipoZarni ukrepi

5.1 Sredstva za gaSenje

Ustrezna sredstva za gaSenje

Pena

COo2

Gasilni prah.

Curek brizgajoce vode.

Neustrezna sredstva za gaSenje

Polni curek vode

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
V primeru pozara lahko nastajajo:

Ogljikovi oksidi.
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Pri pregrevanju lahko raznese

Nevarnost eksplozije pri daljSem ogrevanju.

Eksplozivne zmesi hlapov/zraka ali plina/zraka.

5.3 Nasvet za gasilce

Skladno z velikostjo pozara

Dihalna naprava (respirator) z neodvisnim izvorom zraka.

OgrozZene posode hladiti z vodo.

Kontaminirano vodo za gasenje odstraniti v skladu s oddelek 13. Odstranjevanje.

| ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaS€itna oprema in postopki v sili
Odstraniti vire vziga - ne kaditi.

Zagotoviti zadostno zracenje.

Prepreciti stik z o€mi, koZo in vdihavanje.

Krp, napojenih s tem izdelkom, ne nosite v Zepu.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

V primeru spro$¢anja vecje koli¢ine omejiti Sirjenje s pregradami.

Odpraviti nezatesnjenost, ¢e je mogoce varno.

Ne izprazniti v kanalizacijo.

Prepreciti vdor v povrsinske vode, podtalnico in zemljo.

6.3 Metode in materiali za zadrZzevanje in ¢iS¢éenje

V primeru spro$¢anja meglice/plina omogogiti zadosten dotok sveZega zraka.
Uc¢inkovina:

Pobrati z materialom, ki veze nase teko€ine (npr. univerzalnim vezivom, peskom, kremenko), in v skladu z oddelkom 13 odstraniti
med odpadke.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Osebna za&c¢itna oprema je nasteta v oddelku 8, navodila za odstranjevanje med odpadke so navedena v oddelku 13.

| ODDELEK 7: Ravnanje in skladis&enje

Poleg podatkov, navedenih v tem oddelku, so ustrezni podatki na voljo tudi v oddelku 8 in 6.1.
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 SploSna priporoé€ila

Omogociti zadostno prezraevanje prostora.

Hraniti loeno od virov vZiga - ne kaditi.

Ne uporabljati na vro€ih povrsinah.

Upostevati navodila navedena na etiketi in v navodilu za uporabo.

Uporabiti delovni postopek v skladu z navodili.

V danem primeru ukrepajte proti nastanku stati¢ne elektrike.

7.1.2 Navodila za sploSne higienske ukrepe na delovnem mestu
Pri ravnanju z kemikalijami upostevati sploSne higienske predpise.

Pred odmorom in po kon¢anem delu si umijte roke.

Hraniti lo€eno od hrane, pijace in krmil.

Pred vstopom v obmocja, v katerih se uZiva hrana, odlozite kontaminirana oblacila in zas&itno opremo.
7.2 Pogoji za varno skladiS€enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
Hraniti izven dosega nepooblas¢enih oseb.

Izdelka ne skladis€iti na hodnikih in stopniscih.

Uposteva posebne predpise za aerosole!

Upostevajte posebne pogoje skladis€enja.

Zascititi pred soncnimi zarki in temperaturami nad 50°C.

Hraniti na suhem.

SkladiS¢iti na hladnem.

Skladisciti na dobro zraenem mestu.

7.3 Posebne konéne uporabe
O tem trenutno ni nobenih informacij.

| ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaSé€ita |

8.1 Parametri nadzora

Kemiéna oznaka Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2% aromati % pblast:60-80 |
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MV: 200 ppm (1000 mg/m3) | KTV: 4 -

Postopki spremljanja: - Draeger - Hydrocarbons 2/a (81 03 581)
- Draeger - Hydrocarbons 0,1%/c (81 03 571)
- Compur - KITA-187 S (551 174)

BAT: - | Drugi podatki: ---

Kemiéna oznaka Ogljikov dioksid % pblast:1-5
MV: 5000 ppm (9000 mg/m3) (MV, EU) | KTV: - -
Postopki spremljanja: - Compur - KITA-126 B (549 475)

- Compur - KITA-126 SA (549 467)

- Compur - KITA-126 SB (548 816)

- Compur - KITA-126 SF (549 491)

- Compur - KITA-126 SG (550 210)

- Compur - KITA-126 SH (549 509)

- Compur - KITA-126 UH (549 517)

- Draeger - Carbon Dioxide 100/a (81 01 811)

- Draeger - Carbon Dioxide 0,1%/a (CH 23 501)
- Draeger - Carbon Dioxide 0,5%/a (CH 31 401)
- Draeger - Carbon Dioxide 1%/a (CH 25 101)

- Draeger - Carbon Dioxide 5%/A (CH 20 301)

- OSHA ID-172 (Carbon dioxide in workplace atmospheres) - 1990
- NIOSH 6603 (Carbon dioxide) - 1994

BAT: - | Drugi podatki: -
Kemiéna oznaka Mineralno olje, razen kovinskih tekocin % pblast:
MV: 5 mg/m3 (Cisto, visoko in zelo rafinirano, KTV: -- -—-
ACGIH)
Postopki spremljanja: - Draeger - Oil 10/a-P (67 28 371)
- Draeger - Oil Mist 1/a (67 33 031)
BAT: - | Drugi podatki: -

MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseze alveole. | =
Inhalabilna frakcija - del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne.
(8) = Inhalabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). | KTV =
Kratkotrajna vrednost (faktor). A = Alveolarna frakcija - del vdihnjene suspendirane snovi, ki doseze alveole. | = Inhalabilna frakcija -
del celotne suspendirane snovi, ki jo delavec vdihne.
(8) = Inhalabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabilna frakcija (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Mejna
vrednost za kratkotrajno izpostavljenost glede na referenéno obdobje ene minute (2017/164/EU). | BAT = BioloSke mejne vrednosti
(BAT). | Drugi podatki: K = Lastnost lazjega prehajanja snovi v organizem skozi koZo. Y = Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek
ob upostevanju MV in BAT. TDK = Tehni¢no dosegljiva koncentracija. EKA = zveza med koncentracijo rakotvornih snovi v zraku na
delovnem mestu in koli€¢ino snovi in/ali njenih metabolitov v organizmu - podana za rakotvorne snovi (rakotvorne snovi). R =
rakotvorno - lahko povzro€i raka, M = mutageno - lahko povzro€i dedne genetske okvare, RF = Strupeno za razmnozevanje - lahko
$koduje plodnosti, RE = Strupeno za razmnozZevanje - lahko $koduje nerojenemu otroku, 1A,/1B/2= Stevilke 1A, 1B in 2 pomenijo
skupino rakotvornosti ali mutagenosti po EU razvrstitvi rakotvornih ali mutagenih snovi.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2% aromati
Podro€je uporabe Pot izpostavljenosti Vpliv na zdravje Deskripto | Vredno | Enota Opomba
/okolijski oddelek r st

Potrosnik Clovek - oralno Dolgotrajno, DNEL 300 mg/kg
sistemski ucinki bw/day

Potrosnik Clovek - dermalno Dolgotrajno, DNEL 300 mg/kg
sistemski ucinki bw/day

Potrosnik Clovek - vdihavanje Dolgotrajno, DNEL 900 mg/m3
sistemski ucinki

Potro$nik Clovek - dermalno Dolgotrajno, DNEL 125 mg/kg
sistemski ucinki bw/day

Potrosnik Clovek - vdihavanje Dolgotrajno, DNEL 185 mg/m3
sistemski ucinki

Potrosnik Clovek - oralno Dolgotrajno, DNEL 125 mg/kg
sistemski ucinki bw/day

Delavec / delojemalec Clovek - dermalno Dolgotrajno, DNEL 300 mg/kg
sistemski ucinki bw/day

Delavec / delojemalec Clovek - vdihavanje Dolgotrajno, DNEL 1500 mg/m3
sistemski ucinki
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Delavec / delojemalec Clovek - dermalno Dolgotrajno, DNEL 208 mg/kg
sistemski ucinki bw/day

Delavec / delojemalec Clovek - vdihavanje Dolgotrajno, DNEL 871 mg/m3
sistemski u€inki

8.2.1 Ustrezen tehniéno-tehnolosSki nadzor

Zagotoviti dobro prezraevanje. To je mogoce doseci z odsesovanjem ali sploSnim odvajanjem zraka.

Ce to ne zadostuje za zmanj$anje koncentracije pod mejno vrednost MV, je potrebno uporabljati primerno dihalno napravo -
respirator.

Velja samo, e so navedene mejne vrednosti prekoracene.

Primerne metode ocenjevanja za preverjanje sprejetih zad¢itnih ukrepov zajemajo mersko tehni€ne in nemersko tehni¢ne metode
ugotavljanja.

TakSne so opisane npr. v BS EN 14042.

BS EN 14042 "Ozracje delovnega mesta. Navodila za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemi€nim in bioloSkim
dejavnikom."

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaS€itna oprema

Pri ravnanju z kemikalijami upostevati sploSne higienske predpise.

Pred odmorom in po kon¢anem delu si umijte roke.

Hraniti lo€eno od hrane, pijace in krmil.

Pred vstopom v obmodja, v katerih se uZiva hrana, odloZite kontaminirana oblacila in zas&itno opremo.

ZasS¢ita za o€i/obraz:
Zasc€itna ocCala zatesnjena s stranskimi S¢itniki (EN 166).

ZaS¢€ita koze - zaSgéita rok:

Zascitne rokavice iz nitrila (EN 374)

Minimalna debelina plasti v mm:

>=0,4

Permeacijski ¢as (prepustni ¢as) v minutah:

>= 480

Ugotovljeni €asi preboja, ki so v skladu z EN 16523-1, niso preizkuSeni v praksi.
Priporo€a se maksimalni nosilni ¢as, ki ustreza 50% €asa preboja.

Priporo€a se za$¢itna krema za roke.

ZasS¢éita koze - drugo:
Zascitna delovna obleka (npr. zaS¢itna obutev EN ISO 20345, delovna obleka z dolgimi rokavi).

Zasgéita dihal:

V normalnih primerih ni potrebno.

Pri prekoracitvi MV.

Filter A P3 (EN 14387), oznacevalna barva rjava, bela
Upostevajte Casovno omejitev za uporabo dihalne naprave.

Toplotno nevarnostjo:
Se ne uporablja

Dodatna informacija za za$¢ito rok - niso bila izvedena nobena testiranja.

Sestavine za meSanice smo izbirali po najboljSem vedenju in na podlagi informacij.

Izbor smo izvedli skladno z navodili proizvajalca rokavic.

Pri kon¢&ni izbiri materiala rokavic je potrebno upostevati permeacijski ¢as, razpad in raztrganje.

Izbira primernih rokavic ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih varnostnih pokazateljev, ki se od proizvajalca do
proizvajalca razlikuje.

Pri meSanicah ni mogoce izracunati vnaprej obstojnosti materiala za rokavice in ga je treba preveriti pred uporabo.

Toc¢no doloCen ¢as trganja materiala rokavic je potrebno ugotoviti pri proizvajalcu zas€itnih rokavic in ga upostevati.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja
O tem trenutno ni nobenih informacij.

| ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: Aerosol. U&inkovina: tekoca.
Barva: Svetlorjav

Vonj: Karakteristicen
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Mejne vrednosti vonja: Nedolo¢eno

pH-vrednost: neuporabno

Talis¢e/ledisCe: <-66 °C (ASTM D 97, Tekoci koncentrat )

Zacetno vreli€e in obmodje vrelis¢a: 176 °C (Tekodi koncentrat )

Plamenisce: 47 °C (Tekodi koncentrat )

Plamenisce: Preskus vziga v zaprtem prostoru (UN RTDG, Manual of Tests
and Criteria, Part I, 31.5): <= 300 g/m3 (gostota deflagracije)

Plamenisce: Preskus vziga v zaprtem prostoru (UN RTDG, Manual of Tests
and Criteria, Part 1, 31.5): <= 300 s/m3 (Casovni ekvivalent)

Plamenisce: Preskus oddaljenosti vziga (UN RTDG, Manual of Tests and
Criteria, Part 1ll, 31.4): >= 75 cm

Hitrost izparevanja: Nedologeno

Vnetljivost (trdno, plinasto): Da

Spodnja meja eksplozivnosti: 0,6 Vol-% ((Podatki o prevladujoci vsebovani snovi) )

Zgornja meja eksplozivnosti: 8,0 Vol-% ((Podatki o prevladujoci vsebovani snovi) )

Parni tlak: 7,2 bar (20°C)

Parni tlak: 9,4 bar (50°C)

Parna gostota (rak = 1): Nedoloceno

Gostota: 0,817 g/ml (Tekoci koncentrat )

Nasipna teza: neuporabno

Topnost: Nedolo¢eno

Topnost v vodi: Ni topen

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Nedologeno

Temperatura samovziga: Nedolo¢eno

Temperatura razpadanja: Nedologeno

Viskoznost: <1 cSt

Eksplozivne lastnosti: Nedoloceno

Oksidativne lastnosti: Ne

9.2 Drugi podatki

Sposobnost mesanja: Nedolo¢eno

Topnost v mas¢obi / topila: Nedolo¢eno

Prevodnost: Nedolo&eno

Napetost na povrsini: Nedolo¢eno

Vsebnost topila: Nedolo¢eno

| ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivhost

10.1 Reaktivnost

Izdelek ni bil preizkusen.

10.2 Kemijska stabilnost
Stabilen ob primernem skladi§€enju in ravnanju.

10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoiji, ki se jim je treba izogniti

Glejte tudi oddelek 7.

Ogrevanje, odprti plamen, viri vziga

Dviganje tlaka v posodi lahko povzro€i eksplozijo.

Posoda je pod tlakom: zaScitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam,
visjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna.

10.5 Nezdruzljivi materiali

Glejte tudi oddelek 7.

Preprediti stik z mo&nimi oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Glejte pododdelke 10.1 do 10.5.

Glejte tudi oddelek 5.2

Se ne razgradi pri pravilni uporabi.

| ODDELEK 11: Toksikolo3ki podatki

11.1 Podatki o toksikoloSkih uéinkih

Morebitne dodatne informacije o u€inkih na zdravje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

WD-40® MULTI-USE PRODUCT - [Aerosol]

Toksiénost / Uéinek Konéna Vrednost Enota Organizem Preizkusna metoda Opomba
tocka
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Akutna strupenost, pri ni podatka
zauzitju:
Akutna strupenost, v stiku s ni podatka
koZzo:
Akutna strupenost, pri ni podatka
vdihavanju:
Jedkost za koZo/drazenje ni podatka
koze:
Resne okvare oci/drazenje: ni podatka
Preobdutljivost pri vdihavanju ni podatka
in preobcutljivost kozZe:
Mutagenost za zarodne ni podatka
celice:
Rakotvornost: ni podatka
Strupenost za ni podatka
razmnozevanje:
Specificna strupenost za ni podatka
organe - enkratna
izpostavljenost (STOT-SE):
Specifiéna strupenost za ni podatka
organe - ponavljajo¢a se
izpostavljenost (STOT-RE):
Nevarnost pri vdihavanju: ni podatka
Simptomi: ni podatka
Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2% aromati
Toksiénost / Uéinek Konéna Vrednost Enota Organizem Preizkusna metoda Opomba
to€ka
Akutna strupenost, pri LD50 >5000 mg/kg Podgana OECD 401 (Acute
zauzitju: Oral Toxicity)
Akutna strupenost, v stiku s LD50 >5000 mg/kg Kunec OECD 402 (Acute
kozo: Dermal Toxicity)
Akutna strupenost, pri LD50 >18,5 mg/l/4h Podgana OECD 403 (Acute
vdihavanju: Inhalation Toxicity)
Jedkost za kozo/drazenje Kunec OECD 404 (Acute Ne drazi.,
koze: Dermal Ponavljajo¢a
Irritation/Corrosion) izpostavljenost
lahko povzrodi
nastanek suhe
ali razpokane
koZe.
Resne okvare oci/drazenje: Kunec OECD 405 (Acute Ne drazi.
Eye
Irritation/Corrosion)
Preobcutljivost pri vdihavanju Morski OECD 406 (Skin Ne (Stik s kozo)
in preobcutljivost koze: praSi¢ek Sensitisation)
Mutagenost za zarodne OECD 471 (Bacterial Negativno,
celice: Reverse Mutation Sklepanje po
Test) analogiji
Rakotvornost: OECD 453 Negativno,
(Combined Chronic Sklepanje po
Toxicity/Carcinogenicit | analogiji
y Studies)
Strupenost za OECD 414 (Prenatal Negativno,
razmnozevanje: Developmental Sklepanje po
Toxicity Study) analogiji

Specificna strupenost za
organe - enkratna

Lahko povzrogi
zaspanost ali

izpostavljenost (STOT-SE): omotico.

Nevarnost pri vdihavanju: Da

Simptomi: nezavest,
glavobol,
vrtoglavica,
obarvanje

koze, bruhanje,
driska
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Specifiéna strupenost za OECD 408 (Repeated | Niza
organe - ponavljajo¢a se Dose 90-Day Oral pricakovati
izpostavljenost (STOT-RE), Toxicity Study in

pri zauZitju: Rodents)

ODDELEK 12: EkoloSki podatKki

Morebitne dodatne informacije o ucinkih na okolje glejte v razdelku 2.1 (Razvrstitev).

WD-40® MULTI-USE PRODUCT - [Aerosol]

Toksiénost / Uéinek Konéna Cas Vredno | Enota Organizem Preizkusna Opomba
tocka st metoda
12.1. Strupenost za ni podatka
ribe:
12.1. Strupenost za ni podatka
nevretencarje:
12.1. Strupenost za ni podatka
alge:
12.2. Obstojnost in 28d >20- % OECD 310 Ni enostavno
razgradljivost: <60 (Ready ali inherentno
Biodegradability - | razgradljivo.
CO2 in sealed
vessels
(Headspace
Test))
12.3. Zmoznost ni podatka
kopi¢enja v
organizmih:
12.4. Mobilnost v tleh: ni podatka
12.5. Rezultati ocene ni podatka
PBT in vPvB:
12.6. Drugi Skodljivi ni podatka
ucinki:

Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklo-alkani, <2% aromati

Toksiénost / Uéinek Konéna Cas Vredno | Enota Organizem Preizkusna Opomba
tocka st metoda
12.1. Strupenost za NOELR 28d 0,13 mg/| Oncorhynchus QSAR
ribe: mykiss
12.1. Strupenost za EC50 48h >1000 mg/| Daphnia magna OECD 202
nevretencarje: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.3. Zmoznost 5-6,7 Visok
kopiCenja v
organizmih:
12.1. Strupenost za LC50 96h >1000 mg/| Oncorhynchus OECD 203
ribe: mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. Strupenost za ErC50 72h >1000 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201
alge: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Strupenost za EbC50 72h >1000 mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
alge: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Strupenost za NOELR 72h 100 mg/| Raphidocelis OECD 201
alge: subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Obstojnost in 28d 80 % OECD 301 F Lahko biolosko
razgradljivost: (Ready razgradljivi
Biodegradability -
Manometric

Respirometry
Test)
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12.1. Strupenost za NOELR 72h 3 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
alge: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.5. Rezultati ocene Ni snov PBT,
PBT in vPvB: Ni snov vPvB

| ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Za snov/meSanico/ostanke koliéine

St. navodila ES za odstranjevanje odpadkov:

Navedena navodila ES za odstranjevanje odpadkov so priporocila, sestavljena na osnovi predpostavljene uporabe tega produkta.
Na podlagi posebne uporabe in pogojev odstranjevanje iz strani uporabnika so lahko pod dolo¢enimi pogoji
Uvr§¢ena so tudi druga navodila za odstranjevanja odpadkov. (2014/955/EU)

16 05 04 Plini v tlaénih posodah (vkljuéno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Priporodila:

Odstranjevanje odplak ni zaZeleno.

Upostevati krajevne uradne predpise.

Odstraniti npr. v ustrezni sezigalnici.

Za onesnazeno embalazo

Upostevati krajevne predpise.

15 01 04 Kovinska embalaza

15 01 01 Papirna in kartonska embalaza ter embalaza iz lepenke

Odstraniti dvosistemsko.

| ODDELEK 14: Podatki 0 prevozu

SploSne informacije

14.1. Stevilka ZN: 1950
Prevoz po cesti/ po Zeleznici (ADR/RID)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 21

14.4. Skupina embalaze: -

Razvrstitveni kod: 5F

LQ: 1L

14.5. Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja
Tunnel restriction code: D

Prevoz po morju (Kodeks IMDG)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:

AEROSOLS

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 2.1

14.4. Skupina embalaze: -

EmS: F-D, S-U

Latka znedistujuca moria (Marine Pollutant): neuporabno
14.5. Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja

Letalski promet (IATA)

14.2. Pravilno odpremno ime ZN:
Aerosols, flammable

14.3. Razredi nevarnosti prevoza: 21
14.4. Skupina embalaze: -
14.5. Nevarnosti za okolje: Se ne uporablja

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Osebe, zaposlene s transportom nevarnih tovorov morajo biti pouc¢ene.

Predpise za varovanje morajo upostevati predvsem osebe, udelezene pri transportu.

Sprejeti je treba ukrepe za prepre€evanje Skodnih primerov.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo Il k MARPOL in Kodeksom IBC
Tovor se ne prevaza kot sipki tovor, ampak kot kosovni tovor, zato ne ustreza.

Dolocilo o minimalni koli€ini se tukaj ne uposteva.

Stevilka nevarnosti in kodiranje embalaZe na zahtevo.

Upostevati posebne predpise (special provisions).

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
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15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifiéni za snov ali zmes

Upostevati omejitve:
Upostevajte nacionalne uredbe/zakone o za$¢€iti mladih ljudi pri delu (e posebej nacionalno uresni¢evanje direktive 94/33/ES)!
Upostevajte predpise stroke/delovne medicine.

Direktiva 2012/18/EU ("Seveso-III"), priloga, 1. del - Naslednje kategorije ustrezajo temu izdelku (morda je treba upoStevati tudi
druge, odvisno od skladi$¢enja, postopanja itd.):

Kategorije nevarnosti Opombe k Prilogi | Koli¢ina za razvrstitev (v Koli€ina za razvrstitev (v
tonah) nevarnih snovi v skladu | tonah) nevarnih snovi v skladu
s ¢lenom 3(10) za uporabo - s ¢lenom 3(10) za uporabo -
zahtev za organizacije nizje zahtev za organizacije viSje
stopnje stopnje

P3a 11.1 150 (netto) 500 (netto)

Za dodelitev kategorije in mejnih vrednosti koli¢ine je treba vedno upostevati opombe k prilog | direktive 2012/18/EU, $e posebej
tiste, nastete v tabelah, ki so navedene tuin v op. 1 - 6.

Direktiva 2010/75/EU (HOS): ~655%

Zakonodaja:

Zakon o kemikalijah z dopolnitvami (ZKem).

Uredba o odpadkih.

Uredba o ravnanju z embalaZo in odpadno embalazo.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri delu z dopolnitvami.
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb.

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosecih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter dojecih delavk.

15.2 Ocena kemijske varnosti
Varnostna ocena snovi za meSanice ni predvidena.

| ODDELEK 16: Drugi podatki

EUF0002

Spremenijeni (predelani) oddelki: 2
Potrebno je Solanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Ti podatki se ti€ejo stanja produkta v €asu dobave.

Potrebno je uvajanje/Solanje sodelavcev za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Razvrstitev in uporabljeni postopki za izpeljavo razvrstitve meSanice v skladu z (EU) uredbo
1272/2008 (CLP):

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) Stev. Uporabljena metoda ovrednotenja
1272/2008 (CLP):

STOT SE 3, H336 Razvrstitev je v skladu z raunsko metodo.
Aerosol 1, H222 Razvrstitev na podlagi testnih podatkov.
Asp. Tox. 1, H304 Razvrstitev je v skladu z raCunsko metodo.
Aerosol 1, H229 Razvrstitev na podlagi testnih podatkov.

Stavki v nadaljevanju predstavljajo izpisane H-stavke, kode razreda in kategorije nevarnosti (GHL/CLP) izdelka in sestavine
(imenovane v razdelkih 2 in 3).

H226 Vnetljiva teko€ina in hlapi.

H304 Pri zauZitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.

STOT SE — Specifiéna strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost STOT enkrat. - Narkoti¢ni u€inki
Aerosol — Aerosoli

Asp. Tox. — Nevarnost pri vdihavanju

Flam. Liq. — Vnetljiva teko€ina

Kratice in akronimi, ki so morebiti uporabljeni v tem dokumentu:
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AC Article Categories (= Kategorije izdelkov)

ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbcijske organske spojine halogenov

ATE Acute Toxicity Estimate (= Ocena akutne strupenosti) v skladu z Uredbo (ES) &t. 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Zvezni zavod za raziskave in testiranje materialov, Nemcija)
BAT BioloSske mejne vrednosti (Uradni list RS, §t. 100-01, 39-05, 53-07, 102-10, 43-11 - ZVZD-1 in 38-15 - 04.06.2015)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= drzavna ustanova za varstvo pri delu in medicino dela, Nemcija)
BCF Bioconcentration factor (= biokoncentracijski faktor)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butil-4-metil-fenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemijska potreba po kisiku - BPK)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

ca. cirka / okoli

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (UREDBA (ES) §t. 1272/2008 o razvr$¢anju, oznacevanju in pakiranju snovi ter
zmesi)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakotvorno, mutageno, strupeno za reprodukcijo)

COD Chemical oxygen demand (= Kemijska potreba po kisiku - KPK)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= mejna vrednost, pod katero snov nima ucinka)

DOC Dissolved organic carbon (= Raztopljeni organski ogljik)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agencija za kemikalije)

EGP Evropski gospodarski prostor

EGS Evropska gospodarska skupnost

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Kategorija spro$¢anja v okolje)

ES Evropska skupnost

EU Evropska unija

Fax. Stevilka faksa

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno usklajeni sistem za razvrs€anje in
oznacevanje kemikalij)

GWP "Global warming potential (= Potencial u€inka ""tople grede"")"

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Mednarodno zdruzZenje za zra¢ni transport)

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

itd. in tako dalje

IUCLIDInternational Uniform ChemicalL Information Database

Kodeks IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga

po morju)
LQ Limited Quantities
MV, KTV MV = Mejna vrednost (8-urno izpostavljenost), KTV = Kratkotrajna vrednost (faktor) (Uradni list RS, §t. 100-01, 39-

05, 53-07, 102-10, 43-11 - ZVZD-1 in 38-15 - 04.06.2015)

n.n.r. nina razpolago

n.p. nipreizkuseno

n.po. ni podatka

neupo. neuporabno

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)
npr.  na primer

ODP Ozone Depletion Potential (= Potencial razgradnje ozona)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organski
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oz. oziroma

PAK polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policikli¢ni aromatski ogljikovodiki)
PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= obstojne, bioakumulativne, strupene)

PC Chemical product category (= Kategorija kemi¢nega izdelka)

PE Polietilen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= predvidena koncentracija brez ucinka)

PROC Process category (= Kategorija procesa)

PTFE Politetrafluoretilen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (UREDBA (ES) st. 1907/2006 o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)
REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical

identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Ré&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= samopospeSujoCa temperatura razpada)

SuU Sector of use (= Sektor uporabe)

SVHC Substances of Very High Concern (= snov, ki povzro¢a veliko zaskrbljenost)

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoreti¢na potreba po kisiku)

TOC Total organic carbon (= Skupni organski ogljik)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (pomeni priporocila Zdruzenih narodov za
prevoz nevarnega blaga)

VbF  Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (= Predpis za vnetljive tekoCine (Avstrija))

vklj.  vkljuéno

VOC Volatile organic compounds (= hlapljive organske spojine (HOS))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zelo obstojna, zelo strupena))

wwt  wet weight

Tukaj navedeni podatki opisujejo produkt glede na predpisane varnostne ukrepe

in ne zagotavljajo lastnosti, ki so opisane na izdelku, zato, ker izhajajo iz danasnjega znanja v stroki.
Garancija ni mozna.

Izdala:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Telefon: +49 5233 94 17 0,
Telefaks: +49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na podrocju nevarnih snovi). Spremembe in kopiranje tega
dokumenta
je mogoce samo z izrecnim soglasjem firme Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung (Svetovanje na podrocju nevarnih snovi).




