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Abholmarkt

In unseren Abholmarkten Wien und Wolfurt
konnen Sie schnell und unkompliziert einkau-

Telefon
Sie erreichen uns an allen Standorten
zu folgenden Zeiten:

Mo-Do  7.30-12.00 Uhr E ' fen. Gerne informieren wir Sie personlich Gber
13.00-17.00 Uhr neue Produkte und prasentieren Ihnen Muster.

Fr 7.30-12.00 Uhr

E-Mail Haberkorn App

Bestellen Sie schnell und einfach per E-Mail, Damit haben Sie alle gUltigen Haberkorn

direkt bei Ihrem Haberkorn Kundenberater Kataloge, Broschiiren oder ,Aktuell*-

im Innendienst. Ausgaben als komfortable Blatter-PDFs
stets zur Hand.

Online-Shop B 24-Stunden-Lieferservice

Unter shop.haberkorn.com kdnnen Sie S%Fﬂi!! Bei Bestellung bis 15 Uhr garantieren wir flr
bequem rund um die Uhr im Online-Shop ein- . ) allelagernden Artikel die Lieferung am nach-
kaufen — mit Ihren hinterlegten Preisen und sten Tag.

allen Verflgbarkeitsinformationen.
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Kennzeichnung von Baustellen -
Auszug aus dem Handbuch (Quelle KfV)
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4 Verkehrsabsicherung

3.5 Sonstige Bestimmungen

Der Bauflhrer hat fUr jede Baustelle eine verantwortliche Person zu benennen, die
standig erreichbar sein muss, um beschadigte, verstellte oder in Verlust geratene Teile
der Beschilderung und/oder Absperrung zu ersetzen. Die Hinterlegung der Daten hat
auch bei der nachsten zustandigen Dienststelle der Exekutive zu erfolgen. Die Aufstellung
von Abschrankungen darf erst nach der Aufstellung der VZ erfolgen. Zu- und Abfahrten
von Baufahrzeugen sind so anzulegen, dass andere Verkehrsteilnehmer weder irritiert
noch verunsichert werden.

4.1 Anforderungen an die Verkehrszeichen StVO § 34 Abs.

StraBenverkehrszeichen, die den flieBenden Kraftfahrzeugsverkehr betreffen, missen
entweder mit riickstrahlendem Material ausgestattet sein oder bei Dunkelheit beleuch-
tet werden. Sowohl Erkennbarkeit als auch Ruckstrahlwirkung mussen stets vorhanden
sein. Das heisst, Beschddigungen, Verformungen und Alterungen sind nur bis zu einem
bestimmten AusmaB zuldssig. Sowohl Erkennbarkeit als auch Rickstrahlwirkung mussen
stets vorhanden sein.

6.6 Leitkegel

Bei Baustellen kurzerer Dauer (Tagesbaustellen) kann die Verkehrsfihrung, die
Absicherung eines Arbeitsbereiches oder eines Hindernisses auch durch Leitkegel
erfolgen. Werden sie bei Dunkelheit verwendet, so missen zumindest die weiBen Ringe
ruckstrahlend sein. Die Bestimmung fur die Aufstellung sind den entsprechenden
Regelplanen zu entnehmen. Héhe: 70 cm auf hochrangigen StraBen, 50 cm im Normalfall,
30 c¢cm nur fUr die Sicherung von frischen Bodenmarkierungen.

6.8 Absperrmaterial (nach ONORM)

Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz, Metall oder Kunststoff missen mindestens 15 cm breit sein und
abwechselnd rote und weiBe Felder aufweisen. Werden sie quer oder schrdg zur Fahrt-
richtung eingesetzt, sind rtickstrahlende Flachen notwendig.

Absperrgitter

Absperrgitter aus Holz, Metall oder Kunststoff missen eine Mindesthéhe von 100 cm
aufweisen und abwechselnd rote und weiB3e Streben oder Latten aufweisen. Werden sie
quer oder schrag zur Fahrtrichtung eingesetzt, sind riickstrahlende Flachen notwendig.

Absperrleinen, Absperrbiander, Absperrketten

Diese Absperrmittel dirfen nur als Langsabsicherung fir untergeordnete Zwecke
verwendet werden (FUhrung des FuBgangerverkehrs ohne Absturzgefahr und nicht als
Trennung zum flieBenden Verkehr). Dabei ist aber auf eine entsprechende Befestigung zu
achten, dass diese Elemente straff gespannt sind, nicht durchhdangen und bei Seitenwind
nicht in den Geh- oder Radfahrbereich hineinbaumeln.
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Individualisieren Sie lhre Baustelle mit lhrem Logo

Die einzigartigen, TL-gepriiften Absperrgitter und FuBplatten mit farblich gepragter
Kennzeichnungsplatte

Die Baustelle ist eine Visitenkarte Ihres Unternehmens, deshalb bieten wir Ihnen die Mdglichkeit, Ihre Baustellensicherung persénlich
und individuell zu gestalten. Farbe, Logo und Sonderzubehor sorgen flir maximale Wiedererkennung, beeindruckende Differenzierung
vom Wettbewerb und effektiven Diebstahlschutz, denn individuell gekennzeichnetes Material ist flr Diebe nicht interessant. AuBerdem
kann es nicht zu Verwechslungen kommen, wem die Produkte gehdéren.

BakenfuBplatte mit farblich gepragter Kennzeichnungsplatte

Diese FuBplatte fur Baken, Absturzsicherungen, Bauzaune und Schilder Uberzeugt nicht
nur durch Standfestigkeit und bequeme Tragegriffe. Sie ist auf Anfrage auch mit lhrem
gewlinschten Logo auf der Kennzeichnungsplatte lieferbar.

Wiedererkennung sowie Bekanntheit fur Ihr Unternehmen sind Ihnen damit garantiert.

Absperrgitter mit farblich gepragter Kennzeichnungsplatte |
Mit diesem Absperrgitter, das durch angeblasene Stutzen die einfache Befestigung von
Warnleuchten ermdglicht, sperren Sie |hre Baustelle schnell und sicher ab. Zusatzlich | ]
haben Sie die Moglichkeit, lhre Gitter zu individualisieren und mit lhrem Logo zu L 1 I
versehen. ] e |

' . | a b i
Dadurch senken Sie das Diebstahlrisiko enorm. -
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Demogitter H-Plus aus Kunststoff

Mit dem Demogitter ist eine schnelle und einfache Absperrung von Baustellen méglich,
mit Folie Typ 1, drehbaren FuBen und angeblasenen Stutzen zur sicheren Befestigung
von Warnleuchten.

Vorteile/Ausfiihrungen

- einfache und schnelle Handhabung

- Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie

- einseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1

- lange Lebensdauer durch Spezialkunststoff HDPE

- besonders wirtschaftlich und flexibel

- ohne elektrische Spannungsuberleitung gemal DIN VDE 0681 Teil 1

- nur 16 kg Gesamtgewicht

- formschlissige Verbindung ohne Schrauben oder Nieten

- fest am Gitter montierte, drehbare FiBe mit Kippschutz, alternativ mit FuBplattenad-
apter und schwerer FuBplatte verwendbar

- standardmaBige Zweifach-Haken- und Osenverbindung

Material
- HDPE, UV-stabilisiert

Beschreibung Dimension Farbe Teile-Nr.
[mm]
Demogitter 2.000 x 1.000 gelb 415207

Bestellhinweis
Auf Anfrage mit Ihrem gewlinschten Logo auf der Kennzeichnungsplatte lieferbar.

ErsatzfuB3 zu Demogitter Kunststoff

Der ErsatzfuB3 passt zum Demogitter Kunststoff mit der Teilenummer 415207.

Beschreibung Farbe Teile-Nr.
ErsatzfuB inkl. Adapter schwarz 699540

Adapter fiir Demogitter

Mit diesem Adapter kann man die FuB3platten bzw. StellfiiBe mit dem Demogitter
(Teile-Nr. 415207) verbinden.

Beschreibung Farbe Teile-Nr.
fUr FuBplatten schwarz 415795
fur StellfuBe schwarz 777389

Transport- und Lagergestell fiir Demogitter
Das klappbare Transport- und Lagergestell zum platzsparenden und ordnungsgemaBen
Lagern von Demogittern.

Vorteile/Ausfiihrungen
- gabelstaplerfahig
- sicherer Transport und einfache Entnahme

Technische Daten
- Dimension 1.850x1.250 mm

Material
- Stahl, feuerverzinkt

Teile-Nr.

C37156

HEEVS

Haberkorn Markenqualitat

Teile-Nr. 415795

Teile-Nr. 777389
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HEEE Absturzsicherung Future Reflex H-Plus

Haberkorn Markenqualitét

Die Absturzsicherung Reflex mit noch héherer Sicherheit und Sichtbarkeit wird als mobile
Baustellenabsicherung eingesetzt. Zur Verwendung in TL-FuBplatten. 80 % bessere
Reflexion des Scheinwerferlichts in der Langsfiihrung durch das wellenformige Oberfla-
chenprofil.

Vorteile/Ausfiihrungen

- héchste Sichtbarkeit auch in Langsfihrung mit 160 Grad Retroreflektion

- Verzicht auf Beleuchtung maglich durch einzigartige Fiihrung bei Nacht und schlechte
Sicht

- héchste Lebensdauer durch hochste Steifigkeit im Schrankenblatt

- hochste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch

- einzigartige Oberflachenstruktur ,Auerbachwelle” flir groBten Rickstrahlwinkel

- einseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1

- mit Stutzen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten

- Uberwurfbligel aus bruchsicherem Kunststoff

- durchgdngige Einsteckrohre @ 42 mm aus feuerverzinktem Stahl

- mittig angebrachter ergonomischer Tragegriff

- stabiler Kunststoffkdrper mit Folienschutzrand

- integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre

Technische Daten

- gepruft und zugelassen gemaR TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA 97
Links Standard-Ausfiihrung . Gewicht 13 kg

Rechts Reflex-Ausfiihrung

Material
- HDPE, UV- und witterungsbestdandig sowie abwaschbar

Dimension Farbe Teile-Nr.
[mm]
LT - 2.150x1.110 gelb H29534

FLLILI0 )
: Pﬁnﬂﬂ‘ﬁ .. Bestellhinweis

i Lieferung ohne FuBplatte. Passende FufBplatte ,Universal MB-TL" separat unter der
Teile-Nr. 151464 bestellbar. Transport- und Lagergestell ist separat unter der Teile-Nr.

120592 erhaltlich.

Absturzsicherung TL

Absturzsicherung flr die mobile Baustellenabsicherung.

Vorteile/Ausfiihrungen

- einfache und schnelle Handhabung

- Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie

- lange Lebensdauer durch verschraubte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- besonders wirtschaftlich durch austauschbare Teile

- gebohrt fur Lampenhalter

Material
- aus feuerverzinktem Stahlblech, profiliert mit UVV-Kante

Dimension Teile-Nr.
[mm]

1.600 x 1.000 626889
2.000 x 1.000 626882
2.400 x 1.000 109741

Bestellhinweis

Lieferung ohne FuBplatte. Passende FuBplatte ,Universal MB-TL" separat unter der
Teile-Nr. 151464 bestellbar. Transport- und Lagergestell ist separat unter der Teile-Nr.
120592 erhaltlich.

8 Verkehrsabsicherung
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Transport- und Lagergestell, Standard -
Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden und ordnungsgemaBen Lagern ]
von 20 Stlick Absturzsicherungen Future TL oder 20 Stiick Reflex oder 20 Stiick Vario TL

mit 1,6 m, 2,0 m oder 2,4 m verwendet.

Vorteile/Ausfiihrungen
- sicherer Transport und einfache Entnahme
- gabelstaplerfahig

Technische Daten
- Dimension  2.630x1.000 x 210 mm

Material
- Stahl, feuerverzinkt

120592
Demogitter aus Metall T
Das Demogitter mit FUBen wird zum Abgrenzen einer Baustelle verwendet und mit Haken '(
und Osen verbunden. 1{—1

Material
- verzinkte Stahlkonstruktion aus @ 33,7 mm Rundrohr
- stabile, senkrechte Stabe aus @ 16 mm Rundrohr I

Bezeichnung Dimension Rohrdurchmesser Teile-Nr. .
~
[mm] [mm] < )
b it 2.000x 1.100 13 337 191047
emogitter ,
¢ 2400x1100 18 156322
Demogitter light 2.500 x 1.100 19 horizontal x vertikal 25 x 25 G20816

Teile-Nr. 191047

Demogitter Metall, riickstrahlend .

Das Demogitter wird zum Abgrenzen einer Baustelle verwendet, mit verstarkten FuBen.

Vorteile/Ausfiihrungen |
- mit rdckstrahlender Folie beklebt

Material
- Stahl verzinkt
- Typ 1 rot/weiB beklebt - 7 Stabe A}

Dimension Stibe Teile-Nr.
[mm]
2.400 x 1.000 18 629704

I HABERKORN
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Schachtschutzgitter Blitz, weiB3

Das Schachtschutzgitter mit Folie Typ 1 ist die leichte und schnelle Losung zur Absich-
erung von Baugruben und Bodenéffnungen. Form und Bild gemdR der TL Absperr-
schranken 97, bestehend aus 4 Elementen.

Vorteile/Ausfiihrungen

- einfache und schnelle Handhabung

- besonders wirtschaftlich und flexibel

- Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie ausgestattet
- lange Lebensdauer durch schlagzahen Kunststoff HDPE

- ohne elektrische Spannungsuberleitung gemaB DIN VDE 0681 Teil 1
- formschlissige Verbindungen ohne Schrauben oder Nieten

- nur ca. 7 kg Gewicht pro Element

- einfaches Aufstellen mit 4 oder mehr Elementen

Material
- Spezialkunststoff HDPE

Dimension Farbe Teile-Nr.
[mm]
1.300 x 1.300 weil B96550

Schachtschutzgitter TL

Das Schachtschutzgitter wird fUr Arbeitsstellen, die von kiirzerer Dauer sind, verwendet.
Reflektierende Folie Typ 1, feuerverzinkt, klappbar, inkl. Schranke und Tastleiste.

Material
- aus verzinktem Stahlblech

Dimension Teile-Nr.
[mm]
1.500 x 1.500 193272

Schachtschutzgitter mit Reflexstreifen

Zusammenklappbares Schachtschutzgitter zum Sichern von Graben und anderen
Baustellenbereichen.

Anwendungen/Hinweise
- durch Hinzuflgen weiterer Elemente kann das Gitter unbegrenzt vergréBert werden

Material
- Grundgestell aus Stahlrohr

Dimension (HxB xT) Farbe Teile-Nr.
[mm]
900 x 1.200 x 1.200 rot/weiB H53462
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Bauzaun Mobil, verzinkt
Eine ausgewogene Kombination aus Rohrrahmen, Drahtstdrke und einer Maschung von
100 x 250 mm machen dieses Bauzaunfeld zum Allrounder. JALPARLSRRRGE T e

Vorteile/Ausfiihrungen iSRRI RIE
- Gittermatte punktgeschweilt

Anwendungen/Hinweise
- Achtung: nur zuldssig mit Sicherheitsstreben! Il
- ONORM V2104 TS JSELARERY

Technische Daten
- Maschenweite 100 x 250 mm
- massiver Rohrrahmen-@ 41 mm

Material

- Stahl, verzinkt Teile-Nr. 389032

Teile-Nr.

Ausfiihrung

L120 1.200 3.500 mit Haken und Ose 389037

2.000 3.500 mit Haken und Ose 533827
L200 2.000 3.500 Verbindungslaschen werden bendtigt 389032
M200 2.000 2.200 Verbindungslaschen werden benétigt B21895

Bestellhinweis
Auch in vollverzinkter Ausfiihrung lieferbar.

Bauzaun Mobil, vollverzinkt
Bei diesem hochwertigen Bauzaun sind die Rohre eingeschoben und die Matte im
Rahmen 100 %ig geschweif3t.

Vorteile/Ausfiihrungen
- keine scharfen Kanten oder Uberstehende Drahte

Anwendungen/Hinweise
- Achtung: nur zuldssig mit Sicherheitsstreben!
- ONORM V2104

Technische Daten

+ Maschenweite bei 1.200 mm
- Maschenweite bei 2.000 mm
- massiver Rohrrahmen-@

Material
- Stahl, vollfeuerverzinkt

107 x 245 x 3,3 mm
103 x 290 x4 mm
40 mm

Teile-Nr. B52735

Querrohr-@ Wandstar- Teile-Nr.
[mm] ke
[mm] il L Ll
) i 1.200 3.500 28 11 B52735
V200, mit Haken und Osen
2.000 3.500 28 1.4 B43365 Teile-Nr. B52735

Bestellhinweis

Auch in verzinkter Ausfihrung lieferbar.

I HABERKORN
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Bauzaun Round Top, verzinkt

Robuster Bauzaun mit umlaufendem Rohrrahmen und verstdrkten Ecken unten.

Technische Daten
- Maschenweite 100 x 260 mm

- Rohr-@ 38 mm
- Gewicht 13,5kg
Material

- Stahl, vollverzinkt

Ausfiihrung

2.000 3.450 mit Verbindungsschelle H30152

Verbindungslasche

Verbindungslasche zum sicheren Verbinden der Bauzaunelemente.

Anwendungen/Hinweise
- der Bauzaun ist nach der Norm erst zuldssig, wenn alle Teile mit Verbindungslaschen
gegen Demontage gesichert sind

Material
- Stahl verzinkt

SW Teile-Nr.
[mm]
19 169317

Erdnagel
Der Erdnagel wird fur die Verankerung der Sicherheitsstrebe (fir Bauzaun verzinkt) im
Boden verwendet.

Lange Teile-Nr.
[mm]

600 596922
Sicherheitsstrebe

Die Stutzstrebe dient zur Erhéhung der Standsicherheit von Bauzaun-Absperrungen.
Lange Teile-Nr.
[mm]

2.100 560068

Drehgelenk

So haben Sie im Handumdrehen ein einfaches, 7 m breites Drehfllgeltor flr Schwer-
verkehr auf der Baustelle. Dieses Drehgelenk kann auch in Kombination mit einem
Bauzaun-Lauftor verwendet werden.

Teile-Nr.
538822
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Tor-Rolle

Die Tor-Rolle fiir Bauzauntore ist die flexible schnelle Losung fur ein einfaches,
7 m breites Drehfllgeltor fir Schwerverkehr auf der Baustelle.

538821

StahlfuBplatte fiir Bauzaun

Mobilzaunplatte mit 2 Rohren zur Verwendung mit Bauzaunen.
Anwendungen/Hinweise

- zum Anschrauben

Technische Daten

- Gesamthdhe mit Rohren 200 mm

Dimension Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]

500 x 250 10 G87664
Bauzaun-Betonfuf3

BetonfuB zum Aufstellen der Zaune, mit 4 Léchern @ ca. 4,3 cm, 1 Loch 4,5 cm x 4,5 cm,
2 Lochern @ 7 cm, mit Langseisen bewehrt.

Technische Daten
- Gewicht 34kg

Dimension Teile-Nr.
[mm]

690 x 160 x 250 136963
Bauzaun-KunststofffuB3

Kunststoffful3 zum Aufstellen der Zaune, mit 4 Léchern @ ca. 4,3 cm,
1 Loch 4,5 cm x 4,5 cm, langlebig.

Technische Daten
- Gewicht 19 kg

Dimension Teile-Nr.
[mm]
770 x 150 x 245 190939
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Bauzaun-KunststofffuB schwer

KunststofffuB zum Aufstellen der Zaune, mit 6 Lochern, 1 Vierkant und Dreieck flr
Erdhlse.

Technische Daten
- Gewicht 23 kg

Dimension Teile-Nr.
[mm]
660 x 240 x 150 F31498

Transportpalette fiir Bauzaune
Durch das Lager- und Transportgestell erleichtern sich der Transport und die Lagerung
Ihrer Bauzaune erheblich. Die Bauzaune werden auf die Palette aufgesteckt.

Lt Material
- Stahl verzinkt

Teile-Nr. 184275 Dimension passend fiir Teile-Nr.
[mm]

LA 3.500 x 1.020 25 Bauzdune B45716
3.500 x 1.200 30 Bauzdune 184275

Teile-Nr. B45716

Bauzaun-Sichtschutznetz
Mit dem Sichtschutznetz werden Bauzdune vor Wind, Staub und Schlechtwetter
geschiitzt, mit 4 Osen.

Technische Daten
- Temperaturbestdandigkeit  -40 °C bis +80 °C

- Dimension 3.410x 1.760 mm

- Gewicht 1509

dunkelgrin 400835
weil 779708

Teile-Nr. 400835

14 Verkehrsabsicherung
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Signal-Bauzaun

Das Baunetz als Rolle ist ideal flr die Baustellenabsicherung.

Vorteile/Ausfiihrungen
- leicht zu transportieren und zu lagern
- schnell und einfach zu installieren
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- hohe Sichtbarkeit

Material

- Kunststoff
Dimension Farbe Teile-Nr.
[m]
50x1,0 orange 104543
50x1,8 orange 164079

Bestellhinweis
Lieferung ohne FuBplatte.

Sandsack/Beschwerungssack

Robuster Beschwerungssack mit integriertem Tragegriff und Fllléffnung zum Befillen
mit Sand, Kies oder Wasser.

Einsatzbereich
- zum Beschweren von Schilderstandern, Absperrstandern etc.

Technische Daten
- Gewicht mit Sand befullt: ca. 15 kg

Material
- extrem reiBfestes Kunststoffmaterial, Farbe orange

Ausfiihrung Abmessung Teile-Nr.
[cm]

beflillt mit ca. 15 kg Quarzsand 60 x 40 540515

unbefullt 60 x 40 874010

Absperrstander

Absperrstander rot/weiB aus Holz mit Lattenhalter.

Material
- Holz

Dimension Farbe Teile-Nr.
[mm]

80x80x1.500 rot/weiB 148281
100 x 100 x 2.000 rot/weiB 126138

Leitlatte ‘

Absperrlatte rot/weiB, Holz.

Technische Daten

- Starke 25 mm

Material

- Holz

Dimension Farbe Teile-Nr.

[mm]
150 x 4.000 rot/weiB 113114

I HABERKORN
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Teile-Nr. 631651
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Teile-Nr. 132063
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Scherengitter

Das Scherengitter ist eine einfache, ausziehbare Absperrung aus Holz.

Material
- Holz

Anzahl der FiiBe

Teile-Nr.

rot/weiB 2
rot/weiB 4
rot/weiB 6

3.000
5.000
7.000

Klappstander

Stander aus Holz zum Anbringen von Verkehrstafeln, klappbar.

Material
- Holz

Hohe Farbe
[mm]
800

1.400

rot/weiB
rot/weiB

ErdspieB

AbsperrspieB mit Lattenhalter.

Material
- Rundstahl lackiert

Ausfiihrung Hohe
[mm]

mit drei Lattenhaltern 1.300

mit zwei Lattenhaltern 1.300

141562
106571
167352

Teile-Nr.

171747
615272

Teile-Nr.

631651
132063
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Absperrpfosten, eckig, 70 x 70 mm ! L i
Begrenzungspfosten von FuBBgdangerbereichen, Parkplatzen, Sicherheitszonen. Bei Typen . .
zum Einbetonieren ist die Gesamtldnge 1.300 mm bei Uberflur 900 mm. .
Technische Daten .

- Hohe Uberflur 900 mm . |
Material ® 2 g

- Stahlrohr rot/weiB .

Ausfiihrung LxBxH Teile-Nr. |

[mm] Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren 70 x 70x 1.300  A85603 A85603 A85602 A85705
umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum Anschrauben 70x70x900 A85602

umlegbar, mit Feuerwehrverschluss, zum Einbetonieren 70x70x1.300 B05469

umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum Anschrauben 70x 70 x 900 A85597

umlegbar, mit Profilzylinderschloss, zum Einbetonieren 70x70x1.300 A85705
Zubehor

Feuerwehrschliissel
Feuerwehrschlissel um den Absperrpfosten mit Hilfe des Schlissels herauszunehmen
oder umzulegen.

Material

- Stahl verzinkt

Ausfiihrung Teile-Nr.
fur Absperrpfosten mit Dreikantverschluss A85621
fur Absperrpfosten Typ Moravia 173435

Teile-Nr. 173435

Teile-Nr. A85621

Absperrpfosten, Stahirohr, @ 60 mm

Begrenzungspfosten von FuBgdngerbereichen, Parkplatze, Sicherheitszonen.

Vorteile/Ausfiihrungen

4

li

- mit Erdanker l
a

Material
- Stahlrohr mit aufgeschweiBter Stahlkappe

E -

Ausfiihrung Farbe Lx@ Teile-Nr.
[mm]

zum Einbetonieren, mit 2 Osen rot/weiB 1.300 x 60 A85604

zum Einbetonieren, ohne Osen rot/weiB 1.300 x 60 A85606

ik} -

Teile-Nr. A85604 Teile-Nr. A85606
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? Kettenstiander mit FuBplatte
Begrenzungspfosten von FuBgdngerbereichen, Parkplatzen, Fahrbahnen,
Sicherheitszonen.

Vorteile/Ausfiihrungen
- abnehmbar

I - schwer

- mit Osen

Material

- Stahlrohr @ 60 mm, rot/weil

- mit aufgeschweiBter Stahlkappe

- FuBplatte aus Recycling-Kunststoff

Dimension FuBplatte Gewicht Teile-Nr.

[mm] [kg]
400 x 400 x 100 1.000 15 A85608

Absperrpfosten FlexPin, mit ZylinderfuB, kann gefahrlos angefahren und im Notfall Gber-
rollt werden, ein Gelenk im ZylinderfuB richtet sich nach dem Uberfahren selbsttatig auf,
voll retroreflektierend, kippbar.

Material
- Polyethylen

Hohe Teile-Nr.
[mm]
1.000 313415

Bestellhinweis
Lieferung ohne Recyclingful3.

l Leitzylinder FlexPin

RecyclingfuB

RecyclingfuB passend zu Leitzylinder FlexPin.

Material
- Kunststoff

Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
270 213476
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Gliederkette M-Ferro-Signal, rot/weif3 : e
Die Gliederkette wird in Verbindung mit Absperrpfosten zum Abgrenzen von FuBgdanger-
bereichen, Parkplatzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen verwendet.

Material
- Stahl verzinkt, Kunststoff beschichtet

Durchmesser Lange VKM* Teile-Nr.
[mm] [m] [M]
6 15 15 177888

Gliederkette aus Kunststoff, rot/weiB
Die Gliederkette wird in Verbindung mit Absperrpfosten zum Abgrenzen von FuBganger-
bereichen, Parkplatzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen verwendet.

Material

- Kunststoff

Durchmesser Linge VKM* Teile-Nr.

[mm] [m] [M]

6 25 25 199119

8 25 25 153746

Zubehor o
Schraubglied/Verbindungsglied, rot/weiB -

Zu Gliederkette.

Material Teile-Nr. 598395
- Polyethylen

Beschreibung GroBe Inhalt Teile-Nr.
[mm]

Schraubglied 6-8 1 Stk. rot, 1 Stk. weiB3 598395
Verbindungsglied 6-8 1 Stk. rot, 1 Stk. weif3 790309

Teile-Nr. 790309

*VKM = Mindestverkaufsmenge
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HEEVS Leitbake/Wendebake H-Plus, mit Doppelstutzen
Haberkom Markenaualitat Die Leitbake/Wendebake dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen und

¥ spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Langsfiihrung im Baustellenbereich.

Vorteile/Ausfiihrungen

- mit durchgehendem Stutzrohr

- einmaliger Vorteil durch Doppelstutzen: durch Wenden in die andere Fahrtrichtung
- fur jede Absperrung einsetzbar

- Doppelstutzen = Doppelnutzen!

Ausfiihrung Farbe Folientyp Stutzen Teile-Nr.
[mm]
o weiB/rot 1 40 x 40 183709
doppelseitig, links/rechts
gelb/rot 2 40 x 40 565853
doppelseitig, rechts/rechts weiB/rot 1 40 x 40 178795
doppelseitig, links/rechts weiB/rot 2 40 x 40 F70239

Bestellhinweis

Teile-Nr. 183709 Auf Anfrage auch in Folien Typ 2 und 3 und mit Ihrem Logo lieferbar.

: TL-Wendeleitbake Reflex

Die TL-Wendeleitbake dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen,
spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Langsflihrung im Baustellenbereich.

Vorteile/Ausfiihrungen

- deutlich erhohte Sichtbarkeit durch das Wellenprofil

- Retroreflexion bis 160°

- beklebt mit Reflexfolie Klasse RA2/B

- mit beidseitigem Drehadapter, passend fur FuBplatte MB-TL 92, Teile-Nr. 151464

Ausfiihrung Farbe Folientyp Teile-Nr.
doppelseitig, links/rechts weiB/rot 2 B91508

Leitbake TL

Die Leitbake TL dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen, spitzwinkeligen
Abzweigungen und zur Langsfihrung im Baustellenbereich.

Vorteile/Ausfiihrungen
- Leitbake mit Leitwinkel einseitig oder doppelseitig mit Original 3M-Folie beklebt
- verstdrkter Einsteckstutzen, besonders flach, mit Stapelnoppen und Folienschutzrand

Material
- Bakenkdrper aus hochwertigem, UV-bestandigem HDPE und durchgehendem Stahl-
stltzrohr im Bakenkdrper

Ausfiihrung Folientyp  Stutzen Teile-Nr.

[mm]
doppelseitig, links/rechts weiB/rot 1 60 x 60 150539
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Transport- und Lagergestell fiir TL-Sicherheitsbaken

Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden Lagern von Leitbaken verwendet.
Es passen bis zu 100 Baken 40 x 40 mm oder 60 Baken 60 x 60 mm darauf.

Vorteile/Ausfiihrungen
- stapelbar
- einfache, schnelle Montage

Technische Daten
- Dimension H1.590xL1.100xB 1.100 mm

Material
- Stahl, feuerverzinkt

172021

Klappbake Reflex H-Plus HEEES
Klappbake mit FuBplatte, mit Folie Typ 1 rechts/links. Leitbake und FuBplatte sind fest Haberom Markenqualiat
miteinander verbunden und duBerst platzsparend. 80 % bessere Reflexion des Schein-
werferlichts in der Langsfuhrung durch das wellenformige Oberflachenprofil.

Einsatzbereich
- geeignet auch fir Markierungsarbeiten durch ca. 2 mm Bodenfreiheit

Vorteile/Ausfiihrungen

- hochste Sichtbarkeit auch in Langsfuhrung mit 160 Grad Retroreflektion

- Verzicht auf Beleuchtung mdéglich durch einzigartige Fihrung bei Nacht und
schlechter Sicht

- zweiseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1

- hochste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch i 3

- einzigartige Oberflachenstruktur ,Auerbachwelle” flir groBten Rickstrahlwinkel I'

- mit hochwertiger FuBplatte aus Elastomer . it

- besonders standsicher durch 4 Gummistopfen %

- klappbar, daher duBerst platzsparend

Technische Daten
- Héhe im aufgeklappten Zustand  1.020 mm
- Folienhdhe 750 mm

Material
- Recyclingmaterial

Ausfiihrung Folientyp  Gewicht Teile-Nr.

[kg]
doppelseitig, rechts/links weiB/rot 1 ca. 13 H29532

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folien Typ 2 und 3 und mit Ihrem Logo lieferbar.
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HEES FuBplatte H-Plus Universal MB-TL 92

Haberkorn Markenqualitét

Diese FuBplatte wird fur Baken, Absturzsicherungen, Bauzaune und als Schilderstander
verwendet.

Vorteile/Ausfiihrungen

- mit bequemen Tragegriffen

- besonders standsicher, stapelbar, frostsicher, bruchfest und gegen Salz resistent
- mit Drehadapter

Technische Daten
- Aufnahmedéffnungen 60 x 60 mm (1 x)
40 x 40 mm (3 x)
@ 42 mm Kombioffnung
Drehadapter-AuB3enteil fiir Wendeleitbake Reflex

Material
- Recyclingmaterial

Dimension Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]
800 x 400 x 100 ca. 28 151464

Bestellhinweis
Auf Anfrage mit Ihrem gewiinschten Logo auf der Kennzeichnungsplatte lieferbar.

FuBplatte kompakt

Diese FuBplatte wird fr Absperrungen verwendet.

Vorteile/Ausfiihrungen

- runde Form

- bequemer Tragegriff

- Einsteckoffnungen einmal 60 x 60 mm, zweimal 40 x 40 mm und zweimal @ 42 mm

Material
- Recyclingmaterial

Dimension Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]
@500 ca. 26 180201
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Universal-Rohrschuh

Der Universal-Rohrschuh ist ein Adapter flr den Rohrsteher.

Technische Daten
- Rohraufnahme 40 x 40 mm
- Durchmesser 42 mm

Dimension Teile-Nr.

[mm]

60 x 60 (auBen) 131225

Schaftrohr aus Kunststoff I
Das Schaftrohrist ideal zum temporaren Aufstellen von Verkehrszeichen, zum Beispiel

bei Tagesbaustellen.

Vorteile/Ausfiihrungen
- mit aufgepresstem Schuh 60 x 60 mm

Material
- PVC
Lange Rohr-@ Teile-Nr.
[mm] [mm]
1.800 42 155597
Schaftrohr aus Stahl, verzinkt Bl
Das Schaftrohr ist fUr die temporare Beschilderung an Baustellen. |
Dimension Lange Teile-Nr. {
[mm] [mm]
1.300 152376
2.000 138680 |
40 x 40
2.500 121749
3.000 144935 {

Schilderhalter U-Form

Schilderhalter U-Form zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.

Material
- Kunststoff, hochschlagfest

Ausfiihrung fiir Schaftrohr fiir Rohr-0

[mm] [mm]
Ul 40x 40 42 493249
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Schilderhalter K

Schilderhalter K zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren.

Material
- Kunststoff, hochschlagfest

Ausfiihrung fiir Schaftrohr fiir Rohr-0 Teile-Nr.
[mm] [mm]

KO mit Osen zum Offnen 40 x 40 42 101862

K1 ohne Osen 40 x 40 42 119142

K2 mit Osen 40 x 40 42 181210

Teile-Nr. 181210

Schilderhalter mit Lattenhalter

Schilderklemmschelle aus verzinktem Stahlblech mit Haken, Osen und Zwischenblech
zum Befestigen von Verkehrszeichen.

Material
- Stahl verzinkt

fiir Schaftrohr fiir Rohr-0 Teile-Nr.
[mm] [mm]
40 x 40 42 127874

Fahrstreifenbegrenzer

Fahrstreifenbegrenzer sind flexible Sichzeichen in Orange mit 6 Reflektoren und dienen
dem Autofahrer zur Orientierung im StraBenverkehr. Beim Uberfahren geben sie durch
lhre Elastizitat nach und richten sich selbststandig wieder auf.

Vorteile/Ausfiihrungen
- mit Kleberippen auf der Unterseite zur Fixierung im Klebestoff

Material
- FuBplatte aus gelbem Kunststoff mit 4 Reflektoren

Teile-Nr.

101059

StraBenmarkierungsknopf

StraBenmarkierungsknopf zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplatzen,
Fahrbahnen und Sperrflachen, doppelseitig reflektierend, gelb, mit 4 Reflektoren.

Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
120 F20625
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Bodenschwelle mit Reflektorlinsen

Die Bodenschwelle dient zur Beruhigung des flieBenden Verkehrs. Durch ihre Hohe von
50 mm soll der Verkehr auf eine Geschwindigkeit von unter 20 km/h reduziert werden.
Die Fahrbahnschwelle besteht aus zwei Endstlicken und beliebig vielen Mittelstlicken.
Dadurch ldsst sich die Lange den értlichen Gegebenheiten individuell anpassen.

Vorteile/Ausfiihrungen
- zum Aufdibeln oder Ankleben

Ausfiihrung Dimension Teile-Nr.
L x Uberfahrbreite x H
[mm]
. gelb 215x430x 50 A85614
Endstiick
schwarz 215 x 430 x50 A85617
) N gelb 500 x 430x 50 A85618
Mittelstlck
schwarz 500 x 430 x 50 A85619
Zubehor _— T E
Befestigungsset fiir Bodenschwelle e

Zum Befestigen von Bodenschwellen, bestehend aus Schraube, Dibel und
Unterlagsscheibe.

Lieferumfang

- Schrauben-@ 10x 120 mm

- Dubel-@ 12x120 mm

- Unterlagsscheibe

SW Ausfiihrung Teile-Nr.
[mm]

16 Befestigungsset B48209

Betonleitwandreflektoren It. RVS 8.823

Betonleitwandreflektoren wird als Fahrbahnteiler auf die Betonleitwand montiert. Aus
hochfestem Kunststoff mit Folie Typ 3, montagefertig, Reflektorflache 101,25 cm?.

Material
- Kunststoff
Ausfiihrung Dimension Teile-Nr.
[mm]
BRL 150 rot 135x75 153015
BRL 150 rot/weiB 135x75 156310
BRL 150 weiB 135x75 153013
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HEEVE Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED

Haberkom Markenaualitat Blink-Dauerleuchte mit Leuchtdioden und Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von
Batterie und Leuchtdioden.

Vorteile/Ausfiihrungen

- stabiles und bruchsicheres Lampengehause mit montierter Ose an der Streuscheibe
- robuste und einfach austauschbare Elektronik

- Dammerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige

Technische Daten
- 180-mm-Optik

Lieferumfang
- mit Halter zum Einsatz an Absperrgittern

Ausfiihrung Farbe Teile-Nr.
gelb 131897
rot/weiB 178801

doppelseitiger Lichtaustritt

Teile-Nr. 131897
Bestellhinweis

Betrieb mit 2 Stlick 6-V-Kastenbatterien, nicht im Lieferumfang enthalten.

HENS Blink-Dauerleuchte H-Plus Export 2000 LED

Haberk Mark litat . . . . . . . .
cperom erenanaE Blink-Dauerleuchte mit griiner Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von hinreichender
Batteriespannung.

Vorteile/Ausfiihrungen
- Dammerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige

Technische Daten
- 160-mm-Optik

Lieferumfang
- mit Halter zum Einsatz an Absperrgittern

Ausfiihrung Farbe Teile-Nr.
- . ) gelb 144979
doppelseitiger Lichtaustritt .
rot/weiB 107141
Bestellhinweis
Teile-Nr. 144979 Betrieb mit 2 Stlick 6-V-Kastenbatterien, nicht im Lieferumfang enthalten.

Leitkegeladapter ‘
Mit dem Leitkegeladapter, Teilen-Nr. 366184, kdnnen Sie die )

Baustellen-Leuchten TL 2000 LED, TL Future LED und TL Future Blitz

einfach auf die Leitkegel montieren.
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Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED

Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle.

Vorteile/Ausfiihrungen

- BASt-gepruft

- Betrieb mit zwei oder auch nur einer 6-V-Blockbatterie moglich
- wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer

- langere Betriebsdauer als mit normalen Bakenleuchten
- geringer Stromverbrauch durch LED-Leuchtmittel

- besonders stabil und bruchsicher

- fester Sitz auf Baken durch durchgehende Schraube

- einfacher Wechsel der Elektronik ohne Loten

- Halter zum Einsatz an Absperrgittern sind enthalten

- Dammerungsautomatik

- umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht

- Funktionsanzeige durch griine Leuchtdiode

- effektiver Lichtaustritt 180 mm

Material
- Gehause aus PE, hochschlagfeste Streuscheiben aus Polycarbonat

Ausfiihrung Farbe Teile-Nr.
gelb 100821

doppelseitiger Lichtaustritt .
rot/weiB 178916

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Ihrer Farbe und mit Ihrem Logo lieferbar.

Warnleuchte TL Future LED

Warnleuchte fur Reflexbake mit Drehadapteranschluss.

Vorteile/Ausfiihrungen

- stabiles und bruchsicheres Lampengehduse mit komfortablem Tragegriff
- robuste und einfach austauschbare Elektronik

- Dammerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige

Ausfiihrung Farbe Teile-Nr.
doppelseitiger Lichtaustritt gelb B91515

Teile-Nr. 178916
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Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future Blitz

Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle.

Vorteile/Ausfiihrungen

- BASt-gepruft

- Betrieb mit zwei oder auch nur einer 6-V-Blockbatterie moglich
- wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer

- langere Betriebsdauer als mit normalen Bakenleuchten

- besonders stabil und bruchsicher

- fester Sitz auf Baken durch durchgehende Schraube

- einfacher Wechsel der Elektronik ohne Loten

- mit Halter zum Einsatz an Absperrgittern

- Dammerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige

Material
- Gehduse aus PE, hochschlagfeste Streuscheiben aus Polycarbonat

Ausfiihrung Farbe Teile-Nr.

doppelseitiger Lichtaustritt gelb 154855

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in lhrer Farbe und mit Ihrem Logo lieferbar.

Leuchtenschliissel

Leuchtenschliissel zum Offnen aller handelstiblichen Baustellenleuchten.

168929

Kastenbatterie/Blockbatterie

Zink-Kohle-Batterie 4R25 bzw. Luftsauerstoff-Batterie passend fur Blinklampen und
Handscheinwerfer.

Beschreibung Leistung Teile-Nr.
vl

Alkalische Luftsauerstoffbatterie, 50 Ah 6 118950

Zink-Kohle-Batterie 4R25, 7 Ah 6 103312

Bestellhinweis
Preis exkl. Entsorgungsbeitrag

Teile-Nr. 103312

Teile-Nr. 118950
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Lauflichtanlage BakoLight LED/S GPS

Lauflichtanlage zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle bei schlechter Sicht.

Vorteile/Ausfiihrungen

- kabellose LED-FUhrungslichtanlage

- Synchronisierung Uber GPS

- ausgerlstet mit einem GSP-Empfanger, dadurch weltweit selbststdandige
Synchronisation der Leuchtenkette

- bis zu 10 Leuchten kénnen als Fihrungslichtanlage aufgestellt werden

- auch als Einzelleuchte einsetzbar

- Betrieb mit 6-V-Blockbatterie

Technische Daten
- Betriebsspannung 6V DC

- Leuchtmittel S-LED

- Lichtstdrke effektiv. 85 cd

- Blinkfrequenz 60 min*?

540556

LED-Kennleuchte, Magnetmontage

Die LED-Rundumkennleuchte dient zur leichteren optischen Erkennung,

mit Anschluss an Kfz-Zigarettenanzinder.

Vorteile/Ausfiihrungen

- Lichthaube aus klarem Polycarbonat

- 10 Hochleistungs-LED in Orange

- 10 Lichtbilder: Dauerlicht, Einzel-, Doppel- und Dreifachblitz

- schnell und langsam: Drehen, Blinken und Wechselblinken
Technische Daten

- Betriebsspannung 10-30V

- E-Zulassung R65

- Betriebstemperatur  -40 °C bis +65 °C

- Stromaufnahme 14-28 Watt

- Durchmesser 147 mm

- Hohe 77 mm

Beschreibung Leistung Farbe Teile-Nr.

[Vl
LED mit Magnetsaugbefestigung 10-30 gelb B15785
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Rundumkennleuchte Halogen
Die Rundumkennleuchte ist eine Kennleuchte oder Warnleuchte zur Festmontage oder
mit Magnetsaugbefestigung und Anschluss an Kfz-Zigarettenanziinder.

Vorteile/Ausfiihrungen
- Halogen-Drehspiegel-Reflektor

Anwendungen/Hinweise

- Zulassung ECE-R65, vibrationsbestandig

- Rundumkennleuchte mit Magnetmontage (Teile-Nr. H18340) halt am Fahrzeugdach
bei bis ca. 80 km/h

Technische Daten
- Betriebsspannung 12 V/55W
Teile-Nr. H18336 - Abmessung @153 mm x Hohe 177 mm

Material
- Kunststoff-Gehduse

Lieferumfang
- inkl. Leuchtmittel 12 V

Ausfiihrung Leistung Farbe Teile-Nr.
[V]

Festmontage H18336
12 gelb

Magnetmontage H18340

Teile-Nr. H18340

Warnblinkleuchte

Halogen-Warnblinkleuchte nach GGVS mit Arbeitslicht.

Vorteile/Ausfiihrungen

- auf schwenkbarem MetallfuB

- stoB- und kratzfest

- in RUckwand integrierter Drehschalter

- Gehduse und Lichtscheibe aus bruchfestem Kunststoffmaterial zusammengeschweiBt
- Betrieb mit 5 Batterien Mono LR20 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten
- Schutzklasse IP54

Teile-Nr.

A95923
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Verkehrslichtanlage MPB 1400

Quarzgesteuert.

Vorteile/Ausfiihrungen

- preiswerte, mobile Ampelanlage fir Einbahnwechselverkehr

- durch Hinzustellen weiterer baugleicher Signalgeber beliebig erweiterbar zur
Einmlndungs- oder Kreuzungssignalanlage

- einfache Handhabung: bequem durch menUgeflhrte Infrarot-Fernbedienung

- Standard-Halogen-Leuchtmittel

Teile-Nr.
415850

Bestellhinweis
Lieferung ohne Akku 12 V/170 Ah.

Verkehrslichtanlage MPB 3400

Funk-, kabel- und quarzgesteuert. Fir die Regelung von Engstellenbetrieb.

Vorteile/Ausfiihrungen

- mobile Ampelanlage fur Einbahnwechselbetrieb gemaB TL-LSA 97

- universell einsetzbar

- verkehrsabhdngig durch serienmaBige Radarmelder

- mit LED-Signalgeber

- beleuchtetes Informations-Display mit Anzeige von Akkustand, Umlaufsekunde,
Betriebszustand, Radarmelderfunktion, Handbetrieb, Feldstdrke bei Mehrfrequenzbe-
trieb, Stérungsanzeige im Klartext u. v. m.

- Nachtabsenkung (verlangert Akkuwechselintervalle um ein Vielfaches)

Teile-Nr.
625529

Bestellhinweis
Lieferung ohne Akku 12 V/170 Ah.

Einfach unser Online-Shop
Suchen, finden, vergleichen und bestellen Sie aus Uber 180.000 Artikeln einfach, schnell und komfortabel.
ONLINE-E
SHOP

o O
shop.haberkorn.com

e Schnell und einfach Artikel finden

« Verfiigbarkeitspriifung in Echtzeit
« Persdnliche Benutzerverwaltung

« Intelligente Features, die lhren

Beschaffungsprozess vereinfachen

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.
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Gefahrenzeichen § 50/1 ,,Querrinne” oder
~Aufwoélbung”

Dieses Verkehrszeichen zeigt Hindernisse, wie Querrinnen, Aufwélbungen oder
aufgewdlbte Bricken, an.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtickstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 117069 163455

Gefahrenzeichen § 50/8a ,Fahrbahnverengung
beidseitig"
Dieses Verkehrszeichen kiindigt eine beiderseitige Verengung der Fahrbahn an.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
« Aluminium, rtickstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 199638 151866

linksseitig”

Dieses Verkehrszeichen kiindigt eine linksseitige Verengung der Fahrbahn an.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 118969 132912

Gefahrenzeichen § 50/8c ,,Fahrbahnverengung
rechtsseitig”

Dieses Verkehrszeichen kiindigt eine rechtsseitige Verengung der Fahrbahn an.

Technische Daten
. Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rickstrahlend

f Gefahrenzeichen § 50/8b ,,Fahrbahnverengung

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 188354 161296
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Gefahrenzeichen § 50/9 ,Baustelle”

Dieses Verkehrszeichen zeigt Arbeiten auf oder neben der StraBe sowie damit
Ublicherweise verbundene Gefahren (wie StraBenverunreinigungen, Rollsplitt, Kinetten-
abdeckungen und dgl.) an.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 157350 118861

Bestellhinweis
Diverse Baustellen-Verkehrszeichen lieferbar.

Gefahrenzeichen § 50/10 ,Schleudergefahr”

Dieses Verkehrszeichen zeigt Stellen an, auf denen auf der Fahrbahn unter besonderen
Verhaltnissen Gleitgefahr besteht.

Technische Daten
. Starke 1,5 mm

Material
-+ Aluminium, rtckstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 158597 182810

Gefahrenzeichen § 50/10b ,Steinschlag”

Dieses Verkehrszeichen kiindigt einen StraBenabschnitt an, wo mit Steinschlag und daher
auch mit Steinen auf der StraBe zu rechnen ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtckstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 190758 131188

Gefahrenzeichen § 50/12 ,Kinder"

Dieses Verkehrszeichen zeigt Stellen z. B. in der Nahe von Schulen, Kindergarten und
Spielplatzen an, wo sich haufig Kinder aufhalten.

Anwendungen/Hinweise
- zertifiziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ONORM V2050

Technische Daten
- Starke 2,0 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

700 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.23.01/05.02.11 109904
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Gefahrenzeichen § 50/14 ,, Achtung Gegenverkehr"
Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass auf Straf3en, auf denen sonst nur in einer Richtung
gefahren wird, mit Gegenverkehr zu rechnen ist.

Technische Daten
. Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rickstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 115617 140087

Gefahrenzeichen § 50/15 ,Vorankiindigung eines
Lichtzeichens”

Dieses Verkehrszeichen kiindigt eine Lichtsignalanlage an. Es ist nur dann anzubringen,
wenn mit einer Lichtsignalanlage Ublicherweise nicht gerechnet werden muss oder wenn
eine solche Anlage schlecht wahrnehmbar ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtickstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 114416 168221

Gefahrenzeichen § 50/16 ,Andere Gefahren”

Dieses Verkehrszeichen kiindigt andere angefihrte Gefahrenstellen an. Auf einer
Zusatztafel unter dem Zeichen kann die Gefahr ndher bezeichnet werden, wie etwa
Bankett nicht befahrbar, Holzbringung, Lawinengefahr, Wasserschutzgebiet u. dgl.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rickstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 114705 165962

Gefahrenzeichen § 50/16 ,Dacharbeiten”

Dieses Verkehrszeichen kiindigt andere angefihrte Gefahren an und kann die Gefahr
naher bezeichnen (Dacharbeiten).

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtickstrahlend

Dacharbeiten 700 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.31.02 135404
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Gefahrenzeichen § 50/16 ,Dachlawine”

Dieses Verkehrszeichen kiindigt andere angefuhrte Gefahren an und kann die Gefahr
naher bezeichnen (Dachlawine).

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtckstrahlend

700 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.31.02 157220

Vorschriftszeichen § 52/1 ,Fahrverbot in beiden
Richtungen”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Fahren in beiden Fahrtrichtungen verboten ist;
das Schieben eines Fahrrades ist erlaubt.

Technische Daten
. Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtckstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm
mit Aufdruck nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
Privatweg 08.31.02 124850 - -

- 08.31.02 100355 194833 166064

Bestellhinweis
Teile-Nr. 124850 gilt fur Privatweg.

Vorschriftszeichen § 52/2 , Einfahrt verboten”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass die Einfahrt verboten ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 174408 131103 181975

Vorschriftszeichen § 52/3a ,,Einbiegen nach links
verboten”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Einbiegen in die nachste QuerstraBe nach links
verboten ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

480 mm 670 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 138546 118803

()
Dachlawine

Teile-Nr. 100355
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Vorschriftszeichen § 52/3b ,,Einbiegen nach
rechts verboten”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Einbiegen in die nachste QuerstraB3e nach rechts
verboten ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtickstrahlend

480 mm 670 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 126769 168446

Vorschriftszeichen § 52/4a,,Uberholen verboten”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Uberholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen
verboten ist. Es ist auf beiden Seiten der Fahrbahn anzubringen.

Technische Daten
. Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtckstrahlend

480 mm
Teile-Nr.
173452

670 mm
Teile-Nr.
178446

960 mm
Teile-Nr.
132192

nach RVS
08.31.02

Vorschriftszeichen § 52/4b ,Ende des Uberhol-
verbotes”

Dieses Verbotszeichen zeigt das Endes des Uberholverbotes an.

Technische Daten
. Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtckstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 160437 172730 137101

Vorschriftszeichen § 52/5 ,Wartepflicht bei
Gegenverkehr”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass der Lenker eines in der durch den roten Pfeil
bezeichneten Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuges bei Gegenverkehr zu warten hat.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtickstrahlend

480 mm
Teile-Nr.
194159

670 mm
Teile-Nr.
190141

960 mm
Teile-Nr.
132627

nach RVS
08.31.02
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Vorschriftszeichen § 52/9b ,,Fahrverbot, Hohen-
beschriankung”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Fahren mit Fahrzeugen, deren gréBte Hohe die
im Zeichen angegebene Hohe Uberschreitet, verboten ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

480 mm

Aufschrift nach RVS Teile-Nr.
[m]
Hohe nach Kundenwunsch 08.31.02 121539

Vorschriftszeichen § 52/10a ,,Geschwindigkeits-
beschrankung (erlaubte Hochstgeschwindigkeit)”

Dieses Beschrankungszeichen zeigt an, dass das Uberschreiten der Fahrgeschwindigkeit,
die als Stundenkilometeranzahl im Zeichen angegeben ist, ab dem Standort des Zeichens
verboten ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtckstrahlend

480 mm
Aufschrift nach RVS Teile-Nr.
10 105597 115250 -
15 - 105733 -
20 - 151898 -
30 190760 150449 164039
40 08.31.02 101525 104195 188758
50 137281 117189 154702
60 117884 160180 192915
70 143855 104201 181811
80 197089 103580 140093

Vorschriftszeichen § 52/10b ,,Ende der Geschwindig-
keitsbeschrankung”

Dieses Beschrankungszeichen zeigt das Ende der Geschwindigkeitsbeschrankung an.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm
Aufschrift nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
30 133707 106107 134168
40 107349 178456 117150
50 165877 129938 105741
60 08.31.02 186473 134539 -
70 158955 187726 152823
80 161589 161687 103300
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Vorschriftszeichen § 52/11 ,Ende von Uberhol-
verboten und Geschwindigkeitshegrenzungen”

Dieses Beschrankungszeichen zeigt das Ende von Uberholverboten und Geschwindig-
keitsbegrenzungen an, die flr den betreffenden StraBenabschnitt durch StraBenver-
kehrszeichen kundegemacht worden sind.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 155533 148399 113109

Vorschriftszeichen § 52/13a ,,Parken verboten”
Dieses Verbotszeichen zeigt mit der Zusatztafel ,ANFANG" den Beginn und mit der
Zusatztafel ,ENDE" das Ende eines StraBenabschnittes an, in dem das Parken verboten
ist. Das Verbot bezieht sich auf die StraBenseite, auf der sich dieses Zeichen befindet.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 166395 168560 107254

Vorschriftszeichen § 52/13b ,Halten und Parken

verboten”

Dieses Verbotszeichen zeigt mit der Zusatztafel ,ANFANG" den Beginn und mit der
Zusatztafel ,ENDE" das Ende eines StraBenabschnittes an, in dem das Halt und Parken
verboten ist. Das Verbot bezieht sich auf die StraBenseite, auf der sich dieses Zeichen
befindet.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 118352 195248 147861

Vorschriftszeichen § 52/15a ,Vorgeschriebene
Fahrtrichtung gerade und links"

Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil
angegebenen Fahrtrichtung fahren dirfen.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 153512 150104 143644
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Vorschriftszeichen § 52/15b ,Vorgeschriebene
Fahrtrichtung gerade und rechts”

Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil
angegebenen Fahrtrichtung fahren dirfen.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 198700 122564 118833

Vorschriftszeichen § 52/15c ,Vorgeschriebene
Fahrtrichtung links"

Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil
angegebenen Fahrtrichtung fahren dirfen.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 136053 143703 166770

Vorschriftszeichen § 52/15d ,,Vorgeschriebene
Fahrtrichtung gerade”

Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil
angegebenen Fahrtrichtung fahren dirfen.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 112797 175856 186608

Vorschriftszeichen § 52/15e ,Vorgeschriebene
Fahrtrichtung rechts”

Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil
angegebenen Fahrtrichtung fahren dirfen.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 158985 117651 117860
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Vorschriftszeichen § 52/15f ,Vorgeschriebene
Fahrtrichtung links oder rechts”

Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil
angegebenen Fahrtrichtung fahren dirfen.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

480 mm 670 mm 960 mm

nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 189463 111742 189880

Vorschriftszeichen § 52/17 ,,Gehweg"

Dieses Gebotszeichen zeigt einen Gehweg an.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rickstrahlend

480 mm 670 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 178585 114300

Vorschriftszeichen § 52/23 ,Vorrang geben”

Dieses Vorrangzeichen zeigt an, dass Vorrang zu geben ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
-+ Aluminium, hochrlckstrahlend

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 149761 176754

Vorschriftszeichen § 52/24 ,Halt"

Dieses Vorrangzeichen ordnet an, dass vor einer Kreuzung anzuhalten und Vorrang zu
geben ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochriickstrahlend

Abmessung nach RVS Teile-Nr.

[mm]

630x 630 103103
08.31.02

940 x 940 152349
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Hinweiszeichen § 53/1a ,,Parken”

Dieses Verkehrszeichen kennzeichnet einen Parkplatz oder einen Parkstreifen.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
-+ Aluminium, rtckstrahlend

Abmessung nach RVS Teile-Nr.

[mm]

470x 470 186401
08.31.02

630x 630 111715

Hinweiszeichen § 53/2a,, Kennzeichnung eines
Schutzweges”

Dieses Verkehrszeichen kennzeichnet einen Schutzweg, bei dem standig betriebene
Lichtzeichen zur Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe blinkenden gelben Lichtes nicht
vorhanden sind.

Anwendungen/Hinweise
- zertifiziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ONORM V2050

Technische Daten
- Starke 2,0 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

Abmessung nach RVS Teile-Nr.

[mm]

470x 470 127419
08.23.01/05.02.11

630x 630 110030

Hinweiszeichen § 53/7a ,,Wartepflicht fiir Gegen-
verkehr”

Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass der Lenker eines entgegenkommenden Fahrzeuges
zu warten hat.

Technische Daten
. Starke 1,5 mm

Material
- Aluminium, rtckstrahlend

Abmessung nach RVS Teile-Nr.
[mm]

470x 470 161030
630 x 630 08.31.02 167995
960 x 960 476807

Hinweiszeichen § 53/10 ,,EinbahnstraBe”

Dieses Verkehrszeichen zeigt eine EinbahnstraBe an und weist in die zuldssige Fahrt-
richtung.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtickstrahlend

Abmessung (B x H) Ausfiihrung nach RVS Teile-Nr.
[mm]

links 199942
960 x 310 08.31.02

rechts 101562
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Hinweiszeichen § 53/11 ,Sackgasse”

Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass die Durchfahrt durch eine StraBe nicht méglich ist.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

Abmessung nach RVS Teile-Nr.
[mm]
470x 470 106797

08.31.02
_ o o

: Hinweiszeichen § 53/16b ,Umleitung”
E Ul'l'tlBl'l'l.ll'lg Dieses zweizeilige Verkehrszeichen zeigt eine Umleitung des Verkehrs an.

ﬁunl!a[lun Technische Daten

- Starke 1,5 mm

Material
-+ Aluminium, rtckstrahlend

Abmessung (B x H) nach RVS Teile-Nr.
[mm]
1.150 x 400 08.31.02 542994

Hinweiszeichen § 53/16b ,,Umleitung Ende”

Dieses Verkehrszeichen zeigt das Ende einer Umleitung des Verkehrs an.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
« Aluminium, rtickstrahlend

Abmessung (B x H) nach RVS Teile-Nr.
[mm]
1.150x 250 08.31.02 540561

Vorschriftszeichen § 52/14b ,Verbot fiir FuBganger”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Betreten fur FuBganger verboten ist.

Anwendungen/Hinweise
. zertifiziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ONORM V2050

Technische Daten
- Starke 2,0 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

670 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.23.01/05.02.11 307888
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Vorschriftszeichen § 52/8c ,Fahrverbot fiir
Fahrrader”

Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Fahren mit Fahrradern verboten ist;
das Schieben dieser Fahrzeuge ist jedoch gestattet.

Anwendungen/Hinweise
- zertifiziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ONORM V2050

Technische Daten
- Starke 2,0 mm

Material
+ Aluminium, rtickstrahlend

670 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.23.01/05.02.11 155850

Zusatztafeln § 54

Unter den in den §§ 50, 52 und 53 genannten Verkehrszeichen kdnnen auf Zusatztafeln
weitere, das Verkehrszeichen erlduternde oder wichtige, sich auf das Verkehrszeichen
beziehende, dieses erweiternde oder einschrankende oder der Sicherheit oder Leichtig-

keit des Verkehrs dienliche Angaben gemacht werden.

Material

« Aluminium, rtckstrahlend

R,
Baustellen-
. einfahrt |

Abmessung Text Teile-Nr.
[mm]

310x150x1,5 Anfang 139295
310x150x1,5 Doppelpfeil 147398
310x150x1,5 Ende 101627
310x150x1,5 liegender Pfeil 308988
310x150x1,5 QuerstraBe 239584
310x150x1,5 Zufahrt gestattet 128055
470x230x1,5 Achtung FuBganger 114498
470x230x1,5 Ausfahrt freihalten 132326
470x230x1,5 Ausgenommen Anrainer 103056
470x230x1,5 Ausgenommen Baustellenverkehr 170567
470x230x1,5 Ausgenommen Feuerwehr 134987
470x230x1,5 Ausgenommen Ladetatigkeit 183095
470x230x1,5 Ausgenommen Ladetdtigkeit mit Lastfahrzeugen 126151
470x230x1,5 Baustellen-Ausfahrt 175235
470x230x1,5 Einfahrt freihalten 124284
470x230x1,5 Giltab...von ... bis ... 115282
470x230x1,5 Giltam ... von ... bis ... 103017
470x230x1,5 Hier gilt die StVO 115253
470x230x1,5 Nur fur LKW 111801
470x230x1,5 ohne Text 126350
470x230x1,5 Rollsplitt 195053
470x230x1,5 Zufahrt bis zur Baustelle gestattet 132522
470x230x1,5 Zufahrt gestattet 177158
470x310x1,5 Abschleppsymbol - Widerrechtlich abgestellte 126738

Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
470x310x1,5 Ausgenommen Baufahrzeuge 156277
470x310x1,5 Gilt ab ... werktags von ... bis ... 383687
600 x 400x 0,75 Betreten der Baustelle verboten - 164365
Eltern haften fur ihre Kinder

600 x400x0,75 ohne Text 109901
630x230x1,5 Bodenmarkierung ungultig 171272
630x230x1,5 Privatgrund 126791
630x230x1,5 Verschmutzte Fahrbahn 116739
630x310x1,5 2 x FuBganger mit Pfeil 196013
630x310x1,5 Achtung Baustellen-Ausfahrt 220576
630x310x1,5 Achtung Baustellen-Einfahrt 193078
630x310x1,5 Bankette nicht befahrbar 159759
630x310x1,5 FuBganger gegentberliegenden Gehsteig beniitzen 199163
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Zusatztafel Richtungspfeil FuBganger

Diese Sondertafel zeigt die vorgeschriebene Richtung fur FuBganger.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, rtckstrahlend

Durchmesser Teile-Nr.
[mm]

480 184009
670 110770
Leitplanke

Verkehrszeichen aus Aluminium.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
« Aluminium, rtickstrahlend

Abmessung (B x H) Farbe Teile-Nr.
[mm]

1.530x310 rot/weiB 129687
2.000 x 470 rot/weiB 128668
Leitbake

Die Leitbake mit Leitwinkel dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen,
spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Langsfuhrung im Baustellenbereich.

Anwendungen/Hinweise
- zum Montieren mit Klemmschellen

Technische Daten
- Starke  1,5mm

Material
+ Aluminium rlckstrahlend

Beschreibung Dimension Teile-Nr.

[mm]
einseitig, links oder rechts 250 x 1.000 rot/weiB 123507

Hinweiszeichen , Leitwinkel rot/weiB"

Verkehrszeichen aus Aluminium.

Technische Daten
- Starke 1,5 mm

Material
+ Aluminium, hochrickstrahlend

Abmessung (B x H) Farbe Teile-Nr.
[mm]
470x 700 rot/weiB 140958
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Teile-Nr. 166025

Hinweiszeichen ,Leitwinkel gelb/rot"

Verkehrszeichen aus Aluminium.

Technische Daten
- Starke 2,0 mm

Material
- Aluminium mit fluoreszierender Folie

Abmessung (B x H) Farbe Teile-Nr.

[mm]

470 x 700 gelb/rot 107128
Rohrsteher
Rohrsteher fur die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.
Material Dimension Linge Teile-Nr.

[mm] [mm]
Aluminium 60x3 2.000 F10879
Stahl verzinkt 60x3 3.500 166025

Befestigungslasche NE

Befestigungslasche fiir die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Material
- Aluminium
Ausfiihrung fiir Rohr-9 Teile-Nr.
[mm]
NE 48 48 140301
NE 60 60 162781

Befestigungslasche NEKC

Befestigungslasche fur die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen.

Material
+ Aluminium
Ausfiihrung fiir Rohr-@ Profillinge Teile-Nr.
[mm] [mm]
NEKC 12 60 120 106646
NEKC 25 60 250 157800
NEKC 44 60 440 130054
NEKC 62 60 620 175408
NEKC 75 60 750 141019
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@ @ @ == e @ Baustellenwarntafel
WA e Die Baustellenwarntafel blindelt eine Ansammlung von Warn-, Verbots, Hinweis- und

Gebotszeichen und weitere Informationen. Sie entspricht der Kennzeichnungsverordnung

& & ﬁ 00 (KennV).
- = = R Vorteile/Ausfiihrungen

& & & E . |z| - mit 6 Lochern @ 2,5 mm fir die Befestigung

AR RO Anwendungen/Hinweise
- diese gebUndelte Information ersetzt die einzeln angebrachten Warn-, Verbots-,
Hinweis- und Gebotszeichen an der Baustelle
- auBerdem sind die Baustellenordnung sowie eine Notruftabelle und einen
Erste-Hilfe-Hinweis angefuhrt

Technische Daten Material

- Starke 2,0 mm - Polystyrol

Abmessung (B x H) Teile-Nr.
[mm]

1.000 x 600 F34332

Verbotsschild ,,Unbefugten Zutritt verboten”

Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.

Ausfiihrung Abmessung Teile-Nr.
[mm]

Kunststoff (K), nicht rtickstrahlend 300 x 400 538041
300 x 400 126906

PVC-Folie auf Alu (FA), nicht rickstrahlend @200 458696
@315 184777
200 x 300 147448

PVC-Folie selbstklebend (F), nicht ruckstrahlend 300 x 400 194778
@200 179232

Teile-Nr. 458696

S - u
Verbotsschild ,,Rauchen verboten
Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.
Ausfiihrung Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
\ PVC-Folie auf Alu (FA), nicht rickstrahlend 315 297638
f \ ) — 200 101805
‘ PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rtickstrahlend
\ | 315 369520
\ /
\ //
\ ————

Teile-Nr. 297638

Verbotsschild ,,Unbefugten ist der Zutritt
Unbefugten verboten”

ist d er Zutrin Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.

b I Ausfiihrung Abmessung (B x H) Teile-Nr.
verpoten! [mm]

K ol 40, nicht riickstrahi 297 x 148 116822

unststoffplatte (K), nicht rckstrahlend 400 x 200 500731
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Gebotsschild ,,Schutzhelm tragen”

Diese Gebotsschild kennzeichnet den Hinweis, einen Schutzhelm zu tragen.

Ausfiihrung Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
200 160137
PVC-Folie auf Alu (FA), nicht rliickstrahlend 315 184772
400 111567
PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rtckstrahlend 200 105377

Gebotsschild ,,Augenschutz tragen”
Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis, Augenschutz zu
tragen.

Ausfiihrung Durchmesser Teile-Nr.

[mm]
. ) N 200 156281
PVC-Folie selbstklebend (F), nicht riickstrahlend
315 168939

- . u
Gebotsschild ,,Gehérschutz tragen

Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis, einen Gehdrschutz
zu tragen.

Ausfiihrung Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
. ) . 200 155406
PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rickstrahlend
315 175383

Gebotsschild ,,Schutzhandschuhe tragen”
Dieses Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis, Schutzhandschuhe
zu tragen.

Ausfiihrung Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
. ) . 200 107843
PVC-Folie selbstklebend (F), nicht riickstrahlend
315 132601

@
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Leitkegel, tagesleuchtend

Tagesleuchtender Leitkegel fur Markierungsarbeiten.

. Material
- PVC
Ausfiihrung Gewicht Teile-Nr.
[ko]
320 1 weiBer Streifen orange/wei3 0,55 166963
500 2 weiBe Streifen orange/weiB 1,40 107822
Teile-Nr. 166963
Leitkegel Molan Lux
Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,
mit retroreflektierenden Silberstreifen.
{

Material

'I - PVC

Bezeichnung Reflexstrei- Farbe Gewicht Teile-Nr.

[kg]
130 Lux 320 1 orange/silber 0,85 880076

|
230 Lux 500 2 orange/silber 1,55 109827
330 Lux 750 2 orange/silber 4,00 579402

Leitkegel TL, teilreflektierend

Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,
schwere Ausfiihrung, mit patentierter Kippschutzkante.

Material
- HDPE

Hohe Farbe Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]

500 rot/weiB 2,75 108032
750 rot/weiB 5,80 184991

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folie Typ 2 lieferbar.

Teile-Nr. 108032

Leitkegel TL, vollreflektierend
Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,
schwere Ausfihrung, mit patentierter Kippschutzkante.

Material
- HDPE

Hohe Farbe Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]

500 rot/weiB 3,2 156470
750 rot/weiB 5,3 168754

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folie Typ 2 lieferbar.

Teile-Nr. 156470
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Leitkegel TL, mit Blitz

Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,
vollreflektierend.

Vorteile/Ausfiihrungen
- mit Leitkegel-Adapter und Future Blitz
- doppelseitiger Lichtaustritt, gelb

Hohe Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]
750 9,5 178845

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folie Typ 2 lieferbar.

Leitkegeladapter fiir Blinkdauerleuchte

Mit dem Leitkegeladapter wird die Blinklampe am Leitkegel befestigt.
Durchmesser Teile-Nr.
[mm]

42 366184

Faltsignal Trio

Mit Trio-Faltsignalen lassen sich Gefahrenstellen Ubersichtlich und schnell absichern.

Vorteile/Ausfiihrungen
- rasche Absicherung von Gefahrenstellen durch Selbstoffnung

Material

- Signal aus PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe

- Futteral aus 6lunempfindlichem Plastikmaterial

- Stativ aus rostgeschitztem Profilstahl inklusive Schutzhlle

Seitenldnge aufgestelite Hohe Teile-Nr.
[cm] [cm]
60 62 136680
70 72 197235
Andere Gefahren 90 95 106026
Teile-Nr. 106048
110 111 108688
60 62 106048
Baustelle 70 72 147531
90 95 163665
Explosionsgefahr 60 62 121546
60 62 130071
Feuerwehr 70 72 112456
90 95 138574
Kanalarbeiten 60 62 106734
) 60 62 157323
Leitungsbau
90 G5 173813
) 60 62 189901
Markierung
70 72 447662
Vermessung 60 62 153495

Bestellhinweis
Mit allen gebrduchlichen Signalzeichen, auch mit Untertitel, erhaltlich und auf Wunsch
mit bis zu drei verschiedenen Symbolen auf einem Stativ lieferbar.
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Baustellen-Sicherheitsleuchte Star-Flash
LED 610

Einfache Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle.

Einsatzbereich
- zum Einsatz auf Faltsignalen ohne zusatzlichen Halter oder mit einem Adapter auf
Leitkegeln

Vorteile/Ausfiihrungen

- hohe Blitzintensitdt bei Tag und Nacht, vor allem bei schlechter Sicht
- Einschaltung durch auBenliegenden, regengeschitzten Schalter

- einsetzbar ohne zusatzlichen Halter

Material
- Gehduse aus PE

Ausfiihrung Farbe Teile-Nr.
doppelseitiger Lichtaustritt gelb D82932
Schnurndgel

Unbeschichtete Schnurpfahle mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen
in den Boden, fur professionelle Anwendungen im StraBenbau.

Material
- Stahl mit angeschmiedeter Spitze

Durchmesser Hohe Gewicht Teile-Nr.
[mm] [mm] [kg]
16 1.000 1,6 G88342
1.200 19 G88344
18 1.000 2,0 F24639
1.200 2,4 G88341
Teile-Nr. G88342
Dazu passt
Richtschnurhalter

Zum Aufschrauben auf alle Schnurndgel von @ 10 mm bis @ 20 mm, fixierbar mittels
Feststellschraube.

Vorteile/Ausfiihrungen
- Seilstange in Langsrichtung verschiebbar
- inkl. Kerbe zur Seilfihrung

Material

- verzinkt
Linge Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]
500 15 G88372

i Leitpfahl mit Reflektoren

Der Leitpfahl dient als StraBenmarkierung und der optischen Verkehrsfiihrung, vor allem
I bei Nacht und schlechten Sichtverhéltnissen, mit zwei Swareflex-Glas-Reflektoren.

Material
- Leitpfahl aus Kunststoff
- Reflektoren aus Glas

Hohe Farbe Teile-Nr.
[mm]
1.200 rot/weiB F94009
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Leitpfahl, Komplettsystem

Der Leitpfahl dient als StraBenmarkierung und der optischen Verkehrsfihrung, vor allem
bei Nacht und schlechten Sichtverhdltnissen, mit integrierter und ausziehbarer Schnee-
stange.

Vorteile/Ausfiihrungen

- versenkte Reflektoren, rot/weiR

- verstdrkte Abdeckkappe mit 4-Punkt-Fiihrung

- einteilige Schneestange mit 20 cm langer Reflektor-Folie, rot/weil

Material
- Kunststoff l
Hohe Leitpfahl Hohe Schneestange Farbe Farbe Teile-Nr.
[mm] [mm] Leitpfahl Schneestange
1.200 1.200 rot/weiB orange 177933
Fundamentsockel fiir Leitpfahl ||
Der Fundamentstein aus frost- und tausalzbestandigem Beton dient zur Verankerung
von Leitpflocken in der Erde. I

Vorteile/Ausfiihrungen

- sicherer Halt fur den Leitpflock

- stets gerade stehende Leitpflocke
- Graswuchs wird verhindert

- rasche Montage

- geringer Wartungsaufwand

Technische Daten

- Durchmesser 380 mm
- Hohe 360 mm
- Gewicht 42 kg
@380

771048

200

Schneestangen aus Holz

Die Schneestange dient als Orientierungshilfe bei groBen Schneehéhen.

Vorteile/Ausfiihrungen

- Endstiick zugespitzt

Material

- Fichtenholz

Durchmesser Lange Farbe Teile-Nr.
[mm] [m]

50 2,5 orange/schwarz 138482
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Schneestangen aus Kunststoff
Die Schneestange dient als Orientierungshilfe bei groBen Schneehdhen,
mit 20 cm langen Reflektor-Folien, rot/weiB.

Material
- glasfaserverstarkt

I Linge Farbe Teile-Nr.
[mm]
2.500 orange/schwarz 178069

Zubehor

Bodenhiilse fiir Schneestange
Die Bodenhtilse wird einmalig im Erdreich gesetzt und bietet einen optimalen Halt flr
die Schneestange.

Vorteile/Ausfiihrungen
- Kunststoff mit automatischem Deckelverschluss fur die Schneestange
- Stahlverzinkt  mit Verschlussdeckel

Material
- aus Kunststoff oder feuerverzinktem Stahl

Material Dimension Verankerungstiefe Teile-Nr.
[mm] [em]

Kunststoff 50 ca. 50 178065

Stahl feuerverzinkt 50 ca. 30 359951

Fahrbahnmarkierungsfolie Stamark A-654
Die Fahrbahnmarkierungsfolie Stamark dient zum Umlenken des Verkehrs im Baustellen-
bereich.

Material

- hochreflektierend, gut verformbar, besteht aus mehreren Schichten

- Aufbau: Glaskugel-/Griffigkeitszus&tze, Polyurethan-Deckschicht, mit Glasperlen
gefillte Polymerschicht, Polyesterverstarkung und druckempfindlicher Kleber

Farbe Breite Rollenldnge Teile-Nr.
[mm] [m]

orange 150 100 234877

Zubehor

Primer Stamark P 50

Klebstoff flr die Fahrbahnmarkierungsfolie.

Anwendungen/Hinweise
- Kubel reicht fir ca. 4 Rollen a 100 m

Gebinde Teile-Nr.
[1
20 183279
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Schlauch- und Kabelbriicke

Schlauch- und Kabelbriicke aus biegsamen Elastomeren mit retroreflektierender Folie
Typ 3 als Schutz fur Schlduche und Kabel bis max. 3"

Anwendungen/Hinweise
- Uberfahrbar bis 9 t Radlast

Technische Daten
- Durchfiihrungs-@ 2x90x 75 mm

Material
- PVC

Abmessung Farbe Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]

850 x 300 x 90 gelb 12,5 133683

Kabelbriicke

Kabelbricke aus biegsamen Elastomeren als Schutz flr Schlduche und Kabel bis zu
einem Durchmesser von bis zu max. 40 mm.

Anwendungen/Hinweise
- Uberfahrbar bis 9 t Radlast

Technische Daten
+ Durchfiihrungs-@ 1x 40 mm, 2x 20 mm

Material
- PVC

Abmessung Farbe Gewicht Teile-Nr.
[mm] [kg]

1.500x 210 x 65 gelb 15 284109

Markierfarbe Plastiroute
Markierungsspraydose SP flr anspruchsvolle Markierungen auf Spezialbdden,
Epoxydharz etc. -

Vorteile/Ausfiihrungen

- umweltfreundlich

- randscharfe Strichbegrenzung

- abriebfeste, dauerhafte Markierungsfarbe
- schnell trocknend

Iﬂwdﬂmmﬂr i

I —
PLASTIROUTE

Farbe Inhalt Teile-Nr. 1
[mi] i

blau 680 132228 ===

gelb 680 132231 Sei

weil 680 132230

Markierwagen Mafix
Linieren leicht gemacht mit dem Mafix3-Handmarkierungsgerat, mit drei Radern und
MessingdUse fiir Bodenmarkierungen.

Vorteile/Ausfiihrungen

- Linieren bis auf 5 cm an Hindernisse heran

- Strichbreiten von 5-15 cm einstellbar

- alle Plastiroute-Markierungsspraydosen verwendbar

Teile-Nr.
154053
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Schilderabdeckband

Schilderabdeckband ist flr das voribergehende AuBerkraftsetzen von Verkehrszeichen.

Farbe Breite Rollenldnge Teile-Nr.
[mm] [m]
orange/schwarz 75 33 178811

Folienabsperrband, neutral

Das Folienabsperrband dient zum Markieren von Baustellenbereichen.

Super
A’q sperrb

LA

Vorteile/Ausfiihrungen
- beidseitig rot/weiB geblockt
- extrem reiBfest

Material
- PE

Lieferumfang
- im Abrollkarton

Farbe Breite Rollenldnge Teile-Nr.
[mm] [m]
rot/weiB 80 500 192810

Bestellhinweis
Ab einer Bestellmenge von 60 Rollen mit Aufdruck maglich.

Folienabsperrband, fadenverstarkt
Das Folienabsperrband inkl. Abrollbehdlter dient zum Markieren von Baustellenbereichen,
ist neutral und sehr reiBfest.

Vorteile/Ausfiihrungen

- beidseitig rot/weiB schraffiert

- sehrreif3fest

- auf Kunststoff-Spule mit Schneidvorrichtung

Material
- PE
Farbe Breite Rollenldnge Teile-Nr.
[mm] [m]
rot/weiB 80 250 111190

Warnbandspender Future
Mit dem Warnbandspender mit eingebautem Messer kann das Absperrband schnell und
bequem abgerollt und gespannt werden.

Material
- PE

134298

Bestellhinweis
Ohne Warnband.
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Warnmarkierungsband A

Mit den selbstklebenden Warnmarkierungsbandern werden schnell und einfach Gefah- ,.-f‘
renstellen wie Regale, Pfosten und Kanten markiert. Sie sind rechts- oder linksweisend f Ly
erhaltlich.

Vorteile/Ausfiihrungen
- schraffierte Oberflache sorgt flr ausreichend Aufmerksamkeit
eine auffdllige Warnmarkierungen an Gefahrenstellen kann Unfdlle verhindern

'Material " ,.‘

- PVC selbstklebend

Ausfiihrung Breite Rollen- Teile-Nr.
[mm] lange
[m]
linksweisend, nicht riickstrahlend rot/weiB 50 100,0 112068
linksweisend, rickstrahlend rot/weiB 100 12,5 121847
. . . gelb/schwarz 50 100,0 171638
rechtsweisend, nicht riickstrahlend
gelb/schwarz 100 100,0 164232
) . rot/weiB 50 25,0 156908
rechtsweisend, riickstrahlend X
rot/weiB 100 12,5 173781

Leitungswarnband

Die hochdehnfahigen Warnbander aus PE-Verbundfolie beugen Beschadigungen von
Gas-, Strom- oder Wasserversorgungsleitungen sowie Rohren im Erdreich vor. Durch
den aufgedruckten Text erkennt man auf einen Blick die Art und den Eigentimer des
Leitungsnetzes.

Technische Daten
- Einsatzbereich  -45 °C bis +75 °C

Material

- PE

Ausfiihrung Breite Teile-Nr.
[mm]

Achtung Fernwarmeleitung gelb 40 500 0,15 135014

Achtung Starkstromkabel gelb 25 100 0,50 128726

Achtung Wasserleitung gelb 40 250 0,15 161535

Winkerkelle y

AuBerst robuste Winkerkelle mit beidseitig riickstrahlender Folie. J"?'..

Material

< Aluminium

- Folie Scotchlite

- kunststoffbeschichtet und mit rtickstrahlender Folie belegt
- Vorderseite rot/weiB, Rickseite grin/weil3

Durchmesser Lange Teile-Nr.
[mm] [mm]
310 400 G36354
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Anhaltestab 930 ND

AuBerst stabiler Anhaltestab mit Kippschalter und doppelseitiger Beleuchtung rot/grin.

Vorteile/Ausfiihrungen
ﬁh,b - duBerst stabil mit besonders starker Signalplatte
- beidseitig mit flachen Reflektoren und in der Form integrierten,
geschitzten Kippschaltern

Anwendungen/Hinweise
- Betrieb durch 3 x 1,5 V Babyzellen LR14/C

Technische Daten
- Gesamtlange 455 mm

- Platten-@ 195 mm
- Reflektor-@ 100 mm
- Grifflange 158 mm
- Griff-@ 34 mm

- Kugelbirne E10,3,5V,0,2A

Teile-Nr.
162033

Bestellhinweis
Lieferung ohne Batterien.

Zubehor
Ersatzteile fiir Anhaltestab 930 ND

Kappe in Rot und Griin und Ersatzlampe.

Ersatzglas grin B80007
Ersatzglas rot 567231
Ersatzlampe 3,5V /0,2 A 186884

Warndreieck ,Europa”

Euro-Mini-Warndreieck mit Kunststoffkdcher.

Vorteile/Ausfiihrungen

- hochwertige, standfeste FuBBkonstruktion
- hervorragende Reflexionswerte

- extrem leicht und platzsparend

Teile-Nr.
130578

Langguttafel
Wenn die Ladung mehr als 1 m hinausragt, ist eine Kennzeichnung mit der Langguttafel
vorgeschrieben, mit Aufhdangekette.

Technische Daten
- Starke 2,0 mm

Material
« Aluminium rlckstrahlend

Dimension Teile-Nr.
[mm]
400 x 250 167590
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Verkehrsspiegel Diamond [
Der Verkehrsspiegel Diamond mit dem hochwertigen Sekurit-Sicherheitsglas ist sehr .
robust und langlebig und wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprlche an die optische

Qualitat des Spiegelbildes gestellt werden.

Vorteile/Ausfiihrungen

- mit Aufhdangevorrichtung fir 76 mm Durchmesser

- schlag- und stoBfest

- wetter- und UV-besténdiger Kunststoffrahmen, rot/weiB
- reflektierender rot/weiBer Blickfangrand

Beschreibung Dimension Teile-Nr.
[mm]

Diamond 1 400 x 600 136321

Diamond 2 600 x 800 107256

Diamond 3 800 x 1.000 146710

Beobachtungsspiegel Panorama

Fur den Uberblick an unibersichtlichen Stellen.

Vorteile/Ausfiihrungen
- einfache Montage

Anwendungen/Hinweise
- direkt an gerade Flachen (z. B. Decken, Trager, Unterzug) schrauben oder mit
Montageset freihdngend befestigen

Lieferumfang
- ohne Montageset

Beschreibung Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
mit Rundumsicht 180° 900 164850
mit Rundumsicht 360° 111904
Teile-Nr. 164850
Zubehor
Montagekette

Flr Beobachtungsspiegel Panorama 360°

Lieferumfang
- 4 m lange Kette

Beschreibung Teile-Nr.

Montage-Set fir Panorama 360° 188863

Beobachtungsspiegel Spion

Firinnen und auBen, mit Wandhalterung.

Durchmesser Teile-Nr.
[mm]
400 112744
600 119921
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KROATIEN

Haberkorn d.o.o.

Dr. Franje Tudmana 16
HR-10431 Sveta Nedelja
T+3851333-5870
www.haberkorn.hr

shop.haberkorn.com
www.haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Modecenterstral3e 7
1030 Wien
T+43174074-0
info.wien@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
HafnerstraBe 124

8055 Graz

T+43 316 287082-0
info.graz@haberkorn.com

POLEN

Haberkorn Sp. z o.0.

ul. Powstancéw Slaskich 238
PL-44-348 Skrzyszéw
T+48 32 4597-999
www.haberkorn.pl

SERBIEN
Haberkorn d.o.o.
Kralja Petra | 59
RS-21203 Veternik
T+381 21820188
www.haberkorn.rs

Folgen Sie uns auf:
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Haberkorn GmbH
BundesstraBe 51

6063 Rum/Innsbruck

T+43 512 24400-0
info.innsbruck®haberkorn.com

SCHWEIZ
Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3
CH-9442 Berneck
T+41 71 74749-20
www.haberkorn.ch

UNGARN

Haberkorn Kft.
Asztalos Sandor Ut 12
H-1087 Budapest
T+361 4771040
www.haberkorn.hu

Haberkorn GmbH
Technologiering 11

4060 Leonding
T+437229687-0
info.leonding@haberkorn.com

TSCHECHIEN
Haberkorn s.r.o.
Generala Vlachého 305
CZ-747 62 Mokré Lazce
T+420553 757-111
www.haberkorn.cz

SLOWENIEN
Haberkorn d.o.o.
Vodovodna ul. 7
SI-2000 Maribor
T+386232067-10
www.haberkorn.si

HABERKORN


https://www.haberkorn.com?s=287082
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