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Zsalutechnika
Mdanyag tavtarté

Kas Kor tavtarté
Tartonyelves tavtarto a fliggéleges hasznalathoz.

[ ﬁ Anyagleiras
¥ — * Mdianyag
~ 4
h Betonfedés Vas-0 CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
g ﬁ" 15 mm 4—-12mm 1.000 db/30.000 db 108843 db
— 20 mm 4—-12mm 1.000 db/30.000 db 176503 db
25 mm 4—-12mm 500 db/20.000 db 109830 db
30 mm 4—-12mm 500 db/16.000 db 103169 db
108843 35 mm 4—-12mm 200 db/8.000 db 193574 db
40 mm 4—-12mm 125 db/7.500 db 167269 db
50 mm 4—-12mm 100 db/5.000 db 142779  db
Keresztbak
A vasalas csatlakozasi pontjan beszoruld tavtartok a vizszintes és a fliggéleges
hasznalathoz.

Anyagleiras

* Mdlanyag
Betonfedés Vas-0 CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
15 mm 6-12mm 1.000 db/100.000 db 177756 db
20 mm 6-12mm 1.000 db/70.000 db 148835  db
25mm 6-12mm 1.000 db/60.000 db 108588  db
177756 30 mm 4-8mm 1.000 db/45.000 db 117423  db
35 mm 6-12mm 500 db/25.000 db 159881  db
Drunterfix

Nagy stabilitasu beszoruld tavtarto.
Kivaléan alkalmas nehéz betonvasalashoz.

Anyagleiras

e Mdlanyag
Betonfedés Vas-0 CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
20 mm 6—14mm 1.000 db/24.000 db 150294  db
25 mm 6—14mm 1.000 db/24.000 db 128247  db
30 mm 6—14mm 1.000 db/24.000 db 154498  db
150294
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Zsalutechnika
Mianyag tavtarté

Tavtartoé sin oldalsé kihagyassal

Munkaid&t megtakaritd, nagy fellleten tamasztd mlanyag tévtartd az alsé fodém

vasalashoz. A mélyedések garantaljak a beton tokéletes szétfolyasat anélkul, hogy

befolyasolna a stabilitast, és ugyanakkor kevésbé = "
latszik a tavtartd a kész betonfellleten. ,‘/ P

Anyagleiras ﬂ
* MUianyag ‘/'

Betonfedés Hossz CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.

15 mm 2.500 mm 100 m/6.400 m 122823 m

20 mm 2.500 mm 100 m/6.400 m 147355 m 109823
25 mm 2.500 mm 100 m/4.900 m 112885 m

30 mm 2.500 mm 100 m/4.200 m 162437 m

35 mm 2.500 mm 50 m/3.600 m 108724 m

40 mm 2.500 mm 50 m/3.000 m 170285 m

50 mm 2.500 mm 50 m/2.000 m 155741 m

Tavolsagtarté sin

Munkaid&t megtakaritd, nagy fellleten tdmaszté mlanyag tavtartd minden olyan
alkalmazashoz, amely soran a vasalast puha aljizattdl, pl. szigetels-

lemezektd! kell tavolsagban tartani. Enhez az els@ szegdléc sik oldalat kell a szige-
tel6lemezre fektetni, a nagy felfekvési felllet biztositja a vasalas megfeleld
tavolsagat.

Anyagleiras

* Mlanyag

Betonfedés Hossz CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.

20 mm 2.500 mm 100 m/6.400 m 118258 m 118058
25 mm 2.500 mm 100 m/4.900 m 197091 m

30 mm 2.500 mm 100 m/4.200 m 152536 m

40 mm 2.500 mm 50 m/3.000 m 175279 m

BIZENTER zsaluiitk6zérész

Zsalulitkdzdrész az alsé rész zsaluzasanak beallitasahoz. A Bizenter tamaszto
fellletei a kdzvetlen szereléshez vasszegekkel eld vannak rovatkolva. A vasbdl
készUlt 6 mm-es Osszekdtdrid a kész vasalatok felhelyezésére

is szolgal. Nagyon stabil kivitel.

CSE falvastagsaghoz Cikkszam Menny. egys.
25 db 200 mm 192942 db
25 db 250 mm 111202 db
25db 300 mm 116455 db
192942
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Zsalutechnika
Mdanyag tavtarté

&y

162751

121151

Dismat betonacél tavtarté
Gazdasagos alternativa a tavtartok kozott. A Dismat-nak 5 mm-es vas kdzéprésze
van, és 0 12 mm-es méret( vasig hasznalhato.

Betonfedés CSE/Raklap Falvastagsag Cikkszam Menny. egys.
20 mm 100 db/5.000 db 200 mm 152751  db
20 mm 100 db/5.000 db 250 mm 103044  db
20 mm 100 db/5.000 db 300 mm 124898 db
25 mm 100 db/5.000 db 200 mm 150534 db
25 mm 100 db/5.000 db 250 mm 167200 db
25 mm 100 db/5.000 db 300 mm 130294  db
30 mm 100 db/5.000 db 200 mm 189551 db
30 mm 100 db/5.000 db 250 mm 192843 db
30 mm 100 db/5.000 db 300 mm 138579 db

EXZENTER iireges zsaluiitkoz6

Utésalld miianyagbdl. Egyoldali zsaluzatokhoz, vagy olyan esetekre, ahol egy
hézagszalag miatt nem alkalmazhaté az atmend zsalultkéz8rész. Az Exzentert
kllpontosan egy acélszeggel Utjuk meg, forgatassal

beallitjuk, és egy masik acélszeggel fixaljuk.

CSE Atmérs Magassag Cikkszam Menny. egys.

100 db 41 mm 30 mm 121151 db

ZENTER zsaluiitkozérész szeggel

Utésalld miianyagbdl. Egyoldali zsaluzatokhoz, vagy olyan esetekre, ahol egy
hézagszalag miatt nem alkalmazhaté az atmend zsalultkdzdreész. A centert egy
mar belehelyezett, 60 mm hosszu vasszeggel 16juk meg. Hasznalhaté minden
szogbeldvd géphez.

1.4

CSE Atmérd Cikkszam Menny. egys.
100 db 50 mm 143833 db
143883
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Zsalutechnika
Mianyag tavtarté

Védésapka - piros
Pirosra festett mianyag biztonsagi védésapka kiallé vaselemekhez, az
épitémunkasokat védé rendeletnek megfelelden.

Anyagleiras

¢ Mlanyag
CSE 0... vashoz Cikkszam Menny. egys.
100 db 16 — 32 mm 186786  db
250 db 8—-16mm 139414 db
500 db 5-12mm 199303  db
186786
Szerelblap

Gazdasagos segédeszkdz készre gyartott elemek szereléséhez és bedllitasahoz.
A lemezek kivald mindségl mianyagbdl késztiltek. Nincs korrézid, nincs utdke-
zelés. Nem tartés terhelésre készUlt. Bemetszés nélkul.

Miszaki adatok

e Terhelhet6ség: 7 kN/cm?

Anyagleiras

* Mianyag

Lemezméret Vastagsdag CSE Cikkszam Menny. egys.

70 x 70 mm 2 mm 1.000 db 131654 db 131654
70 x 70 mm 3mm 1.000 db 129329 db

70 x 70 mm 5mm 500 db 139445 db

70 x 70 mm 7mm 500 db 175237  db

70 x 70 mm 9mm 250 db 198643 db

70 x 70 mm 15 mm 250 db 187061 db

70 x 70 mm 20 mm 250 db 110696 db
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Zsalutechnika
Beton tavtarto

183288

158613

Basta sima cinkkel bevont dréttal
Ontéttbeton-tavtartd nagy szilardsagl betonbdl, mianyag- vagy
azbesztszalak nélkil, igy homogén az azt korllvevé épitési betonnal.

Anyagleiras
e Ontott beton

Betonfedés CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
20 mm 250 db/18.000 db 183288 db
25 mm 250 db/18.000 db 123703 db
30 mm 250 db/13.750 db 111519 db
35mm 250 db/11.250 db 181425 db
40 mm 200 db/10.000 db 126854  db
50 mm 200 db/8.000 db 196428 db

Basta csillag cinkkel bevont dréttal
A Basta sima kivitellel szemben a kialakitas kdvetkeztében hasonlé stabilitas mellett
jelent6s sulycsdkkenés jelentkezik.

Anyagleirés
o Ontott beton

Betonfedés CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
20 mm 300 db/18.000 db 158613  db
25mm 300 db/18.000 db 188130 db
30 mm 250 db/10.000 db 191677 db
35mm 250 db/11.250 db 145514 db
40 mm 250 db/10.000 db 118470 db
50 mm 200 db/8.000 db 114178  db

Egydarabos tavtarté cinkkel bevont dréttal

Anyagleiras

e Szalersitésl beton

Betonfedés Végasi szélesség CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
25mm 22 mm 500 db/40.000 db 185905  db
30 mm 25 mm 500 db/20.000 db 133971  db
35 mm 25 mm 500 db/20.000 db 195706 db
40 mm 25 mm 500 db/20.000 db 136136  db
50 mm 28 mm 250 db/10.000 db 144153  db
185905
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Csont alaku tavtarté cinkkel bevont droéttal
Valtoztathatd betonfedéshez, kis raktarkészletet tesz lehetévé.

Anyagleiras
o Szélerbsitési beton

Betonfedés CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
20/25/30 mm 500 db/25.000 db 153954  db
35/40/50 mm 250 db/10.000 db 171343  db

Basta csillag 2 miianyagkapoccsal
A betonacél-rudak keresztezési pontjanak egyszer( rogzitéséhez.

Anyagleirés
e Ontott beton

Zsalutechnika
Beton tavtarto

153954

Betonfedés CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys. >
20 mm 300 db/18.000 db 160116 db '
25 mm 300 db/18.000 db 150945 db ¢
30 mm 250 db/13.750 db 102132 db
35 mm 250 db/11.250 db 129163 db
40 mm 250 db/10.000 db 116173  db 160116
50 mm 200 db/8.000 db 118219  db
Basta négyszogili 2 miianyagkapoccsal
A betonacél-rudak keresztezési pontjanak egyszer( rogzitéséhez.
AN £

Anyagleirés
o Ontott beton o
Betonfedés CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.
25 mm 300 db/18.000 db 104603  db
30 mm 250 db/13.750 db 107979 db
35 mm 250 db/11.250 db 184530 db

104603
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Zsalutechnika
Beton tavtarto

Kigyé
Csomokkal.

Anyagleiras

e Szalersitést beton

- Betonfedés Hossz CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys.

25mm 1.000 mm 100 db/1.500 db 121590  db
30 mm 1.000 mm 100 db/1.250 db 190913  db
35mm 1.000 mm 100 db/1.000 db 138979  db
40 mm 1.000 mm 100 db/1.000 db 141144 db

121590
FASA tavfeszito
Anyagleiras
e Szalerésitésli beton, azbesztmentes
Végasi hossz CSE/Raklap Falvastagsag Cikkszam Menny. egys.
230 mm 30 db/1.800 db kb. 10 mm 145141 db
280 mm 30 db/1.440 db kb. 10 mm 190091  db
330 mm 30 db/1.080 db kb. 10 mm 140996  db

145141
Tavtarté csé
Leiras CSE Cikkszam Menny. egys.
FASA dug6 @ 22 mm, hossz 20 mm 1.000 db 197585 db
FASA két komponensii specidlis ragaszté kemeényitével 1kg 106873 db
FASA m(ianyagkdnuszok 22 mm 200 db 169628 db

197585
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FASA tavtarto csé

Anyagleiras
o Szdler6sitésii beton, azbesztmentes, érdes felliletd
Méret Hossz

CSE/Raklap Falvastagsag

Cikkszam Menny. egys.

22 x 38 mm 1.280 mm 10 db/586 db kb. 8 mm

Haromélii - teli

Anyagleiras
e Szdler6sitési beton

160234

db

Zsalutechnika
Beton tavtarto

160234

Betonfedés Hossz CSE/Raklap Cikkszam Menny. egys. i >

20 mm 1.000 mm 100 db/1.500 db 196036 db e

25 mm 1.000 mm 100 db/1.000 db 134730 db o

30 mm 1.000 mm 100 db/750 db 152119  db ‘. g

35 mm 1.000 mm 100 db/600 db 154284  db

40 mm 1.000 mm 100 db/400 db 162301 db

50 mm 1,000 mm 100 db/250 db 110367 db 196086
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